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Verwarmingstoebehoren

SFR Veiligheidsgroepen - SFR 3/4" Inox. 
Openingsdruk: 7 bar. Met inox zitting. Ideaal voor 
kalkrijk water. Beschermd tegen corrosie.
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Hoofdstuk 1

DN L H h
1/2" x 3/4" 34 75 24.5
3/4" x 1" 37 86.5 34
1" x  1 1/4" 55 189 40
1 1/4" x 1 1/2" 60 204 43

SVH – VEILIGHEIDSVENTIEL VERWARMING
Veiligheidsventiel voor verwarmingsinstallaties. Met vergrote uitgang. Huis in messing (CW617N). 
Veer in rvs. Rode draaiknop in slagvaste kunststof. Werktemperatuur: -10 +110 °C. PN10. Ook 
geschikt voor vloeistoffen met glycol (tot 50%). Overeenkomstig de norm PED 2014/68/EU.

SVM/E – VEILIGHEIDSVENTIEL VERWARMING
Idem als SVH, met manometer 1/4", 0-4 bar. 

Artikelnummer Type bar kW DN VE
0216015N SVH15/15 1,5 56 1/2" F - 3/4" F 1/40
0216020N SVH15/20 2,0 68 1/2" F - 3/4" F 1/40
0215125 SVH15/25 2,5 78 1/2" F - 3/4" F 1/40
0215130 SVH15/30 3,0 89 1/2" F - 3/4" F 1/40
0217015N SVH20/15 1,5 70 3/4" F - 1" F 1/40
0217020N SVH20/20 2,0 84 3/4" F - 1" F 1/40
0217625 SVH20/25 2,5 97 3/4" F - 1" F 1/40
0217630 SVH20/30 3,0 110 3/4" F - 1" F 1/40
0218315 SVH25/15 1,5 192 1" F - 5/4" F 1/15
0218325 SVH25/25 2,5 266 1" F - 5/4" F 1/15
0218330 SVH25/30 3,0 301 1" F - 5/4" F 1/15
0219415 SVH32/15 1,5 201 5/4" F - 6/4" F 1/12
0219425 SVH32/25 2,5 279 5/4" F - 6/4" F 1/12
0219430 SVH32/30 3,0 317 5/4" F - 6/4" F 1/12

Andere uitvoeringen op aanvraag beschikbaar.

Artikelnummer Type bar kW DN VE
0215730 SVM/E30 3,0 95,6 1/2" F - 3/4" F 1/60

Andere uitvoeringen op aanvraag beschikbaar.

1.1  VEILIGHEIDSVENTIELEN

Verwarmingstoebehoren
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LInbouwmaten SVH, SVM/E
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1
VEILIGHEIDSVENTIELEN   HOOFDSTUK 1.1

MSL – VEILIGHEIDSVENTIEL
Huis in messing (CW617N). Veer in rvs. Zwarte draaiknop in slagvaste kunststof. Aansluiting 1/2" 
MF. Werktemperatuur: -10 +110 °C. PN 10. Ook geschikt voor vloeistoffen met glycol (tot 50%). 
Overeenkomstig de norm PED 2014/68/EU.

Artikelnummer Type bar kW DN VE
0206015N MSL15 1,5 56 1/2" MF 1/40
0206020N MSL20 2 68 1/2" MF 1/40
0206525 MSL25 2,5 78 1/2" MF 1/40
0206530 MSL30 3 89 1/2" MF 1/40
0206035N MSL35 3,5 100 1/2" MF 1/40
0206540 MSL40 4 111 1/2" MF 1/40
0206050N MSL50 5 131 1/2" MF 1/40
0206060N MSL60 6 152 1/2" MF 1/40
0206070N MSL70 7 174 1/2" MF 1/40
0206080N MSL80 8 198 1/2" MF 1/40
0206090N MSL90 9 218 1/2" MF 1/40
0206099N MSL100 10 237 1/2" MF 1/40

Andere uitvoeringen op aanvraag beschikbaar.

Inbouwmaten MSL, MSV en MSM

MSV – VEILIGHEIDSVENTIEL
Idem als MSL, maar met aansluiting 1/2" FF. 

Artikelnummer Type bar DN VE
0207015N MSV15 1,5 56 1/2" FF 1/40
0207020N MSV20 2 68 1/2" FF 1/40
0207125 MSV25 2,5 78 1/2" FF 1/40
0207130 MSV30 3 89 1/2" FF 1/40
0207035N MSV35 3,5 100 1/2" FF 1/40
0207050N MSV50 5 131 1/2" FF 1/40
0207060N MSV60 6 152 1/2" FF 1/40
0207070N MSV70 7 174 1/2" FF 1/40
0207080N MSV80 8 198 1/2" FF 1/40
0207090N MSV90 9 218 1/2" FF 1/40
0207099N MSV100 10 237 1/2" FF 1/40

Andere uitvoeringen op aanvraag beschikbaar.
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MSM – VEILIGHEIDSVENTIEL
MSM en MSML zijn gelijk aan de MSV en MSL, maar voorzien van manometer 1/4", 0 - 4 bar. 

Artikelnummer Type bar kW DN VE
0210130 MSM/E30  3 89 1/2" FF  1/60
0210430 MSML/E30  3 89 1/2" MF  1/60

Andere uitvoeringen op aanvraag beschikbaar.
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HOOFDSTUK 1.1   VEILIGHEIDSVENTIELEN

SVW – VEILIGHEIDSVENTIEL SANITAIR
Veiligheidsventiel voor sanitaire warmwaterinstallaties. Met vergrote uitgang. Huis in messing 
(CW617N). Veer in rvs. Blauwe draaiknop in slagvaste kunststof. Werktemperatuuur: -10 tot 110°C. 
PN10. Overeenkomstig de norm PED 2014/68/EU.

Artikelnummer Type bar DN VE
0215104 SVW15/40 4 1/2" F x 3/4" F 1/40
0216060N SVW15/60 6 1/2" F x 3/4" F 1/40
0216080N SVW15/80 8 1/2" F x 3/4" F 1/40
0216099N SVW15/100 10 1/2" F x 3/4" F 1/40
0217604 SVW20/40 4 3/4" F x 1" F 1/15
0217060N SVW20/60 6 3/4" F x 1" F 1/15
0217070N SVW20/70 7 3/4" F x 1" F 1/15
0217080N SVW20/80 8 3/4" F x 1" F 1/15
0217099N SVW20/100 10 3/4" F x 1" F 1/15
0218304 SVW25/40 4 1" F x 1 1/4" F 1/15 
0218306 SVW25/60 6 1" F x 1 1/4" F 1/15
0218308 SVW25/80 8 1" F x 1 1/4" F 1/15 
0218310 SVW25/100 10 1" F x 1 1/4" F 1/15
0219404 SVW32/40 4 1 1/4" F x 1 1/2" F 1/12
0219406 SVW32/60 6 1 1/4" F x 1 1/2" F 1/12
0219408 SVW32/80 8 1 1/4" F x 1 1/2" F 1/12
0219410 SVW32/100 10 1 1/4" F x 1 1/2" F 1/12

Andere uitvoeringen op aanvraag beschikbaar.

DN L H h
1/2" x 3/4" 34 75 24,5
3/4" x 1" 37 86,5 34
1" x  1 1/4" 55 189 40
1 1/4" x 1 1/2" 60 204 43
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1
VEILIGHEIDSVENTIELEN   HOOFDSTUK 1.1

SV/E-SOL – VEILIGHEIDSVENTIEL
Veiligheidsventiel voor installaties met zonnepanelen volgens DIN 4757. Huis in messing, veer in rvs. 
Groene draaiknop uit slag vaste UV-bestendige kunststof. Membraan en pakking bestendig tot max. 
180°C. Vaste insteldruk. Geschikt voor 50% water/50% glycol mengeling. TUV SOLAR gekeurd.
Max. gebruikstemperatuur: +160 °C.

740 – VEILIGHEIDSVENTIEL VERWARMING
Veiligheidsventiel voor middelgrote en grote verwarmingsinstallaties. Huis in gietijzer. Groen 
typeplaatje. Volledige opening bij het bereiken van de insteldruk. Membraan in EPDM-rubber (t°max. 
140 °C). Manuele ont lastingshendel. Doordat de uitlaat één leidingmaat groter is dan de inlaat, 
hebben deze ventielen een hoge afblaascapaciteit. Max. gebruikstemperatuur: +120 °C.

Artikelnummer Type bar DN VE
0215835 SV/E 15/35 3,5  1/2" F - 3/4" F 40
0215840 SV/E 15/40 4,0  1/2" F - 3/4" F 40
0215860 SV/E 15/60 6,0  1/2" F - 3/4" F 40
0215880 SV/E 15/80 8,0  1/2" F - 3/4" F 40
0215899 SV/E 15/100 10,0  1/2" F - 3/4" F 40

Artikelnummer Type bar kW DN VE
0220525 740/40 2,5 930 6/4" F-2" F 1/6
0220530 740/40 3,0 1.093 6/4" F-2" F 1/6
0220535 740/40 3,5 1.231 6/4" F-2" F 1/6
0220540 740/40 4,0 1.366 6/4" F-2" F 1/6
0220545 740/40 4,5 6/4" F-2" F 1/6
0220550 740/40 5,0 1.628 6/4" F-2" F 1/6
0220560 740/40 6,0 6/4" F-2" F 1
0221620 740/50 2,0 2" F-2 1/2" F 1
0221625 740/50 2,5 1.686 2" F-2 1/2" F 1
0221630 740/50 3,0 1.977 2" F-2 1/2" F 1
0221635 740/50 3,5 2.229 2" F-2 1/2" F 1
0221640 740/50 4,0 2.471 2" F-2 1/2" F 1
0221645 740/50 4,5 2" F-2 1/2" F 1
0221650 740/50 5,0 2907 2" F-2 1/2" F 1
0221660 740/50 6,0 2" F-2 1/2" F 1

Andere uitvoeringen op aanvraag beschikbaar.

DN A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Kg
3/4" x 1" 95 58 28 36 0,3
1" x 5/4" 184 89 45 54 1,4
5/4" x 6/4" 222 118 71 67 2,8
6/4" x 2" 235 133 62 76 3,4
2" x 2 1/2" 295 171 71 98 7,5
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HOOFDSTUK 1.1   VEILIGHEIDSVENTIELEN

174 A – VEILIGHEIDSVENTIEL SANITAIR
Veiligheidsventiel voor middelgrote en grote sanitaire warmwater installaties. Huis in hoogwaardig 
brons. Rood typeplaatje. Volledige opening bij het bereiken van de insteldruk. Membraan in 
EPDM-rubber (t°max. 140 °C). Manuele ont lastingshendel. Ruim bemeten ontlastingskamer. 
Aansluitingen van zelfde diameter. Vaste insteldruk. Max. gebruikstemperatuur: +120 °C.

Artikelnummer Type bar kW DN VE
0220602 174 A/40 2,0 560 6/4" FF 1
0220603 174 A/40 3,0 764 6/4" FF 1
0220604 174 A/40 4,0 953 6/4" FF 1
0220605 174 A/40 5,0 1.143 6/4" FF 1
0220607 174 A/40 7,0 1.537 6/4" FF 1
0220608 174 A/40 8,0 1.721 6/4" FF 1
0220609 174 A/40 9,0 1.914 6/4" FF 1
0220610 174 A/40 10,0 2.147 6/4" FF 1
0221602 174 A/50 2,0 920 2" FF 1
0221603 174 A/50 3,0 1.253 2" FF 1
0221604 174 A/50 4,0 1.546 2" FF 1
0221605 174 A/50 5 ,0 1.876 2" FF 1
0221606 174 A/50 6,0 2.192 2" FF 1
0221607 174 A/50 7,0 2.521 2" FF 1
0221608 174 A/50 8,0 2.823 2" FF 1
0221609 174 A/50 9,0 3.140 2" FF 1
0221610 174 A/50 10,0 3.522 2" FF 1

Andere uitvoeringen op aanvraag beschikbaar.

DN A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Kg
3/4" x 3/4" 130 64 31 41 0,7
1" x 1" 146 76 37 48 1,4
5/4" x 5/4" 213 121 53 62 2,8
6/4" x 6/4" 229 124 62 69 3,3
2" x 2" 295 159 74 86 6,2
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1
VEILIGHEIDSVENTIELEN   HOOFDSTUK 1.1

P&T – DRUK- EN TEMPERATUURVENTIEL
Gecombineerd temperatuur- en veiligheidsventiel voor het beschermen van elektrisch of gas 
gestookte boilers. Dubbele veiligheid: opent bij ingestelde druk (3 bar) en bij temperatuur van 92 °C. 
Bij  defecte aquastaat, zal de ontlasting van de boiler plaatsvinden voordat er stoom geproduceerd 
wordt. DZR messing huis, stalen veer, EPDM membraan. Verticale installatie. PN 10. WRAS 
gekeurd.

Artikelnummer Type bar DN VE
0237030 P&T 3,0 3/4" MF 1/50

Andere uitvoeringen op aanvraag beschikbaar.

T&P – TEMPERATUUR- EN DRUKVENTIEL
T&P ventielen zijn veiligheidsventielen met aangebouwde thermostaat, welke de klep licht bij het 
bereiken van een temperatuur van ca. 99 °C, onafhankelijk van de heersende druk, waardoor het 
potentiële gevaar van het ontstaan van oververhit water wordt voorkomen. Standaard insteldruk: 
10,5 bar.

Artikelnummer Type DN psi VE
438020125 T&P 100XL-4 3/4" BSP 125 1
438020150 T&P 100XL-4 3/4" BSP 150 1
438025150 T&P 40XL 1" NPT 150 1
438025210 T&P 40XL 1" BSP 150 1

Andere insteldrukken op aanvraag.

STS 20 – THERMISCH VEILIGHEIDSVENTIEL
Vermijdt oververhitting van ketels gestookt met vaste brandstoffen (kolen, hout,…). Ingestelde 
openingstemperatuur: 97°C (55°C bij de STS 20/55). Test drukknop, dubbele veiligheid. Huis in 
verchroomd messing. Voeler kabel 1300 mm, dompelvoeler 145 mm – 1/2" M.  Max. debiet: 6.500 
L/u bij 107 °C en 8 bar. Max. bedrijfsdruk: 10 bar. Max. temperatuur: 130 °C.
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Artikelnummer Type T° opening DN VE
0232120 STS 20 97 °C 3/4" FF 1/20
0232128 STS 20/55 55 °C 3/4" FF 1/20
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HOOFDSTUK 1.2   BESCHERMINGS- EN CONTROLETOESTELLEN

WCS - COMPACTE MAGNETISCHE VUILAFSCHEIDER
Vuilafscheider voor het verwijderen van slib en andere verontreiniging in verwarmings- / 
koelingsystemen, compleet met verwijderbare externe magneet en afvoerklep voor reiniging. 
Verkrijgbaar met 3/4" en 1" aansluiting. Snelle, gemakkelijke verwijdering van vuil. Eenvoudig in alle 
posities te installeren. Makkelijk schoon te maken. Koperen lichaam. Voor gebruik met water en 
water/glycol mengeling (tot 50%). Maximale bedrijfstemperatuur: 110 °C. 
Deeltjesscheidingscapaciteit: tot 5 micron. Harde EPP schuimisolatie afzonderlijk beschikbaar.

WSS - MAGNETISCHE VUILAFSCHEIDER MET DRAADAANSLUITING
Vuilafscheider voor het verwijderen van slib en andere verontreiniging in verwarmings- / 
koelingsystemen, compleet met verwijderbare externe magneet en afvoerklep voor reiniging. Snelle, 
gemakkelijke verwijdering van vuil. Eenvoudig in alle posities te installeren. Makkelijk schoon te 
maken. Koperen lichaam. Voor gebruik met water en water/glycol mengeling (tot 50%). Maximale 
bedrijfstemperatuur: 110 °C. Deeltjesscheidingscapaciteit: tot 5 micron. Harde EPP schuimisolatie 
afzonderlijk beschikbaar.

Artikelnummer Type Capaciteit PN DN VE
DSC0034W WCS 20 1,26 m3/h 10 3/4" 1
DSC0100W WCS 25 1,98 m3/h 10 1" 1

1.2 BESCHERMINGS- EN CONTROLETOESTELLEN

Artikelnummer Type Capaciteit PN DN UE
DST0034W WSS 20 1,30 m3/h 6 3/4" 1
DST0100W WSS 25 2,00 m3/h 6 1" 1
DST0112W WSS 40 5,00 m3/h 10 1 1/2" 1
DST0200W WSS 50 7,50 m3/h 10 2" 1

D 3/4" 1"
Hv (mm) 140 140
Hh (mm) 121 121
L (mm) 100 100
M (mm) 112 124
D (mm) 73 83
Volume (lt) 0,23 0,33
Gewicht (approx., Kg) 1,35 1,63

D 3/4" 1" 1 1/2" 2"
Hv (mm) 164 164 224 224
Hh (mm) 148 148 210 210
L (mm) 90 90 128 128
M (mm) 116 120 141 148
Volume (lt) 0,36 0,39 0,75 0,75
Gewicht (Kg) 2,20 2,30 3,67 3,85
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1
BESCHERMINGS- EN CONTROLETOESTELLEN   HOOFDSTUK 1.2

WBS - GEFLENSDE MAGNETISCHE VUILAFSCHEIDER
Vuilafscheider voor het verwijderen van slib en verontreinigingen in verwarmings- / koelingsystemen, 
compleet met verwijderbare externe magneet en afvoerklep voor reiniging. Snelle, gemakkelijke 
verwijdering van vuil. Eenvoudig horizontaal te installeren. Makkelijk schoon te maken. Roestvrijstalen 
behuizing. Voor gebruik met water en water/glycol mengeling (tot 50%). Maximale 
bedrijfstemperatuur: 110 °C. Deeltjesscheidingscapaciteit: tot 5 micron. Harde EPP schuimisolatie 
tot DN100 afzonderlijk beschikbaar.

DSP - MAGNETISCHE VUILAFSCHEIDER
De magnetische vuilafscheider van de DSP-serie zorgt ervoor dat de ketel continu beschermd blijft, 
en verwijdert alle onzuiverheden die in het systeem aanwezig zijn, waardoor slijtage wordt vermeden 
en schade aan andere onderdelen van het systeem wordt vermeden. Installatie op het retourleiding, 
bij de inlaat naar de ketel. Uitsluitend bedoeld voor gebruik in huishoudelijke verwarmingsinstallaties. 
Eenvoudig te installeren onder de ketel dankzij het compacte formaat.

Behuizing: PA66 versterkt plastic. Filterpatroon: Roestvrij staal AISI 304 L. Kogelkraan: CW 617 N 
messing. Aansluitingen: behuizing 3/4", afvoer 1/2". Compleet met kogelkraan en wartelmoer uit 
messing. Compatibele vloeistoffen: water, water + glycol 70/30. Max. werkdruk: 3 bar bij 90°C. 
Bedrijfstemperatuur: 4 tot 90°C. Capaciteit van de deeltjesscheiding: 650 µm.

Artikelnummer Type Capaciteit PN DN VE
DSF0065W WBS 65 20,00 m3/h PN 10 DN65 1
DSF0080W WBS 80 27,00 m3/h PN 10 DN80 1
DSF0100W WBS 100 47,00 m3/h PN 10 DN100 1
DSF0125W WBS 125 72,00 m3/h PN 10 DN125 1
DSF0150W WBS 150 108,00 m3/h PN 10 DN150 1
DSF0200W WBS 200 180,00 m3/h PN 10 DN200 1

Artikelnummer Type PN DN VE
DSP0034W DSP 20 3 3/4" 1

DN 65 80 100 125 150 200
OD (mm) 76.1 88.9 114.3 139.7 168.3 219.1
D (mm) 159 219 219 324 324 406
LF (mm) 350 470 475 635 635 775
H (mm) 449 570 570 789 789 1057
h (mm) 311 418 406 598 584 767
U(mm) 23 23 23 44 44 44
e (mm) 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
Volume (lt) 5 17 17 50 50 105
Gewicht (Kg) 14 24 25 58 61 107

DN A B C
3/4" 180 80 70

A

B

C
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HOOFDSTUK 1.2   BESCHERMINGS- EN CONTROLETOESTELLEN

ALOMAT CV VULSET – AUTOMATISCHE VULSET
Volautomatisch vullen en op druk brengen van de CV-installatie. De vulset maakt het mogelijk dat  
1 persoon de CV-installatie vult en tegelijkertijd ontlucht. De set bestaat uit: Alomat vularmatuur, 
manometer, vul- en aftapkraan, 5 meter slang en koppelingen. Max. ingangsdruk: 10 bar.  
Uitgangsdruk: regelbaar tussen 0,3 en 4 bar. Max. capaciteit: 1,8 m/h. Max temperatuur: 40 °C.

Artikelnummer Type DN VE
900240300 ALOMAT VULSET 1/2" FM 1/5

ALIMAT AL / ALOMAT AL – AUTOMATISCHE VULARMATUUR
Vularmatuur voor verwarmingsinstallaties. Huis in messing, veerkoker in stootvaste kunststof. Is 
samengesteld uit drukverminderaar, anti-terugloopklep, afsluitklep, rvs-filter, schroef voor controle 
terugloop, manometeraansluiting 1/4" F. ALIMAT ALM met kunststof veerkoker en manometer 0 - 4 
bar. ALOMAT ALM met messing deksel en manometer 0 - 4 bar. Max. ingangsdruk: 10 bar. 
Uitgangsdruk: regelbaar tussen 0,3 en 4 bar. Max. capaciteit: 1,8 m/h.

Artikelnummer Type DN VE
0240105 ALIMAT AL 1/2" MF 1/30
0240205 ALIMAT ALM 1/2" MF 1/30
900240210 ALOMAT ALM 1/2" MF 1/30

ALIMAT - ALM
14

2
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73 52
125
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1
BESCHERMINGS- EN CONTROLETOESTELLEN   HOOFDSTUK 1.2

TE-UNI-900 – UNIVERSEEL THERMOKOPPEL
Met behulp van zijn koppelstukken kan het op bijna elke gasbrander aangesloten worden.  
Thermokoppelspanning: 30 mV. Reactietijd: 30 sec. Lengte: 900 mm.

Artikelnummer Type VE
0950100 TE-UNI-900 50/200

Artikelnummer Type VE
0805155 W 150 1/25

RT – VUURREGELAAR
Voor ketel met vaste brandstof. Bedient de luchtklep in functie 
van de water temperatuur. Dubbele voeler. Huis in messing. Huls 
in ver chroomd messing. Vervanging van toestel zonder installatie 
te laten leeglopen is mogelijk. Regelknop in slagvaste kunststof. 
Hefstang en ketting in verzinkt staal. Instelbereik: 40 °C - 100 °C. 
Max. hefafstand: 80 mm.
RT 10: Max. hefafstand: 60 mm. Lengte: 100 mm.  
Met enkele beveiliging.
RT 20: Max. hefafstand: 80 mm. Lengte: 187 mm.  
Met dubbele beveiliging.

Artikelnummer Type Max. hefafstand (mm) DN VE
0234100 RT 20 60 3/4" M 10
0234200 RT 10 80 3/4" M 10

L

3/4”
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W – TREKREGELAAR
Trekregelaar met korte schoorsteenbuis. Regelbare openingsdruk d.m.v. instelschroef. 
Regelklep met geluidsdemping, diameter 150 mm. Schoorsteenbuis: 60 mm diepte.
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HOOFDSTUK 1.2   BESCHERMINGS- EN CONTROLETOESTELLEN

N 36 – VACUÜMKLEP
Vacuümklep met hoge luchtinlaatcapaciteit. Bij het ontstaan van een vacuüm, opent zich 
automatisch voor contact met atmosfeer. Wordt op hoogste punt van een installatie geïnstalleerd of 
rechtstreeks op hoogste punt van een boiler. Huis en klep in messing. Veer in rvs. Ontluchtingskap in 
schokbestendig PVC. Max. druk: 14 bar. Max. temperatuur: 120 °C.

Artikelnummer Type DN VE
428015100 N36 15 1/2" M 1/24
428020100 N36 20 3/4" M 1/24

51 mm
34 mm

KFE-SD – VUL- EN AFTAPKRAAN
Robuuste uitvoering. In messing. Met dichting. Volle doorgang. PN 16. Rood handvat. 
Slangkoppeling 1/2". Max. temperatuur: 110 °C.

RDF – FLOW VALVE TERUGSLAGKLEP MET AFSLUITER
Terugslagklep voor verwarmingsinstallaties met gedwongen circu latie. Montage in willekeurige stand. 
Huis in messing. Knop in slagvast kunststof. Dichting in NBR. Veer in rvs. Draaiknop met 3 standen: 
N = normaal (sluiting van de klep als circulatiepomp stilvalt), A = permanent open, F = permanent 
dicht. Max. druk: 10 bar. Max. gebruikstemperatuur: 105 °C. Max. temperatuur: 130 °C.
Openingsdruk: 25 - 26 mbar.

Artikelnummer Type VE
0553115 KFE 15 SD 10/80
0553215 KFE 15 SD/N verchroomde uitvoering 10/80

Artikelnummer Type DN VE
0262125 RDF 25 1" FF 1/20
0262132 RDF 32 5/4" FF 1/20

D
N

D
N

H

L

DN L H
1" 83.5 59
1.1/4" 83.5 59

Artikelnummer Type DN VE
0262125 RDF 25 1" FF 1/20
0262132 RDF 32 5/4" FF 1/20
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1
ONTLUCHTERS   HOOFDSTUK 1.3

MVD DUOVENT – AUTOMATISCHE ONTLUCHTER
Automatische verticale vlotterontluchter met mogelijkheid tot  manuele ontluchting. Huis uit messing. 
Vlotter en hefboom uit kunststof. Type MVDR: met automatische afsluiter RIA. Nominale druk: 12 bar.
Max. gebruiksdruk: 8 bar. Max. temperatuur: 115 °C.

RIA – AUTOMATISCHE AFSLUITER 
Automatische afsluitklep voor ontluchters Minivent, Microvent en Duovent. Met O-ring.

MINIVENT MV – AUTOMATISCHE ONTLUCHTER 
Idem als MVD, maar zonder manuele ontluchter. Type MVR: met automatische afsluiter RIA.

MVD

MV

MVDR

MVR

Ontluchtingsdebiet (Nl/min.)

Manuele ontluchting

Automatische ontluchting

Werkdruk (Bar)

ø49

ø43

77

8
3/8"
19

Artikelnummer Type DN VE

0250610 MVD 10 3/8" M 10/120

0250615 MVD 15 1/2" M 10/120

0250710 MVD 10R 3/8" M 10/120

0250715 MVD 15R 1/2" M 10/120

Artikelnummer Type DN VE

0250008 MV 8 1/4" M 10/120

0250010 MV 10 3/8" M 10/120

0250215 MV 15 1/2" M 10/120

0250108 MV 8R 1/4" M 10/120

0250110 MV 10R 3/8" M 10/120

0250115 MV 15R 1/2" M 10/120

Ontluchtingsdebiet (Nl/min.)
Débit d'échappement de l'air (Nl/min.)

Werkdruk (Bar)
Pression de service (Bar)

Artikelnummer Type DN VE

0259008 RIA 8 1/4" MF 10/400

0259010 RIA 10 3/8" MF 10/400

0259015 RIA 15 1/2" MF 10/400

1.3 ONTLUCHTERS
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HOOFDSTUK 1.3   ONTLUCHTERS

MICROVENT MKL – AUTOMATISCHE ONTLUCHTER 
Automatische vlotterontluchter met zijdelingse ontluchting. Onderhoudsvrij. Compact model.  
Huis in messing. Model MKL R met automatische afsluiter RIA. Max. druk: 10 bar. 
Max. temperatuur: 110 °C.

MAXIVENT MXV – AUTOMATISCHE ONTLUCHTER 
Automatische ontluchter voor grotere installaties. Groot ontluchtingsvolume. Huis en demonteerbaar 
deksel in gietijzer met epoxy coating. Voorzien van manuele ontluchter. Vlotter in polyethyleen. 
Ontluchtingsopening 3/8’’F. Max. werkdruk: 12 bar. Max. temperatuur: 115 °C.

Artikelnummer Type DN VE

0252210 MKL 10 3/8" M 10/120

0252310 MKL 10 R 3/8" M 10/120

Artikelnummer Type DN VE

0251210 MKV 10 3/8" M 10/120

0251310 MKV 10 R 3/8" M 10/120

Artikelnummer Type DN VE

0253020 MXV 20 3/4" F 1

0253025 MXV 25 1" F 1

0253032 MXV 32 5/4" F 1

MKV
Idem als MKL, maar met verticale ontluchting.

Ontluchtingsdebiet (Nl/min.)

Werkdruk (Bar)

MKL/N

MKV/N

Ontluchtingsdebiet (Nl/min.)

Werkdruk (Bar)

MKL/N

MKV/N

Ontluchtingsdebiet (Nl/min.)

Werkdruk (Bar)
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1
ONTLUCHTERS   HOOFDSTUK 1.3

EUROVENT ERD – MICROBEL ONTLUCHTER 
Luchtafscheider in verzinkt staal. Waarborgt dankzij ingebouwd  “turbo"-effect een perfecte 
afscheiding tussen lucht en water. Een nauwkeurig bemeten spiraalvormig rvs-gaas veroorzaakt een 
 snelheidsval en creëert turbulenties zodat elke microbel naar boven afgevoerd wordt. De ERD  
luchtafscheider is bovenaan uitgerust met het gepatenteerd ontluchtingssysteem van de Duovent. 
Max. testdruk: 12 bar. Max. werkdruk: 8 bar. Max. gebruikstemperatuur: 115 °C.

MINIVENT MV SOL – AUTOMATISCHE ONTLUCHTER 
Automatische vlotterontluchter voor installaties met zonnepanelen. 
Huis in messing. Vlotter in rvs. Max. werkdruk: 12 bar. Max. werktemperatuur: 160 °C.

Artikelnummer Type DN VE

0253625 ERD 25 1" FF 1/20

0253640 ERD 40 6/4" FF 1/12

Artikelnummer Type DN VE
0249110 MV SOL 10 3/8" M 10
0249115 MV SOL 15 1/2" M 10

Type Ø A (mm) L (mm) H (mm) h (mm)

ERD 25 1" 50x50 97 153 26

ERD 40 6/4" 60x60 104 191 32

ERD25

Lu
ch

td
eb

ie
t K

g/
u

Druk (Bar)

Ontluchtingsdebiet

Lu
ch

td
eb

ie
t K

g/
u

Druk (Bar)

ERD40
Ontluchtingsdebiet
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HOOFDSTUK 1.3   ONTLUCHTERS

HYGROVENT 228C – RADIATORONTLUCHTER
Automatische ontluchter voor radiator. Huis in vernikkeld  messing. Samengesteld uit: handwiel voor 
manuele ontluchting, schijf in  hygroscopische vezels en ingebouwde terugslagklep. 
Max. werkdruk: 6 bar.

Artikelnummer DN VE
1222806 1/8" M 25/400
1222808 1/4" M 25/400
1222810 3/8" M 25/400
1222850 1/2" M 25/400
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1
VERSCHILDRUKREGELKLEPPEN   HOOFDSTUK 1.4

USV – VERSCHILDRUKREGELKLEP
Kleine uitvoering voor huishoudelijke installaties. Verschildruk regelklep wordt na de circulatiepomp in 
by-pass tussen vertrek- en retour leiding gemonteerd. Werkt stabiliserend en houdt de statische druk 
van de pomp constant. Voorkomt hierdoor geruis in de leidingen als de thermostatische kranen 
gesloten zijn. Huis in messing. Regelknop en schaal in slagvaste kunststof. Veer in rvs.
Max. gebruikstemperatuur: 110 °C.

USV L-S – VERSCHILDRUKREGELKLEP
Idem als USV maar in rechte uitvoering. Met snelkoppelingen.

DIF – VERSCHILDRUKREGELKLEP
De drukverschilregelaar DIF is een nauwkeurig instelbare drukverschilregelaar met een groot debiet, 
dat het drukverschil in installaties begrenst en een gewenste stroming door de CV-ketel en pomp 
garandeerd. Hierdoor kunnen storingen van ketels en pompen worden voorkomen en wordt 
stromingsgeruis in (thermostatische) radiatorkranen geminimaliseerd. Bij grotere vermogens  
(> 35 KW) kunnen meerdere regelaars parallel geplaatst worden.
De DIFOM beschikt over een aansluitbuis 22 mm. Max. gebruikstemperatuur: 120 °C. Max. 
werkdruk: 10 bar. Inregelbereik: 0,05 - 0,5 bar. Max. vermogen: 35 KW.

USVR – VERSCHILDRUKREGELKLEP
Idem als USV maar met koppelstuk buitendraad (M). Modellen 20/25/32: voor grotere installaties.
Max. gebruikstemperatuur: 110 °C. Max werkdruk: 6 bar (USVR 16: 10 bar).

Artikelnummer Type DN Inregelbereik VE
0265116 USV 16 3/4" FF 0,03 - 0,7 bar 1/75

Artikelnummer Type DN Inregelbereik VE
0265119 USV L-S 3/4" FF 0,03 - 0,7 bar 1/30

Artikelnummer Type DN VE
2101006 DIF 20 3/4" 25
2102006 DIF 20K 3/4" + koppeling 25
730022002 DIF 22 22 mm knel 25
2331206 DIFOM 22 22 mm rond 25

Artikelnummer Type DN Inregelbereik VE
0265216 USVR 16 3/4" FM 0,06 - 0,36 bar 1/30
0265220 USVR 20 3/4" FM 0,03 - 0,50 bar 1/30
0265225 USVR 25 1" FM 0,03 - 0,55 bar 1/20
0265232 USVR 32 5/4" FM 0,06 - 0,46 bar 1/10

USV R16

1.4 VERSCHILDRUKREGELKLEPPEN

 Type Ø L (mm) H (mm) h (mm) P (bar)
USVR 16 3/4" 32 88 22 0,06-0,36 
USVR 20 3/4" 70 120 26 0,03-0,50
USVR 25 1" 83,5 138 33 0,03-0,55
USVR 32 5/4" 100 148 39 0,06-0,46

L

H

D
N

DN

h
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HOOFDSTUK 1.5   VEILIGHEIDSGROEPEN/INLAATCOMBINATIES

SFR – VEILIGHEIDSGROEP
Veiligheidsgroep met groot opvuldebiet. Minder belastingverlies,  beter comfort voor de gebruiker. 
Ontwerp van de afsluitknop garandeert een perfecte handgreep. Nieuwe klepzitting die de risico’s 
op lekken verhindert door een betere afvoer van onzuiverheden. Klep demonteerbaar voor  inspectie 
en reiniging van de zitting. Ingenomen ruimte maakt onderlinge  verwisselbaarheid met belangrijkste 
veiligheidsgroepen in de markt mogelijk.
Openingsdruk: 7 bar. Opvuldebiet: > 4000 liter/uur. Conform EN 1487. Keuren: Belgaqua, NF, ACS.

SFR/R
Idem als SFR maar met reductie 1/2".

SFR INOX – INOX VEILIGHEIDSGROEP
Idem als SFR maar voor toepassing in kalkrijk, hard en agressief  water. Veiligheidsgroep van 
topkwaliteit. In tegenstelling tot de  teflon zitting, sluit de inox zitting elk  risico van corrosie uit, wat de 
dichtheid van de klep zou kunnen  aantasten.

Artikelnummer Type DN VE
1852550 SFR 3/4" MF 1/32
1852555 SFR/R 3/4" - 1/2" MF 1/32
1851950 CL/SFR Inspectiesleutel 1

Artikelnummer Type DN VE
1852570 SFR INOX 3/4" MF 1/32

D
ru

kv
er

lie
s 

(b
ar

)

Debiet (l/min)

BELGAQUA

BELGAQUA

1.5 VEILIGHEIDSGROEPEN/INLAATCOMBINATIES
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1
VEILIGHEIDSGROEPEN/INLAATCOMBINATIES   HOOFDSTUK 1.5

D
eb

ie
t 

(l/
m

in
)

Drukverlies (bar)

SFR COUDE – INOX VEILIGHEIDSGROEP MET GEBOGEN UITLOOP
Idem als SFR Inox maar veiligheidsgroep met gebogen draaibare  uitloop.

GSM – VEILIGHEIDSGROEP MET GEBOGEN UITLOOP
Veiligheidsgroep met grote capaciteit. Gebogen draaibare uitloop en inox zitting. Opvuldebiet van 
5.000 l/u. Openingsdruk: 7 bar. Opvuldebiet: 5.000 l/u.

KIT GSM – DUBBELE VEILIGHEIDSGROEP GSM 5/4"
Dubbele veiligheidsgroep met 2 aansluitstukken 5/4" voor zeer grote capaciteit. Met gebogen 
draaibare uitloop. Inclusief 2 hevelsets.

HEV – HEVELSET
Overloop voor veiligheidsgroep.

Artikelnummer Type DN VE
1852571 SFR COUDE 3/4" MF 1/32

Artikelnummer Type DN VE
1854555 GSM 1" MF 1/16

Artikelnummer Type DN VE
1854560 KIT GSM 5/4" MF 1

Artikelnummer Type DN VE
1892315 HEV 1 1/4" F 60

BELGAQUA

BELGAQUA

BELGAQUA
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HOOFDSTUK 1.5   VEILIGHEIDSGROEPEN/INLAATCOMBINATIES

NA 53 – VEILIGHEIDSGROEP
Compacte veiligheidsgroep voor waterverwarmers.
Openingsdruk: 7 bar. Max. werkdruk: 10 bar. Max temperatuur: 120 °C. Conform EN 1487.
Keuren: Belgaqua, NF, ACS.

NA 53 COUDE – VEILIGHEIDSGROEP MET GEBOGEN TRECHTER
Idem als NA 53, maar voorzien van een gebogen draaibare  uitloop.

Artikelnummer Type DN VE
1854310M2 NA 53 1/2" MF 1/32

Artikelnummer Type DN VE
1854311M2 NA 53 COUDE 1/2" MF 1/32

BELGAQUA

KIT SFR UNI – BEVEILIGINGSKIT
Complete aansluitkit ter beveiliging van waterverwarmers. Samen gesteld uit:
-  Veiligheidsgroep SFR 3/4" met reductie 1/2" F
-  Hevelset HEV
-  Drukverminderaar Redufix
-  Ontluchter RDT 3/8"
-  Reductie 3/4" F - 1/2" M

Artikelnummer Type VE
1854424 KIT SFR UNI 1/14

BELGAQUA

OVERZICHT VEILIGHEIDSGROEPEN

Boileraansluiting Type veiligheidsgroep Max. capaciteit van de boiler

1/2" NA 53 1/2" 50 l
3/4" SFR 3/4" 300 l
1" GSM 1" 600 l

5/4" Kit GSM 5/4" 1000 l
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1
VEILIGHEIDSGROEPEN/INLAATCOMBINATIES   HOOFDSTUK 1.5

BI 15 - INLAATCOMBINATIE
Inlaatcombinatie speciaal ontworpen om de verwarmingsbron voor de opslag van warm water 
(elektrisch, gas etc.) met een vermogen tot 10 kW te beschermen.
Dit apparaat heeft 3 basisfuncties:
-  de verwarmingsbron beschermen tegen overmatige druk, met een veiligheidsklep afgesteld op  

8 bar (800 kPa);
- de tank isoleren van de hoofdwatervoorziening d.m.v. een kraan;
-  voorkomen dat het warme water terugstroomt naar de koudwatervoorziening, m.b.v. de 

geïntegreerde terugslagklep.
Hoge doorstroomsnelheid (tot 40 l/min 1 bar). Extra compacte uitvoering. In elke positie te 
installeren. Nieuwe trechter EN1488 gekeurd (22 mm). Afsluitknop met uitstekende grip. Afsluitkraan 
met EPDM dichting. Belgaqua en Kiwa gekeurd.

KIT BI 15 - INLAATCOMBINATIE
Idem als BI 15 maar met bijhorende koperen haakse koppeling.

Artikelnummer Type DN VE
1852553 KIT BI 15 1/2" MF 1/25

Artikelnummer Type DN VE
1852558 BI 15 1/2" MF en 15 mm knel 1/24

20 0 
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HOOFDSTUK 1.5   VEILIGHEIDSGROEPEN/INLAATCOMBINATIES

UBK – UNIVERSELE BOILER AANSLUITKIT
Deze kit bevat alle onderdelen om een kleine boiler aan te sluiten op het waternet, alsook alle 
aansluitingen voor de keukenkraan. 
Inhoud:
- Inlaatcombinatie BI 15;
-  koperen haakse koppeling;
-  flexibele kunststof afvoerslang;
-  3 flexibels 500 mm.

Artikelnummer Type VE
1854220 UBK 1/15
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1
ISOLATIEKOPPELINGEN   HOOFDSTUK 1.6

RID TYPE 3015 – ISOLATIEKOPPELINGEN
Koppeling in staal (F) x messing (M) met 3-voudige functie:
-  driedelige ontkoppelbare verbinding;
-  isolerende dichting in GA 1425 tegen elektrische zwerfstromen;
-  vermijdt elektrolyse tussen 2 verschillende metalen die met  elkaar in een  installatie in contact staan.

Max. druk: 16 bar. Temperatuur: 110 °C bij 10 bar. Elektrische isolatie: tot 600 Volt. Keur: ACS.

RID TYPE 3003 – ISOLATIEKOPPELINGEN
Idem als Type 3015 maar staal (F) x messing (F).

RID TYPE 3001 – ISOLATIEKOPPELINGEN
Idem als Type 3015 maar staal (F) x capillair messing (lasverbinding).

Artikelnummer Type DN VE
1824331 3015/15 1/2" FM 1/50
1824332 3015/20 3/4" FM 1/50
1824347 3015/17 1/2" F x 3/4" M 1/50

Artikelnummer Type DN VE
1824311 3003/15 1/2" FF 1/24
1824312 3003/20 3/4" FF 1/12
1824313 3003/25 1" FF 1/12
1824314 3003/32 5/4" FF 1/12
1824315 3003/40 6/4" FF 1/6
1824316 3003/50 2" FF 1/6

Artikelnummer Type DN VE
1824348 3001/15 1/2" F x 15 mm 1/24
1824302 3001/16 1/2" F x 16 mm 1/24
1824303 3001/20A 3/4" F x 16 mm 1/50
1824304 3001/20B 3/4" F x 22 mm 1/50
1824349 3001/20C 3/4" F x 15 mm 1/50
1824305 3001/25 1" F x 28 mm 1/12
1824306 3001/32 5/4" F x 32 mm 1/24
1824307 3001/35 6/4" F x 35 mm 1/12

1.6 ISOLATIEKOPPELINGEN
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HOOFDSTUK 1.6   ISOLATIEKOPPELINGEN

ZKB
De compensatoren ZKB met flensaansluiting vangt uitzettingen, samentrekkingen en trillingen van 
buizen op, en stoppen de voortzetting van geluid en elektrische stromen. Gegalvaniseerde stalen 
flenzen (PN10 of 16). Dichting in EPDM of NBR.

Dichting in EPDM. Flenzen PN10.

Dichting in EPDM. Flenzen PN16.

Dichting in NBR. Flenzen PN10.

Artikelnummer Type Dichting DN mm DN PN VE
149B12552C ZKB EPDM 32 1 1/4 10/16 1
149B12553C ZKB EPDM 40 1 1/2 10/16 1
149B12554C ZKB EPDM 50 2 10/16 1
149B12555C ZKB EPDM 65 2 1/2 10/16 1
149B12556C ZKB EPDM 80 3 10/16 1
149B12557C ZKB EPDM 100 4 10/16 1
149B12558C ZKB EPDM 125 5 10/16 1
149B12559C ZKB EPDM 150 6 10/16 1
149B12560C ZKB EPDM 200 8 10 1
149B12561C ZKB EPDM 250 10 10 1
149B12562C ZKB EPDM 300 12 10 1
149B12563C ZKB EPDM 350 14 10 1
149B12564C ZKB EPDM 400 16 10 1
149B12565C ZKB EPDM 450 18 10 1
149B12566C ZKB EPDM 500 20 10 1
149B12567C ZKB EPDM 600 24 10 1

Artikelnummer Type Dichting DN mm DN PN VE
149B12552N ZKB NBR 32 1 1/4 10/16 1
149B12553N ZKB NBR 40 1 1/2 10/16 1
149B12554N ZKB NBR 50 2 10/16 1
149B12555N ZKB NBR 65 2 1/2 10/16 1
149B12556N ZKB NBR 80 3 10/16 1
149B12557N ZKB NBR 100 4 10/16 1
149B12558N ZKB NBR 125 5 10/16 1
149B12559N ZKB NBR 150 6 10/16 1
149B12560N ZKB NBR 200 8 10 1
149B12561N ZKB NBR 250 10 10 1
149B12562N ZKB NBR 300 12 10 1
149B12563N ZKB NBR 350 14 10 1
149B12564N ZKB NBR 400 16 10 1
149B12565N ZKB NBR 450 18 10 1
149B12566N ZKB NBR 500 20 10 1
149B12567N ZKB NBR 600 24 10 1

Artikelnummer Type Dichting DN mm DN PN VE
149B054065 ZKB EPDM 200 8 16 1
149B054066 ZKB EPDM 250 10 16 1
149B054067 ZKB EPDM 300 12 16 1
149B054068 ZKB EPDM 350 14 16 1
149B054069 ZKB EPDM 400 16 16 1
149B054070 ZKB EPDM 450 18 16 1
149B054080 ZKB EPDM 500 20 16 1
149B054071 ZKB EPDM 600 24 16 1

1.7 COMPENSATOREN
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COMPENSATOREN   HOOFDSTUK 1.7

Dichting in NBR. Flenzen PN16.

Dichting in NBR.

Artikelnummer Type Dichting DN mm DN PN VE
149B054074 ZKB NBR 200 8 16 1
149B054072 ZKB NBR 250 10 16 1
149B054073 ZKB NBR 300 12 16 1
149B054075 ZKB NBR 350 14 16 1
149B054076 ZKB NBR 400 16 16 1
149B054077 ZKB NBR 450 18 16 1
149B054078 ZKB NBR 500 20 16 1
149B054079 ZKB NBR 600 24 16 1

Artikelnummer Type Dichting DN mm DN PN VE
149B12568C ZKT EPDM 20 3/4 10 2
149B12569C ZKT EPDM 25 1 10 2
149B12570C ZKT EPDM 32 1 1/4 10 2
149B12571C ZKT EPDM 40 1 1/2 10 2
149B12572C ZKT EPDM 50 2 10 1
149B12573C ZKT EPDM 65 2 1/2 10 1
149B12574C ZKT EPDM 80 3 10 1

Artikelnummer Type Dichting DN mm DN PN VE
149B12568N ZKT NBR 20 3/4 10 2
149B12569N ZKT NBR 25 1 10 2
149B12570N ZKT NBR 32 1 1/4 10 2
149B12571N ZKT NBR 40 1 1/2 10 2
149B12572N ZKT NBR 50 2 10 1
149B12573N ZKT NBR 65 2 1/2 10 1
149B12574N ZKT NBR 80 3 10 1

Dichting in EPDM.

ZKT
De compensatoren ZKT met draadaansluiting vangt uitzettingen, samentrekkingen en trillingen van 
buizen op, en stoppen de voortzetting van geluid en elektrische stromen. Met gegalvaniseerde 
stalen koppelingen.
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LENGTEBEGRENZER
Gegalvaniseerde stalen lengtebegrenzers voor compensator ZKB.

Artikelnummer Type DN mm DN Aansluiting VE
149B5436 Lengtebegrenzer 32 1 1/4 flens PN10/16 1
149B5437 Lengtebegrenzer 40 1 1/2 flens PN10/16 1
149B5438 Lengtebegrenzer 50 2 flens PN10/16 1
149B5439 Lengtebegrenzer 65 2 1/2 flens PN10/16 1
149B5440 Lengtebegrenzer 80 3 flens PN10/16 1
149B5441 Lengtebegrenzer 100 4 flens PN10/16 1
149B5442 Lengtebegrenzer 125 5 flens PN10/16 1
149B5443 Lengtebegrenzer 150 6 flens PN10/16 1
149B5444 Lengtebegrenzer 200 8 flens PN10 1
149B5445 Lengtebegrenzer 250 10 flens PN10 1
149B5446 Lengtebegrenzer 300 12 flens PN10 1
149B5447 Lengtebegrenzer 350 14 flens PN10 1
149B5448 Lengtebegrenzer 400 16 flens PN10 1
149B5449 Lengtebegrenzer 450 18 flens PN10 1
149B5450 Lengtebegrenzer 500 20 flens PN10 1
149B5451 Lengtebegrenzer 600 24 flens PN10 1
149B008940 Lengtebegrenzer 200 8 flens PN16 1
149B008941 Lengtebegrenzer 250 10 flens PN16 1
149B008942 Lengtebegrenzer 300 12 flens PN16 1
149B008943 Lengtebegrenzer 350 14 flens PN16 1
149B008944 Lengtebegrenzer 400 16 flens PN16 1
149B008945 Lengtebegrenzer 450 18 flens PN16 1
149B008947 Lengtebegrenzer 500 20 flens PN16 1
149B008948 Lengtebegrenzer 600 24 flens PN16 1

ZKB ZKT

DN A H Gewicht
" mm mm PN10/16 PN16

1 1/4  32  95 3,1 3,1
1 1/2  40  95 3,5 3,5

2  52 105 4,4 4,4
2 1/2 65 115 5,2 5,2

3 80 130 6,5 6,5
4 100 135 7,1 7,1
5 125 170 9,6 9,6
6 150 180 13 13
8 200 205 17,5 17,5

10 250 240 23,7 25,7
12 300 260 29 35
14 350 265 40 43
16 400 265 47 55
18 450 265 49 66
20 500 265 62 85
24 600 265 80 110

A L Gewicht
" mm mm Kg

3/4 20 200 0,70
1 25 200 1,00

1 1/4 32 200 1,40
1 1/2 40 200 1,90

2 50 200 2,60
2 1/2 65 240 3,90

3 80 240 5,60
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