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Expansievaten 

VR Expansievat - Expansievat met balg in EPDM 
voor verwarmingsinstallaties.
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Hoofdstuk 2

VR – EXPANSIEVAT VERWARMING
Expansievat voor verwarming. Voorzien van een vervangbare balg (EPDM): er is geen contact tussen 
water en vat. Vat in staal, buitenste deklaag in epoxy-polyester: geen roest mogelijk. Verkrijgbaar 
met 1,5, 1 of 0,5 bar voordruk. Werktemperatuur: -10 tot 100 °C. Voordruk: BE: 1,5 bar. NL: 0,5 of 
1 bar. Max. werkdruk: 8 bar.

VR EXPANSIEVAT - VOORDRUK 1,5 BAR

Artikelnummer Type Voordruk Cap.(l) ø (mm) H (mm) DN VE

6300814 VR 8 1,5 8 l 200 316 3/4" M 80

6301210 VR 12 1,5 12 l 280 295 3/4" M 56

6301812 VR 18 1,5 18 l 280 423 3/4" M 42

6302410 VR 24 1,5 24 l 280 489 3/4" M 42

6303511 VR 35 1,5 35 l 365 440 3/4" M 30

6305011 VR 50 1,5 50 l 365 545 3/4" M 20

Bij uitzetting van het  
water door opwarming, 
vult de balg zich met 
water.

De balg vult zich  
tot de maximum  
temperatuur 
bereikt is.

Nadien daalt de 
temperatuur van het 
water in de installatie 
opnieuw en vermindert 
het volume, waardoor 
de balg leegloopt als 
gevolg van de druk in 
de luchtkamer.

Werking:

2.1 EXPANSIEVATEN VERWARMING

Expansievaten

Samenstelling:

Aansluiting water
 
Luchtkamer onder druk 

Stalen reservoir, met epoxy-polyester coating Balg in EPDM

Ventiel om de voordruk in de 
luchtkamer aan te passen
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EXPANSIEVATEN VERWARMING   HOOFDSTUK 2.1 1

VR EXPANSIEVAT - VOORDRUK 1 BAR

Artikelnummer Type Voordruk Cap.(l) ø (mm) H (mm) DN VE

911300551 VR 18 1 18 l 280 423 3/4" M 42

VRV – EXPANSIEVAT VERWARMING OP POOTJES

Artikelnummer Type Voordruk Cap.(l) ø (mm) H (mm) DN VE

6303510 VRV 35 1,5 35 l 365 450 3/4" M 30

6305010 VRV 50 1,5 50 l 365 564 3/4" M 20

6308005 VRV 80 2 80 l 410 687 1" M 12

6310504 VRV 100 2 100 l 495 663 1" M 12

6315004 VRV 150 2 150 l 550 795 1" M 6

6320005 VRV 200 2.5 200 l 600 1085 1" M 6

6325007 VRV 250 2.5 250 l 650 1051 1" M 6

6330007 VRV 300 2.5 300 l 650 1212 1" M 6

6340007 VRV 400 2.5 400 l 750 1198 5/4" M 4

6350007 VRV 500 2.5 500 l 750 1438 5/4" M 4

Grotere vaten zijn beschikbaar op aanvraag.

VRV 35 - VRV 50

VRV 80 - VRV 500

COR - EXPANSIEVAT CONSOLE CV
Ophangbeugel voor CV expansievaten. Geschikt voor vaten tot 25 L. Mogelijkheid tot het aansluiten 
van een ontluchter, afsluitkoppeling, manometer etc. Beschikbaar met 3 of 4 gaten.

Artikelnummer Type Uitvoering DN VE

0606123 COR 3 3-gaats 3/4" FF 1/10

0606124 COR 4 4-gaats 3/4" FF 1/10

0606125 COR 3B 3-gaats met ontluchter 3/4" FF 1/10

GAG/INT – EXPANSIEVATCONSOLE
Console in verzinkt staal voor aansluiting van expansievat centrale verwarming van 8 L tot 25 L. 
Uitgerust met:
• Automatische snelontluchter met afsluiter
• Veiligheidsklep 3 bar
•  Manometer DN 63, 0-4 bar met afsluiter
•  Automatische afsluitkoppeling voor expansievat

Artikelnummer Type DN VE

0606318 GAG/INT 3/4" 1/195
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HOOFDSTUK 2.1   EXPANSIEVATEN VERWARMING

GAG/MVD – EXPANSIEVATCONSOLE
Idem als GAG/INT maar met:
•  DUOVENT, automatische verticale vlotterontluchter met manuele ontluchter

Artikelnummer Type DN VE

0606152 GAG/MVD 3/4" 1/195

KAV – AFSLUITKOPPELING
Voor het verwisselen en testen van expansievaten zonder het  ledigen van de installatie en zonder 
loskoppelen van het expansievat. Vervaardigd uit messing. Inclusief aflaatkraan en loden verzegeling.
Druk: PN 10. Max. werktemperatuur: 130 °C.

Artikelnummer Type DN VE

0608120 KAV 20 3/4" 1/5

0608125 KAV 25 1" 1/5

RDT/K 15 – RADIATORONTLUCHTER
Radiatorontluchter met draaibare ontluchtknop uit kunststof, vernikkeld messing.  
Zelfdichtend d.m.v. O-ring. Voor montage op expansievatconsole.

Artikelnummer Type DN VE

1203115 RDT/K 15 1/2"M 100/600                                                       

GAG/KAV - EXPANSIEVATCONSOLE
Console in verzinkt staal voor aansluiting van expansievat centrale verwarming van 8 L tot 25 L. 
Uitgerust met:
• Automatische snelontluchter met afsluiter
• Veiligheidsklep 3 bar
•  Manometer DN 63, 0-4 bar met afsluiter
• KAV afsluitkoppeling voor expansievat

Artikelnummer Type DN VE

0606216 GAG/KAV 3/4" 1/116

SK 20 – AFSLUITKOPPELING
Voor het testen en verwisselen van expansievaten zonder de installatie drukloos te maken of leeg te 
laten lopen. Huis en moer in messing. Klep in versterkt kunststof. Dichtingsring in NBR. Veer in rvs. 
Max. temperatuur: 160 °C.

Artikelnummer Type DN VE

0608102 SK 20 3/4" M 50
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EXPANSIEVATEN SANITAIR   HOOFDSTUK 2.2 1

ACS – SANITAIR EXPANSIEVAT
Expansievat voor sanitair water. Voorzien van een vervangbare balg (EPDM): er is geen contact 
tussen water en vat. Vat in staal – buitenste deklaag in epoxy-polyester: geen roest mogelijk. 
Voordruk: 3 bar. Max. werkdruk: 10 bar (8 bar bij 18 en 24 l).  
Max. werktemperatuur: -10 °C +100 °C.

Artikelnummer Type Cap.(l) ø (mm) H (mm) DN VE

6510542 ACS 5 5 l 170 275 3/4" M 144

6510842 ACS 8 8 l 220 305 3/4" M 90

6511242 ACS 12 12 l 260 315 3/4" M 72

6511842 ACS 18 18 l 260 380 3/4" M 60

6512442 ACS 24 24 l 260 490 1" M 56

AFE – SANITAIR EXPANSIEVAT VERTICAAL
Expansievat voor sanitair water. Voorzien van een vervangbare balg (EPDM): er is geen contact 
tussen water en vat. Vat in staal – buitenste deklaag in epoxy-polyester: geen roest mogelijk. 
Vanaf 60 liter op poten.

Artikelnummer Type Cap.(l) ø (mm) H (mm) DN VE

6620035 AFE 35 35 l 380 475 1" M 24

6620060 AFE 60 60 l 380 830 1" M 15

6620100 AFE 100 100 l 460 880 1" M 10

6620200 AFE 200 200 l 590 1100 1" M 8

6620300 AFE 300 300 l 650 1280 5/4" M 3

6620500 AFE 500 500 l 750 1600 5/4" M 2

AFOS – SANITAIR EXPANSIEVAT HORIZONTAAL OP POTEN

Artikelnummer Type Cap.(l) ø (mm) H (mm) DN VE

6532402 AFOS 24 24 l 260 485 1" M 6

AFES – SANITAIR EXPANSIEVAT HORIZONTAAL OP POTEN

Artikelnummer Type Cap.(l) ø (mm) H (mm) DN VE

6630060 AFES 60 60 l 380 690 1" M 15

6630100 AFES 100 100 l 460 780 1" M 12

6630200 AFES 200 200 l 590 1000 5/4" M 6

6630300 AFES 300 300 l 650 1150 5/4" M 6

Grotere vaten zijn beschikbaar op aanvraag.

AFE 35

AFE 60 - 300

AFE 500

2.2 EXPANSIEVATEN SANITAIR
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HOOFDSTUK 2.2   EXPANSIEVATEN SANITAIR/SOLAR

SUP001 - EXPANSIEVAT CONSOLE
Ophangbeugel voor expansievaten. Inclusief bouten. Uitschuifbaar 160-250 mm. Geschikt voor 
vaten tot 50 liter.

Artikelnummer Type DN VE

0606120 SUP001 3/4" 1/25

UWK/VA – EXPANSIEVAT CONSOLE
Wandconsole in inox voor aansluiting van een sanitair expansievat.

Artikelnummer Type VE

0609100 UWK/VA 1/20

KIT VA - AANSLUITKIT SANITAIR EXPANSIEVAT
Aansluitkit voor expansievat aan een boiler. Bevat muur- 
bevestiging voor expansievat, flexibel 50 cm  
en T-stuk.

Artikelnummer Type VE

1892503 KIT VA 1/15

MAV 6 – PROEFMANOMETER
Voor expansievaten 0-12 bar, Ø 60 mm, flexibele slang met snelkoppeling voor vataansluiting.

Artikelnummer Type VE

0615106 MAV 6 1

VS / VSV – SOLAR EXPANSIEVAT
Drukexpansievat voor solar installaties. Voorzien van een vervangbare balg (EPDM): er is geen 
contact tussen water en vat. Vat in staal – buitenste deklaag in epoxy-polyester: geen roest mogelijk.
Werktemperatuur: -10 tot 140 °C. Voordruk: 2,5 bar. Max. werkdruk: 8 bar.

Artikelnummer Type Cap.(l) ø (mm) H (mm) DN VE

0602012 VS 12 12 l 280 295 3/4" M 56

0602019 VS 18 18 l 280 423 3/4" M 42

0602025 VS 24 24 l 280 489 3/4" M 42

0602035 VSV 35 35 l 365 450 3/4" M 30

0602050 VSV 50 50 l 365 564 3/4" M 20

0602080 VSV 80 80 l 410 687 1" M 20

2.3 EXPANSIEVATEN SOLAR
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EXPANSIEVATEN SANITAIR/SOLAR   HOOFDSTUK 2.2 1
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