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Stookolietoebehoren

TC3 110A Tigerloop Combi 3 - Stookolieontluchter
met ingebouwde filter (50 um) en afsluitkraan.

Geen retourleiding meer nodig. Verminderd risico op
lekkage. Vereenvoudigde installatie.
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Stookolietoebehoren

41 INHOUDSMETERS

TELEVAR TLM 3 - PNEUMATISCHE PEILMETER 170
Voor tanks van 0,9 tot 3 m H. Max. afstand van peilmeter tot tank
50 m. Schaal in %. Nauwkeurigheid: + 2%. Universele koppeling
6 mm. Lichaam uit slagvaste kunststof.
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TELEVAR TLM 5 - PNEUMATISCHE PEILMETER

Idem als Televar TLM 3 maar voor tanks van 3 tot 5 m H. E%M !
Artikelnummer Type Tankhoogte VE

0101103 TELEVAR TLM 3 0,9 - 3 meter 1/10
0101105 TELEVAR TLM 5 3 - 5 meter 1/10

PE 50 - PE MEETLEIDING

Soepele meetleiding om pneumatische peilmeter TELEVAR TLM met tankmeetleiding G20 te
verbinden. @ 4 x 6mm, L =50 m.

Artikelnummer Type L(cm) VE

0105150 PE 50 50 1

G20 - TANKMEETLEIDING
Voor koppeling pneumatische peilmeter TELEVAR TLM aan tank, uit verzinkt staal 1" M en
verbindingsnippel 6mm (buitendiameter). Meetleiding Perbunan, met voetstuk.

Artikelnummer Type L(cm) DN VE
0104120 G20 - 220 220 1"M 1/10
0104130 G20 - 320 320 1" M 1/56
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MECA M 200 V - VERTICALE MECHANISCHE PEILMETER
Universele mechanische peilmeter. Inclusief dichting voor aansluiting aan de
tank. Verticale afleesschaal. Voor tanks tot 2 m H. Schaal in cm. Tankkoppeling
6/4" M.

Artikelnummer Type DN

INHOUDSMETERS HOOFDSTUK 4.1

0103100 MECA M 200 V 6/4"M

MECA M 200 H - HORIZONTALE MECHANISCHE PEILMETER
Idem als Meca M 200 V maar met horizontale afleesschaal.

12_42
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Artikelnummer Type DN VE
0103200 MECA M 200 H 6/4" M 1/20
Q 200 V - VERTICALE MECHANISCHE PEILMETER

Voor tanks tot 2 m H. Schaal in cm. Tankkoppeling 6/4" M.

Artikelnummer Type DN VE
0103500 Q200V 6/4" M 1/70

WATCHMAN SONIC - ULTRASONE INHOUDSMETER

De Watchman Sonic is een draadloze inhoudsmeter, die gebruik maakt van een ultrasone
meettechniek die het brandstofpeil permanent meet. Te monteren op iedere stalen of kunststof tank
met een maximale hoogte van 3m met behulp van meegeleverde bevestigingsplaatje of op een
aansluiting van 2". De ontvanger kan in een stopcontact naar keuze worden aangesloten, enkel
binnenshuis. De afstand tussen zender en ontvanger kan tot 200 meter bedragen. De inhoud van de
tank is af te lezen op de display d.m.v. 10 streepjes. Bij een bijna lege tank (10%, 1 streepje) wordt
een visuele en auditieve waarschuwing (rode led en alarmsignaal) gegeven. Min. tankdiepte: 0,5
meter. Max. tankdiepte: 3 meter. Werkingstemperatuur: -10 °C tot +60 °C. Voeding ontvanger: 230V

50-60Hz. Voeding zender: 3V lithium knoopcel.

Artikelnummer Type DN

VE

0190900 Watchman Sonic 2"

WWATTS
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HOOFDSTUK 4.1 INHOUDSMETERS

MULTIBLOC MB 220 - TANKCOMBINATIE

Multifunctionele unit voor verbinding tussen brandstoftank en brander. Combineert 5 functies:
brander aanzuig- en retourleiding, terugslagklep, afsluithendel en aansluiting voor TELEVAR TLM
peilmeter van @ 4x6 mm, compleet met set fittingen. CW617N messing behuizing. Voetstuk in
perbunan. 1" M tankkoppeling. Koppelingen aanzuig- en retourleiding 3/8" F met kunststof
klemringen van 8, 10, 12 mm.

MBS 220

Idem als MB 220 maar met ster.

MBO 220

ldem als MB 220 maar zonder aansluiting pneumatische peilmeter.

MB 220/GP

Idem als MB 220 maar met viotter.

MBO 220/G

Idem als MBO 220 maar met viotter.

Artikelnummer Type L(cm) DN VE
0108100 MB 220 220 1"Mx3/8"F 1/25
0108104 MBS 220 220 1"Mx3/8"F 1/10
0108110 MB 220/GP 220 1"Mx3/8"F 1/25
0108300 MBO 220 220 1"Mx3/8"F 1/50
0108310 MBO 220/G 220 1"Mx3/8"F 1/50

RDA - TANKKOPPELING
In messing 1" M, 2 koppelingen 3/8" F voor aanzuig- en terugloopleiding met kunststof klemringen
voor leidingen @ 6/8, 8/10 en 10/12 mm

Artikelnummer Type DN VE

0120120 RDA 1" M x 3/8" F 1/20

VERLOOPSTUK UIT KUNSTHARS
In messing 1" M, 2 koppelingen 3/8"F voor aanzuig- en terugloopleiding met kunststof klemringen
van 8, 10, 12 mm.

Artikelnummer Type DN VE
0119011 R 40/50 6/4"F-2"M 1/50
0119012 R 25/50 1"F-6/4"M-2"M 1/50

o WWATTS
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LEKDETECTIE HOOFDSTUK 4.2

4.2 LEKDETECTIE

LAG 2000 - LEKDETECTIETOESTEL

Lekdetectietoestel voor dubbelwandige tanks. Toepassing op basis van systeem met
antivriesvloeistof in de tussenruimte. Zowel voor boven- als ondergrondse tanks waarin brandbare
vloeistoffen van klasse A |, Il, lll en B of niet-brandbare milieuvervuilende vloeistoffen opgeslagen
worden. Bij detectie van lek, wordt een akoestisch en visueel signaal gegenereerd. Inclusief
ingebouwd relais voor extern alarm. Voedingsspanning: 230 V — 50 Hz. Verbruik: 2,5 VA.
Geluidsniveau alarm: >70 dB(A). Beschermingsklasse: IP 30. Nominale inhoud reservoir: 10,4 .
Nuttige inhoud reservoir: 4,5 |. Temperatuur: -20 °C tot +60 °C. Keuring: ATEX 94/9/EG.

Installatieschema:

Artikelnummer Type VE
0190100 LAG 2000 1/50

LAG/N-MS - MONTAGESET VOOR LAG
Bestaande uit:

e flenspijp R 1", L = 200 mm e 2 aansluitkoppelingen

e ontluchtingsklep ® 2 bevestigingsklemmen

e kniestuk e 1,5 m PVC-slang 20 x 2,5 mm

e flenspijp R 1", L = 100 mm e waterdichte verbindingsdoos
Artikelnummer Type VE
0196100 LAG/N-MS 1

LWG 2000 - VLOEISTOFDETECTIETOESTEL

Waarschuwingsapparaat dat de aanwezigheid van vioeistof vaststelt. Voor lekdetectie op de bodem
van dubbelwandige tanks met viak liggende bodem. Kan ook gebruikt worden in de toegangschacht
van tankinstallaties. Ook geschikt als melder voor andere toepassingen zoals opvangschotels van
oliebranders, bij buis- of kabelkanalen, in stookplaatsen en dergelijke. Lekindicatiesysteem Klasse |lI
volgens DIN EN 13160-1. Voedingsspanning: 230 V - 50 Hz. Vermogensafname: 2,5 VA.
Geluidsniveau alarm: >70 dB(A). Veiligheidsklasse toestel: IP 30 volgens EN 60529. Spanning
sonde: 12 Vdc. Sondelengte: 2 m. Temperatuur: -20 °C tot +60 °C.

Artikelnummer Type VE
0190300 LWG 2000 1
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HOOFDSTUK 4.3 OVERVULBEVEILIGINGEN

4.3 OVERVULBEVEILIGINGEN

SAF - ALARMFLUIT
Metalen uitvoering. Aansluitingen 5/4" M en 6/4" M, uitgang 5/4" F.
SAF 3: Aluminium uitvoering. Aansluiting 2" M, uitgang 2" F.

Artikelnummer Type VE
0158011 SAF 1/50
0158055 SAF 3 2/18

GWS - SONDE VOOR OVERVULBEVEILIGING

De sonde voor overvulbeveiliging verhindert het overvullen van boven- en ondergrondse tanks bij
opslag van stookolie en diesel. De sonde wordt bovenop het reservoir gemonteerd, is in
verschillende standaardlengtes verkrijgbaar en is in hoogte verstelbaar. Tankaansluiting 1" M in
metaal met klemring. De sonde is bovenaan voorzien van een stekker voor aansluiting van de
vulbeveiliging aan de tankwagen.

Artikelnummer Type L VE
0171025 GWS/250 250 mm 1/10
0171040 GWS/400 400 mm 1/10
0171070 GWS/700 700 mm 1/10
0171100 GWS/1000 1000 mm 1

GWD - SONDE VOOR OVERVULBEVEILIGING

De sonde voor overvulbeveiliging GWD vervult dezelfde functie als de sonde GWS maar wordt
geleverd met een losse stekker. De insteeklengte van de sonde kan aangepast worden tussen
65 mm en 227 mm. De sonde heeft een tankaansluiting van 1" M en is voorzien van een kabel.
Model GWD/ZS wordt geleverd zonder stekker.

Artikelnummer  Type VE

0173100 GWD/150 ZS met 1,2 m kabel 1/25
0170100 GWD/150 met 1,2 m kabel 1/25
0170105 GWD/500 met 4,7 m kabel 1/25

A/GWG K - STEKKER

Stekker voor GWD.
Artikelnummer  Type VE
0170110 A/GWG K 1

GWD FSA - SONDE VOOR OVERVULBEVEILIGING
Sonde voor overvulbeveiliging GWD met een losse stekker en peilmeter voor aanduiding van
de inhoud van de tank. Geschikt voor tanks tot 2,5 meter hoogte.

Artikelnummer Type VE

0175100 GWD FSA met 4,7 m kabel 1/20
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TIGERLOOP HOOFDSTUK 4.4

44 TIGERLOOP

TON 110A - TIGERLOOP ORIGINAL

Automatische ontluchter voor stookolie-installaties. Geschikt voor éénpijpssystemen.
Pompaansluiting: 3/8" M. Reservoiraansluiting: 1/4" F. Toepasbaar zowel op ondergrondse als
bovengrondse tanks. Geen schuimvorming. Max. ontluchtingscapaciteit: 8 L/h. Max. nominale druk:
1 bar. Max. werkingstemperatuur: 60 °C.

Artikelnummer Type VE
0139129 TON 110A 1/24

TON 110A FLEX - TIGERLOOP ORIGINAL
Idem als TON 110A maar geleverd met flexibel van 30 cm.

Artikelnummer Type VE
0139128 TON 110A FLEX 1/24

TC3 110A - TIGERLOOP COMBI 3

De Tigerloop Combi 3 is, naast de ingebouwde filter, ook voorzien van een geintegreerde afsluitkraan
voor het eenvoudig onderhouden of vervangen van de filter. Versterkte bevestigingsbeugel. De montage
kan uitgevoerd worden met minder aansluitingen wat de installatie vereenvoudigt en het risico op lekkage
beperkt. Pompaansluiting: 3/8" M. Reservoiraansiuiting: 1/4" F. Filtratiegraad: 50 pm.

Artikelnummer Type VE
0139131 TC3 110A 1/10
0139132 TC3 110A + vaculimmeter 1/10

TC3M 110A - TIGERLOOP COMBI MAGNUM
De Tigerloop Combi Magnum beschikt over een groter en fijner filterelement (type Opticlean).
Ook inbegrepen: vaculmmeter (waarschuwt wanneer de filter vervuild is). Filtratiegraad: 5 pm.

Artikelnummer Type VE
0139133 TC3M 110A 1/4
0199028 Opticlean MC18 filterpatroon 1

TPN 110A - TIGERLOOP PLUS

|dem als TON maar uitgerust met een filterpatroon, manometer en afsluitkraan. Patroon wordt
rechtstreeks op ontluchter gemonteerd. Aanbevolen op installaties met lage NOx branders.
Filterpatroon als wisselstuk verkrijgbaar. Filtratiegraad: 20 um. Filteropperviakte: 1.850 cm?.

Artikelnummer Type VE
0139126 TPN 110A 1/4
0139990 TPN filterpatroon 1

TTN 110A - TIGERLOOP TWIN

Dubbele automatische mazoutontluchter voor grote installaties (700 tot 2000 kW). Voordeel: perfect
uitgebalanceerde unit. Pompaansluiting: 1/2" M. Tankaansluiting: 3/8" F. Te combineren met
mazoutfilter. Max. ontluchtingscapaciteit: 16 I/h. Max. werkingstemperatuur: 60 °C.

Artikelnummer Type VE
0139130 TTN 110A 1
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HOOFDSTUK 4.5 STOOKOLIEFILTERS

4.5 STOOKOLIEFILTERS

RG/F - SIKU FILTERELEMENT GEEL

Filterelement voor RG-filter en Tigerloop Combi TCN 110A. Filtratiegraad: 70 pm.

Ook verkrijgbaar in bakje van 25 stuks (RG/F BAK).

Artikelnummer Type

Aantal

0199027 RG/F

per 100 stuks

0199026 RG/F BAK25

per 25 stuks

RG-CN - DUBBELE FILTER
In messing. Debiet 500 L/h. Filterbeker makralon met

mofkoppeling, rvs-filterelement. Terugslagklep, afsluitkraan,
4 aansluitingen 3/8" F, bevestigingsbeugel. Met keuzekoppelingen

3/8" FF of 3/8" MF en met aansluitset voor leidingen.
Filtratiegraad: 260 pm.

Artikelnummer Type

3/8"1:

0130153 RG-CN

RGZ-CN - FILTER MET TERUGLOOPTOEVOER
Idem als RG-CN maar met by-pass aan terugloop. Maakt terugloopleiding overbodig.

Ontluchtingsnippel. 3 aansluitingen 3/8"F (2 branderzijde, 1 tankzijde). Met keuzekoppelingen
3/8" FF of 3/8" MF. Met aansluitset voor leidingen. Filtratiegraad: 260 um.

Artikelnummer Type VE
0132153 RGZ-CN 1/12
RG/SS - ONDERDELEN VOOR FILTERS

Rvs filterelement voor RG filter. Filtratiegraad: 260 pm.

Artikelnummer Type 7] VE
0199010 RG/SS 260 1/50
RG/TK - ONDERDELEN VOOR FILTERS

Makralon filterbeker voor RG filter.

Artikelnummer Type VE
0199012 RG/TK 1/50
RG/OR - ONDERDELEN VOOR FILTERS

O-ring voor RG filter.

Artikelnummer Type VE
0199013 RG/OR 1/100
68
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STOOKOLIEFILTERS HOOFDSTUK 4.5

RV1-CN - EENPIJPSFILTER
Idem als RG-CN maar filterbeker met schroefdraad en 2 aansluitingen 3/8"F.
Met aansluitset voor leidingen. Filtratiegraad: 200 pm.

Artikelnummer Type VE
0135153 RV1-CN 1/50

RV/SS - ONDERDELEN VOOR FILTERS
Rvs-filterelement voor RV filter. Filtratiegraad: 200 pm.

Artikelnummer Type M VE
0199016 RV/SS 200 1/10

RV/TK - ONDERDELEN VOOR FILTERS
Makralon filterbeker voor RV filter.

Artikelnummer Type VE
0199018 RV/TK 1/50

RV/OR - ONDERDELEN VOOR FILTERS
O-ring voor RV filter.

Artikelnummer Type VE
0199020 RV/OR 1/100

S 2.8 - AANSLUITSET
Aansluitset voor leidingen. Bevat koppelstukken voor @6 x 8, @8 x 10en @ 10 x 12.

Artikelnummer Type VE
0199005 S28 1

RV/N - DUBBELE NIPPEL
Dubbele nippel 3/8" M.

Artikelnummer Type VE
0199023 RV/N 1
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HOOFDSTUK 4.6 STOOKOLIELEIDINGEN EN KOPPELINGEN

4.6 STOOKOLIELEIDINGEN EN KOPPELINGEN

TECAL AR - ALUMINIUMBUIS
Aluminium verbindingsbuis, voor gebruik tussen stookolietank en brander. Beschermingsmantel in
witte kunststof met dikte van 0,75 mm, proefdruk 30 bar.

Artikelnummer  Type DN VE

0701206 TECAL AR 4/6 6x1,5mm 50 m/2.500 m
0701208 TECAL AR 6/8 8x1,5mm 100 m/1.500 m
0701210 TECAL AR 8/10 10x 1,5 mm 50 m/1.500 m
0701212 TECAL AR 10/12 12 x 1,5 mm 50 m/1.500 m

DM - RECHTE KLEMKOPPELING
Lichaam en moer uit messing, kunststof klemring. Dubbele mannelijke draad. Max. druk: 10 bar.
Max. temperatuur: 110 °C.

Artikelnummer Type DN VE
0702106 DM 1/4" x 6 1/4" x 6 mm 10
0702108 DM 1/4" x 8 1/4" x 8 mm 10
0702210 DM 3/8" x 10 3/8" x 10 mm 10
0702212 DM 3/8" x 12 3/8" x 12 mm 10
0702310 DM 1/2" x 10 1/2" x 10 mm 10
0702312 DM 1/2" x 12 1/2" x 12 mm 10

DF - RECHTE KLEMKOPPELING
|dem als DM, maar inwendige koppeling.

Artikelnummer Type DN VE
0704210 DF 3/8" x 10 3/8" x 10 mm 10
0704212 DF 3/8" x 12 3/8" x 12 mm 10

DI - DUBBELE RECHTE KOPPELING
Tussenkoppeling met zelfde kenmerken als DM.

Artikelnummer Type DN VE
0703006 DI6 X6 6 x 6 mm 10
0703010 DI10X 10 10 x 10 mm 10
0703012 DI12X 12 12 x 12 mm 10 m
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STOOKOLIETOEBEHOREN HOOFDSTUK 4.7

4.7 STOOKOLIETOEBEHOREN

VRU - TERUGSLAGKLEP
In messing, aansluiting 3/8" FF met kunststof klemringen voor leidingen @ 6/8, 8/10 en 10/12 mm.

Artikelnummer Type DN VE
0120140 VRU 3/8" FF 1/50

VFU - VOETKLEP
In messing, aansluiting 3/8"FF met kunststof klemringen voor leidingen @ 6/8, 8/10 en 10/12 mm.
Met voetstuk in kunststof.

Artikelnummer Type DN VE
0120160 VFU 3/8" FF 1/50

TS 50/50 - VULKAP
Vlakdichtende afsluiter uit zamac met ketting en ogen voor hangslot. Aansluitingen: 2"-2".
Model MS-DG met messing groen deksel.

P

Artikelnummer Type VE
0155141 TS 50/50 MS-DG 1/60
0155146 TS 50/50 1/60

TS 50/50 MS - DG

D-TS 50/50 - DEKSEL VULKAP
Gekleurd deksel voor vulkap TS 50/50. In messing.

2

Artikelnummer Type Kleur VE

0155160 DG - TS 50/50 groen 1/170
0155161 DR - TS 50/50 rood 1/170
0155162 DO - TS 50/50 oranje 1/170

TS 50/50 MS - DG

CZ - ONTLUCHTINGSKAP

Uit Zamac.

Artikelnummer Type DN VE
0160025 CZ 25 1" 1/200
0160032 Cz 32 5/4" 1/200
0160040 CZ 40 6/4" 1/150
0160050 CZ 50 2" 1/100

CTS - ONTLUCHTINGSKAP
Uit kunsthars met metaalgaas en bevestigingsschroeven (geen draadaansluiting).

: >

Artikelnummer Type DN VE
0160125 CTS 25/32 1" + 5/4" 1/10
0160140 CTS 40/50 6/4" + 2" 1/10
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HOOFDSTUK 4.7 STOOKOLIETOEBEHOREN

SICUREX - MEMBRAANVENTIEL

De Sicurex klep opent zich wanneer een onderdruk gecreéerd
wordt door het in werking treden van de pomp van de brander.
Minimale onderdruk voor opening: 50 mbar. Deze klep sluit
automatisch de mazouttoevoer af wanneer de brander stopt of
wanneer er zich een lek voordoet. Montage op het hoogste punt
van de aanvoerleiding, zo dicht mogelijk bij de tank. Montage in
alle posities mogelijk. Aansluiting 3/8" F. Lichaam in aluminium.
Opent bij een onderdruk van 50 mbar. Voor leidingen @ 6/8, 8/10
en 10/12 mm.

Artikelnummer Type

VE

0150110 SIC 10

1/20

SV - MAGNEETKLEP VOOR STOOKOLIE

Lichaam uit aluminium, onderdelen uit rvs en messing. Normaal gesloten. Aansluitingen FF.

Ook verkrijgbaar in bakje van 25 stuks (RG/F BAK).

Max. druk: 8 bar. Omgevingstemperatuur: -10 °C +60 °C. Max. temperatuur brandstof: +80 °C.

Voedingsspanning: 220 V. Veiligheidsklasse: IP 65.

Type DN A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) |
SV20 3/4" 96 25 160 70
SV25 1" 96 25 160 70 =
SV32 5/4" 154 31 188 105
SV40 6/4" 154 Sl 188 105 =
SV50 7 173 39 191 127 3
LA | D
Artikelnummer Type L VE
0161020 SV20 3/4" FF 1
0161025 SV25 1"FF 1
0161032 SV32 5/4" FF 1
0161040 SV40 6/4" FF 1
0161050 SV50 2" FF 1
Ook verkrijgbaar in 12 Vdc en 24 Vac/dc.
VECOM - WATERDETECTIE
Pasta voor het detecteren van water. 70 g.
Artikelnummer Type VE
0180001 VECOM 1/20
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