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Zoneregeling

Elektrothermische motor 22CX.
Bediening voor zoneventielen en verdelers.
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WKB2 - MAGNEETVENTIEL (NORMAAL GESLOTEN) 
Voorgestuurd magneetventiel met membraan. Normaal gesloten. Tweeweg uitvoering. Messing huis. 
Te gebruiken voor gesloten installaties zoals bvb verwarmingscircuits. Geschikt om waterslag tegen 
te gaan. Membraan in EPDM (-10 °C +140 °C). Max. omgevingstemperatuur: +55 °C.  
Max. werkdruk: 25 bar. Beveiligingsklasse: IP 65.

WZB2 - MAGNEETVENTIEL (NORMAAL GEOPEND) 
Voorgestuurd magneetventiel met membraan. Normaal geopend. Tweeweg uitvoering. Messing huis. 
Te gebruiken voor gesloten installaties zoals bvb verwarmingscircuits. Geschikt om waterslag tegen 
te gaan. Membraan in EPDM (-10 °C +140 °C). Max. omgevingstemperatuur: +55 °C. 
Max. werkdruk: 25 bar. Beveiligingsklasse: IP 65.

Artikelnummer Type Aansluiting Membraan Voeding VE
149B6967 WKB2 DN10 3/8" EPDM 220V/50Hz AC 1
149B6968 WKB2 DN15 1/2" EPDM 220V/50Hz AC 1
149B6969 WKB2 DN20 3/4" EPDM 220V/50Hz AC 1
149B6970 WKB2 DN25 1" EPDM 220V/50Hz AC 1
149B6971 WKB2 DN32 1 1/4" EPDM 220V/50Hz AC 1
149B6972 WKB2 DN40 1 1/2" EPDM 220V/50Hz AC 1
149B6973 WKB2 DN50 2" EPDM 220V/50Hz AC 1

Artikelnummer Type Aansluiting Membraan Voeding VE
149B12406 WZB2 DN10 3/8" EPDM 220V/50Hz AC 1
149B12407 WZB2 DN15 1/2" EPDM 220V/50Hz AC 1
149B12408 WZB2 DN20 3/4" EPDM 220V/50Hz AC 1
149B12409 WZB2 DN25 1" EPDM 220V/50Hz AC 1
149B12410 WZB2 DN32 1 1/4" EPDM 220V/50Hz AC 1
149B12411 WZB2 DN40 1 1/2" EPDM 220V/50Hz AC 1
149B12412 WZB2 DN50 2" EPDM 220V/50Hz AC 1

Aansl. Doorlaat A B C Gewicht Kv Topening Tsluiting
FF mm mm mm mm Kg m3/h ms* ms*

3/8" 15 52 109 80 0.96 2.5 40 350
1/2" 15 52 109 80 0.96 4 40 350
3/4" 20 58 116 90 1.16 8 40 1000
1" 25 70 130 109 1.56 11 300 1000
1 1/4" 32 82 142 120 2.16 18 1000 2500
1 1/2" 40 95 156 130 3.36 24 1500 4000
2" 50 113 167 162 4.46 40 5000 10000
* De aangegeven tijden betreffen het medium water. De exacte tijd hangt af 
van drukomstandigheden.

Zoneregeling

Hoofdstuk 5

5.1 MAGNEETVENTIELEN
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MAGNEETVENTIELEN   HOOFDSTUK 5.1 1

HK2 - MAGNEETVENTIEL (NORMAAL GESLOTEN) 
Direct gestuurde membraan magneetventiel. Normaal gesloten. Tweeweg uitvoering. 
Messing DZR huis. Te gebruiken voor open installaties zoals bvb sanitaire installatie. Membraan in 
EPDM (-10 °C +140 °C). Max. omgevingstemperatuur: +80 °C. Max. werkdruk: 25 bar.
Beveiligingsklasse: IP 65.

SPOEL 
Bobijn zonder connector voor magneetventiel WKB2, WZB2, HK2. 
Max. omgevingstemperatuur: +55 °C (+40 °C OUDE type).

Spoel magneetventiel OUDE type (ventiel niet meer verkrijgbaar):

Spoel magneetventiel NIEUWE type:

Artikelnummer Type Aansluiting Membraan Voeding VE
149B12472 HK2 DN10 3/8" EPDM 220V/50Hz AC 1
149B12473 HK2 DN15 1/2" EPDM 220V/50Hz AC 1
149B12474 HK2 DN20 3/4" EPDM 220V/50Hz AC 1
149B12475 HK2 DN25 1" EPDM 220V/50Hz AC 1

Artikelnummer Type Voeding VE
149B5290 SPOEL 220V 220V 50Hz 9W 1
149B5292 SPOEL 24V 24V 50Hz 9W 1
149B5296 SPOEL 24VDC 24VDC 15W 1

Artikelnummer Type Voeding VE
149B12499 SPOEL 220V SPOEL 220/230V.50/60HZ 8VA 1
149B12503 SPOEL 24V SPOEL 24V. 50/60HZ 8VA 1
149B12504 SPOEL 24VDC SPOEL 24V/DC 10W 1

Aansl. Doorlaat A B C Gewicht Kv Topening Tsluiting
FF mm mm mm mm Kg m3/h ms* ms*

3/8" 10 52.5 103.5 58 0.76 2.5 100 100
1/2" 12 52.5 103.5 58 0.76 4 100 100
3/4" 18 58 110 90 0.96 6 150 100
1" 22 58 118.6 90 1.26 7 150 100

*  De aangegeven tijden betreffen het medium water. De exacte tijd hangt af 
van drukomstandigheden.

* De aangegeven tijden betreffen het medium water. De exacte tijd hangt af 
van drukomstandigheden.

Aansl. Doorlaat A B C Gewicht Kv Topening Tsluiting
FF mm mm mm mm Kg m3/h ms* ms*

3/8" 15 52 109 80 0.96 2.5 40 350
1/2" 15 52 109 80 0.96 4 40 350
3/4" 20 58 116 90 1.16 8 40 1000
1" 25 70 130 109 1.56 11 300 1000

1 1/4" 32 82 142 120 2.16 18 1000 2500
1 1/2" 40 95 156 130 3.36 24 1500 4000

2" 50 113 167 162 4.46 40 5000 10000

OFF_2010-11581_WATTS_Catalogus_2021-2022_Hst-5-zoneregeling_NL.indd   77 06/09/2021   12:17



78

HOOFDSTUK 5.2   ZONEVENTIELEN

5.2 ZONEVENTIELEN

DRAYTON - GEMOTORISEERD ZONEVENTIEL
Normaal gesloten 2- of 3-weg zoneventiel. Met gemakkelijk “Snap-On” verwijderbare 230V 
stelmotor (24V motor eveneens beschikbaar). Geschikt voor verwarming, koeling en sanitaire 
installaties. Manuele bediening mogelijk met positie-indicatie. Aansluitingen: binnendraad (FF). 
Vermogen: 5W. Openingstijd: 14 seconden. Sluitingstijd: 6 seconden. Max. werkdruk: 8,6 bar. 
Werktemperatuur: 2°C tot 93°C. Kabellengte: 1 meter.  

Artikelnummer Omschrijving DN VE
27161 Drayton zoneventiel Snap ON 2-weg 3/4" 230V 20 1
27162 Drayton zoneventiel Snap ON 2-weg 1" 230V 25 1
27163 Drayton zoneventiel Snap ON 3-weg 3/4" 230V 20 1

Ook verkrijgbaar met 24V stelmotor.

2131 – ZONEVENTIELEN FAN COIL 
Tweewegzoneventiel voor fan coil. Huis in messing. Voor water met max. 30% glycol. Sturing on/off 
door motor 22C. Nominale druk: 16 bar. Max. werktemperatuur: 110 °C. Klepslag: 2,5 mm.

3131 – ZONEVENTIELEN FAN COIL 
Idem als 2131 maar driewegventiel. Kan toegepast worden voor  menging of verdeling  
(opgepast: model 31311, enkel verdeling).

4131 – ZONEVENTIELEN FAN COIL 
Idem als 2131 maar driewegventiel met vier aansluitingen. Kan  toegepast worden voor menging en 
verdeling.

2131 3131 4131

Artikelnummer Type Kvs DN VE
3722015 213112C 1,7 1/2" MM 1/10
3722020 213134C 2,8 3/4" MM 1/10
3722025 21311C 5,2 1" MM 1/10

Artikelnummer Type Kvs Kvs (by-pass) DN VE
3723015 313112C 1,7 1,3 1/2" MM 1/10
3723020 313134C 2,5 (Mx) 2,8 (Dv) 1,8 3/4" MM 1/10
3723025 31311C 5,2 3,3 1" MM 1/10

Artikelnummer Type Kvs Kvs (by-pass) DN VE
3724015 413112C 1,7 1,3 1/2" MM 1/10
3724020 413134C 2,5 (Mx) 2,8 (Dv) 1,8 3/4" MM 1/10

D
D

C B

A
A

D D
B

A
DD

D DD

C
B

DN A B C
1/2" 52 56 25
3/4" 56 58 34
1" 82 93 41

DN A B
1/2" 52 43
3/4" 56 43
1" 83 70

DN A B C
1/2" 52 56 25
3/4" 56 58 34
1" 82 93 41
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ZONEVENTIELEN   HOOFDSTUK 5.2

840 – KOPPELINGEN VOOR ZONEVENTIELEN 
Koppelingen voor zoneventiel 2131, 3131 en 4131.

Artikelnummer Type DN VE
3726015 8401212GAS 1/2" x 1/2" 10/250
3726020 8403434GAS 3/4" x 3/4" 10/100
3726025 84011GAS 1" x 1" 10/50

22CX – MOTOR 
Elektrothermische ON/OFF motor geschikt voor zoneventielen 2131, 3131, 4131 of voor het 
uitrusten van afsluitkranen op verwarmings collectoren. Afdekkap in zelfdovend kunststof. Voorzien 
van een transparante zone ter controle van de loopstand van de motor. Aansluiting in gechromeerd 
messing M30 x 1,5. Thermostatisch voelerelement in was. Verkrijgbaar in ‘normaal open’ (NO) of 
‘normaal gesloten’(NC) uitvoering. Types NC4 en NO4 zijn voorzien van een extra microswitch (4 
draadsuitvoering).  Klepslag: 3,5 mm. Kabellengte: 1 meter. Voedingsspanning: 230 V of 24 V. 
Kracht op de afsluiter: 100 N (NC-type) of 80 N. (NO-type) - Vermogen: 1,8 W (versie 24V: 1,6 W). 
Openingstijd: 75 sec. Sluitingstijd 230 V: 3 minuten. Sluitingstijd 24 V: 5 minuten. 
Beschermingsklasse: IP 54. Omgevingstemperatuur: 0 - 50 °C.

EMUJC 
Compacte, modulerende electrothermische motor voor zoneventielen 2131, 3131 en 4131. Driepunt 
of proportioneel controlesignaal. Aansluiting M30 x 1.5. Status via LED aanduiding: ON/OFF, 
instelling bereikt of positionering in uitvoering. Kabellengte: 2 meter. Nominale kracht: 120N. 
Beschermingsklasse IP43. Omgevingstemperatuur: 0 - 50 °C.

Artikelnummer Type Uitvoering Voeding VE
800000216 22C230NO2 Normaal geopend 230 V 1/50
800000188 22C230NC2 Normaal gesloten 230 V 1/50
800000224 22C230NO4 Normaal geopend 230 V 1/50
800000186 22C230NC4 Normaal gesloten 230 V 1/50
800000225 22C24NO2 Normaal geopend 24 V 1/50
800000212 22C24NC2 Normaal gesloten 24 V 1/50
800000226 22C24NO4 Normaal geopend 24 V 1/50
800000210 22C24NC4 Normaal gesloten 24 V 1/50

Artikelnummer Signaal aansturing Voeding Vermogen VE
EMUJC-230 drie-punts 230 V 6,5 VA 1
EMUJC-24 drie-punts 24 V 2,5 VA 1
EMUJC-010 gelijkstroom 0-10 V (2-10 V) 24 V 2,5 VA 1

40.5 49.5

52

M30 x 1,5
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HOOFDSTUK 5.3   BALANCEERVENTIELEN

IDROSET© SERIE CF – STATISCH BALANCEERVENTIEL
Het gamma iDROSET® Serie CF omvat een nieuwe generatie van statische balanceerventielen. Het
toestel is eenvoudig te installeren en in te regelen, reageert snel en effectief en zorgt daardoor voor 
een aanzienlijke tijdsbesparing. Daarenboven beschikt elke diameter over een bijzonder breed 
debietbereik. Het gebruiksvriendelijke iDROSET ventiel is voorzien van een gepatenteerde, 
nauwkeurige technologie en biedt een nauwkeurige kalibratie, een eenvoudige instelling en real-time 
weergave van het debiet zonder dat hierbij andere apparatuur benodigd is. Het ventiellichaam is 
vervaardigd uit messing en composiet, heeft een ergonomische vorm die het mogelijk maakt het 
ventiel in verschillende posities te gebruiken en is voorzien van een multifunctioneel handwiel 
waarmee het debiet wordt bepaald.

Balans- en regelventiel met binnendraad aansluiting of met losse moer voor verwarmings- en 
koelingsinstallaties. Voorzien van een afsluitfunctie. Instellen en aflezen op het apparaat zonder dat 
hiervoor speciaal gereedschap is vereist. Huis in messing en composiet. Vloeistoffen: water met 
glycol tot max. 50%. Werktemperatuurbereik: -10 tot 110°C. PN: 16 bar.

5.3  BALANCEERVENTIELEN

Artikelnummer Type DN Kvs Debiet (l/h) Gewicht (kg) VE
PAP-S015 CF 1/2" 1,7 35/700 1,00 1
PAP-S020 CF 3/4" 1,7 35/700 1,00 1
PAP-M025 CF 1" 4,4 50/1600 1,10 1
PAP-L032 CF 1 1/4" 14 250/6000 2,60 1
PAP-L040 CF 1 1/2" 14 250/6000 2,60 1
PAPXL050 CF 2" 25 400/10000 5,10 1

Artikelnummer Type DN Kvs Debiet (l/h) Gewicht (kg) VE
PAPS015FFG CF 1/2" 1,7 35/700 1,40 1
PAPS020FFG CF 3/4" 1,7 35/700 1,35 1
PAPM025FFG CF 1" 4,4 50/1600 1,20 1
PAPL032FFG CF 1 1/4" 14 250/6000 2,80 1
PAPL040FFG CF 1 1/2" 14 250/6000 3,00 1
PAPXL050FF CF 2" 25 400/10000 5,80 1

Artikelnummer Type Geschikt voor iDROSET CF versie:
PAP-001 CF PAP-S015
PAP-002 CF PAP-S020
PAP-003 CF PAP-S025
PAP-004 CF PAP-S015-FFG | PAP-S020-FFG | PAP-M025-FFG
PAP-006 CF PAP-L032 | PAP-L032-FFG | PAP-L040 | PAP-L040-FFG
PAP-005 CF PAPXL50 | PAPXL50-FFG

Wartelmoer:

Binnendraad aansluiting:

Isolatieschaal:
Thermisch geleidingsvermogen λ: 0,036 W/mK. Brandbestendigheid: B2 Class - DIN 4102.
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BALANCEERVENTIELEN   HOOFDSTUK 5.3
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iDROSET® Serie CF - 1/2” WARTEL iDROSET® Serie CF - 3/4” WARTEL
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iDROSET® Serie CF - 1 1/4” WARTEL
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iDROSET® Serie CF - 1/2” BINNENDRAAD iDROSET® Serie CF - 3/4” BINNENDRAAD
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WATTFLOW OL – STRANGREGELVENTIEL 
Balanceerklep voor een snelle en exacte regeling van verbruikcircuits in verwarming, ventilatie en 
airconditioningsystemen. Ook geschikt voor drinkwatertoepassingen. Met geïntegreerde 
stromingsindicator. Klephuis in messing. Stromingsindicator in schok- en warmtebestendig plastic. 
Veer in RVS. Afdichtingen in EPDM. Montage in alle posities mogelijk. Max. werktemperatuur: 100 
°C bij 6 bar, 70 °C bij 10 bar. Max. werdruk: 6 bar.

WATTFLOW BP – STRANGREGELVENTIEL 
Idem als de WattFlow OL, maar voorzien van een “MEMOSTOP": dit maakt een snelle en accurate 
resetting van het ingestelde debiet na gebruik van de geïntegreerd afsluitkraan mogelijk. Montage in 
alle posities mogelijk. Max. werkdruk: 10 bar. Max. werktemperatuur: 120 °C bij 6 bar, 100 °C bij 10 
bar.

Artikelnummer Type Doorlaat DN Aansluiting Capaciteit VE
3498000 SRV OL15-AG 15 3/4" M 1 - 8 l/min 1
3498010 SRV OL15-IG 15 1/2" F 1 - 8 l/min 1
963498011 SRV OL20-KVSR 20 15 mm knel 1 - 8 l/min 1
963498012 SRV OL20-KVSR 20 22 mm knel 1 - 8 l/min 1
963498013 SRV OL20-KVSR 20 15/22 mm knel 1 - 8 l/min 1
3498015 SRV OL20-AG 20 1" M 2 - 16 l/min 1
3498020 SRV OL20-IG 20 3/4" F 2 - 16 l/min 1
963498025 SRV OL20-KVSR 20 15 mm knel 2 - 16 l/min 1
963498030 SRV OL20-KVSR 20 22 mm knel 2 - 16 l/min 1
963498035 SRV OL20-KVSR 20 15/22 mm knel 2 - 16 l/min 1

Artikelnummer Type Doorlaat DN Aansluiting Capaciteit VE
3498355 SRV 25-IG 25 1" F 5 - 50 l/min 1
3498360 SRV 32-IG 32 5/4" F 10 - 80 l/min 1
3498365 SRV 40-IG 40 6/4" F 15 - 120 l/min 1
3498370 SRV 50-IG 50 2" F 20 - 200 l/min 1

DN

H

H1

L

DN L H H1
25 120 73 69
32 135 77 77
40 153 80 78
50 176 85 87

DN L L1 H H1
15 81 17 67 26
20 86 15 71 27

DN

L

L1

H1 H

HOOFDSTUK 5.3   BALANCEERVENTIELEN
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BALANCEERVENTIELEN   HOOFDSTUK 5.3

BVT-SET - MEETAPPARAAT 
Meetapparaat voor het meten van verschildruk en debiet. 
2,2" LED color display. Opladen en data overdracht via USB.
Werktemperatuur: -5 °C tot +50 °C. Temperatuur vloeistof: -5 °C tot +90 °C.

FO-BV – BALANCEERVENTIEL 
Balanceerklep voor exacte regeling van verwarmings- en koelingssystemen, en sanitaire warm en 
koud watersystemen. Geschikt voor het meten en instellen van debiet en verschildruk. Met vaste 
doorlaat (Venturi principe). Kan als afsluitkraan gebruikt worden. Afstelling via een meetapparaat  
(bv. BVT-SET) of met behulp van manometers. Lichaam in DZR messing. Montage in alle posities 
mogelijk.  Werktemperatuur: -10 °C tot +130 °C. Max. werdruk: 25 bar (<100 °C). Max. werdruk: 
20 bar (130 °C). Kv accuraatheid: 3%.

Artikelnummer Type VE
3498199 BVT-SET 1

Artikelnummer Type Doorlaat DN Aansluiting Capaciteit VE
901015890 FO-BV015 15 1,92 3,7 - 8,9 l/min 1
901020890 FO-BV020 20 3,67 8,3 - 19,5 l/min 1
901025870 FO-BV025 25 6,24 15,5 - 36,2 l/min 1
901032870 FO-BV032 32 12,54 32,4 - 75,0 l/min 1
901040870 FO-BV040 40 19,59 48,6 - 112,8 l/min 1
901050870 FO-BV050 50 29,72 91,2 - 210,6 l/min 1

TECHNISCHE OPMERKING - Ventiel met vaste opening: slechts één Kv 
voor alle instellingen

De FO-BV inregelafsluiters zijn gebaseerd op het metingprincipe dat gebruik maakt 
van het Venturi-effect. Ze zijn uitgerust met een inzetstuk met opening gekalibreerd 
aan een bekende Kv (1) verbonden met twee externe hogedruk (2) en lagedruk (3) 
aftappunten. Door het meten van de differentiaaldruk ΔP (in bar) op de twee 
aftappunten is het  mogelijk om de stroomsnelheid Q (in m3/h) van vloeistof te 
berekenen met behulp van de formule:

 pKvQ Δ⋅=
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HOOFDSTUK 5.4   CIRCULATIEPOMPEN

ES2 - TACO HOOGRENDEMENTSPOMP 
De energiezuinige en compacte circulatiepomp ES2 werd speciaal ontworpen voor toepassing in 
verwarming- en circulatieinstallaties, en dit zowel voor huishoudelijke toepassingen als voor 
commerciële gebouwen. Enkel geschikt voor zuivere en niet-aggressieve vloeistoffen. Deze pomp is 
voorzien van een “natte rotor", aangedreven door een synchroonmotor en gecontroleerd door een 
ingebouwde toerenregeling. Beschermd tegen overbelasting dankzij een automatische anti-blokkade 
functie en een thermische beveiliging. 

Max. werkdruk: 6 bar. Max. omgevingstemperatuur: +40 °C. Max. watertemperatuur: +95 °C.
Max. glycolpercentage: 40%. Inbouwlengte: 130 of 180 mm. Voedingsspanning: 230 V - 50 Hz. 
Veiligheidsklasse: IP 44. Geluidsniveau: < 43 dB. Verbruik: 3 tot 56 W. Max. flow: 3,4 m³/u (3,7m³/u 
voor de 7 meter opvoerhoogte).

Montage: motoras steeds horizontaal.

5.4  CIRCULATIEPOMPEN

Artikelnummer Type Aansluiting Inbouwlengte Opvoerhoogte VE
1712130 ES2 15-60/130 1" MM 130 mm 6 meter 1/48
1711130 ES2 25-60/130 1 1/2" MM 130 mm 6 meter 1/48
1703130 ES2 25-70/130 1 1/2" MM 130 mm 7 meter 1/48
1711180 ES2 25-60/180 1 1/2" MM 180 mm 6 meter 1/48
1703180 ES2 25-70/180 1 1/2" MM 180 mm 7 meter 1/48
1712180 ES2 32-60/180 2" MM 180 mm 6 meter 1/48
1723180 ES2 32-70/180 2" MM 180 mm 7 meter 1/48

Model Aansluiting Afmetingen (mm) Gewicht (kg)
G L0 L1 B0 B1 B2 B3 H0 H1 H2 H3 -

ES 15 - 60/130 1" 130 71 90 45 45 13 134 30 104 78 1,67
ES 25 - 60/130 1 1/2" 130 71 90 45 45 13 134 30 104 78 1,81
ES 25 - 60/180 1 1/2" 180 71 90 45 45 13 134 30 104 78 1,96
ES 32 - 60/180 2" 180 71 90 45 45 13 134 30 104 78 2,10

H0

L0

L1
B0

H1

G

H2 B1 B2

H3 B3
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CIRCULATIEPOMPEN   HOOFDSTUK 5.4

ES2 ACTIVE ADAPT - TACO HOOGRENDEMENTSPOMP 
Electronische circulatiepomp met "Active Adapt functie": kiest automatisch de perfecte curve. 
Snelle en eenvoudige installatie. Optimaal comfort met minimaal energieverbruik!
Max. werkdruk: 10 bar. Inclusief isolatieschalen.

ES 2 PURE - TACO HOOGRENDEMENTSPOMP 
Voor sanitair koud en warm water. Max. flow: 2,6 m³/u. Max. werkdruk: 10 bar.

ES 2 SOLAR - TACO HOOGRENDEMENTSPOMP 
Speciaal ontwikkeld voor solartoepassingen. Bestand tegen temperatuurpieken tot 130 °C. 
Max. werkdruk: 10 bar.

Artikelnummer Type Aansluiting Inbouw lengte Opvoerhoogte VE
1706181 ES2-AA 25-60/180 1 1/2" MM 180 mm 6 meter 1/48

Artikelnummer Type Aansluiting Inbouwlengte Opvoerhoogte VE
1704130 ES2 PURE 15-40/130 1" MM 130 mm 4 meter 1/48

Artikelnummer Type Aansluiting Inbouwlengte Opvoerhoogte VE
1705130 ES2 SOLAR 15-60/130 1" MM 130 mm 6 meter 1/48
1706130 ES2 SOLAR 25-60/130 1 1/2" MM 130 mm 6 meter 1/48
1706180 ES2 SOLAR 25-60/180 1 1/2" MM 180 mm 6 meter 1/48
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WATTSCIR – POMPSET 
Volle doorgang. Met wartelkoppeling. Messing met metalen hendel. Leverbaar met of zonder 
keerklep. Deze afsluiters worden geleverd in set bestaande uit: 1 pompafsluiter met ingebouwde 
keerklep, 1 pompafsluiter zonder ingebouwde keerklep, 2 stevige wartelkoppelingen voor de 
pompafsluiters en 2 dichtingen voor de pompafsluiters. Max. temperatuur: 130 °C.

WATTSCIR THERMO – POMPSET MET THERMOMETER 
Idem als WATTSCIR pompset, maar voorzien van een thermometer.

PAV/A – AANSLUITKOPPELING 
Aansluitkoppelingen in messing met geïntegreerde kogelkraan.  
F25: 1"F x 6/4" losse moer. 
L28: knelkoppeling 28 mm x 6/4" losse moer.

IKK – INBOUWKEERKLEP 
Keerklep voor inbouw in de aansluiting van de pomp.

THERMOSTOP – POMPKEERKLEP 
Flow valve dat circulatie door convectie verhindert. Kan direct op de pomp worden gemonteerd. De 
terugslagklep kan manueel worden geopend met behulp van een schroevendraaier.

PAV/A-L28

Artikelnummer Type Aansluiting Doorlaat VE
1706001 WATTSCIR 1A 6/4" pomp 1" 12
1706002 WATTSCIR 1B 2" pomp 5/4" 12

Artikelnummer Type Aansluiting Doorlaat VE
1706101 WATTSCIR THERMO 1A 6/4" pomp 1" 12
1706102 WATTSCIR THERMO 1B 2" pomp 5/4" 12

Artikelnummer Type VE
1702025 PAV/A-F25 1/100
1702128 PAV/A-L28 1/100

Artikelnummer Type DN VE
1770000 IKK20 3/4" 1/10
1770001 IKK25 1" 1/10
1770002 IKK32 5/4" 1/10
1770003 IKK40 6/4" 1/10

Artikelnummer Type Lengte DN VE
1751155 THERMOSTOP 40 26 mm 6/4" 12
1751156 THERMOSTOP 50 39 mm 2" 1
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FLOW-EN DRUKSCHAKELAARS   HOOFDSTUK 5.5

FLU 25PL – FLOW SWITCH 
De flow switch FLU 25PL is een elektromechanische schakelaar (open/dicht) voor de detectie van 
doorstroming in horizontale leidingen van Ø 1’’ tot 8’’. Huis in kunststof. Inclusief 4 peddels in RVS.  
3 contact microswitch: 10 (5) A - 230V. Niet toepassen in installaties met fuel of ijswater.
Max. druk: 10 bar. Max. temperatuur: 110 °C. Max. omgevingstemperatuur: 60 °C. 
Veiligheidsklasse: IP 64.

PA 5 – DRUKWACHTER 
Drukwachter voor automatische sturing van pompen. Wanneer de minimum ingestelde druk bereikt 
wordt, sluit het contact waardoor de pomp wordt gestart. Bij het bereiken van de maximum 
insteldruk opent het contact zich en zal de pomp wordt gestopt. 
Druk regelbereik: 1 - 5 bar. ΔP min.: 0,5 bar. ΔP max.: 2,5 bar. Max. temperatuur: 90 °C.
Max. omgevingstemperatuur: 55 °C. Veiligheidsklasse: IP 44.

5.5  FLOW-EN DRUKSCHAKELAARS

Artikelnummer Type DN VE
0401225 FLU 25PL 1" M 1/10

Artikelnummer Type DN VE
PA 5 0402202 1/4" F 1

Andere uitvoeringen op aanvraag beschikbaar.
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5.6  ENERGIEMETING

SUPERCAL 739 - RF STANDAARD 

SUPERSTATIC 440 - RF MET 2 EXTRA INGANGEN

WMZ - ENERGIEMETER INSTALLATIESET MET PASSTUK 110MM/130MM
Universele installatieset voor het aankoppelen van een energiemeter (uitvoering 3/4" - 110 mm en 
1" - 130 mm). Bevat 2 kogelkranen met M10 x 1 aansluiting (KH-WMZ) voor korte sensors (max. 
lengte: 31 mm) met directe onderdompeling volgens EN 1434. Installatie met vlakke afdichtingen, 
aansluiting 1" buitendraad, met wartelkoppelingen. Vernikkelde uitvoering.

De SUPERCAL 739 wordt altijd geleverd inclusief koppelingen en extra bolkraan voor de inbreng van 
de sonde. Bijhorende datalogger op aanvraag. 

De uitvoeringen met 2 extra ingangen voor debietmeters zijn geschikt voor het toevoegen van 
bijvoorbeeld sanitair warm en sanitair koud water.

De SUPERSTATIC 440 wordt altijd geleverd inclusief koppelingen en 2 extra voelerhulzen voor de 
inbreng van de sondes.

SUPERCAL 739 - RF MET 2 EXTRA INGANGEN 

SUPERCAL 739 - M-BUS MET 2 EXTRA INGANGEN 

Artikelnummer Type Debiet Aansluiting VE
0404615 SUPERCAL 739 1/2" 110 mm 1,5 m³ 3/4" - 1/2" 1
0404620 SUPERCAL 739 3/4" 130 mm 2,5 m³ 1" - 3/4" 1

Artikelnummer Type Debiet Aansluiting VE
0404715 SUPERCAL 739 EXTRA 1/2" 110 mm 1,5 m³ 3/4" - 1/2" 1
0404720 SUPERCAL 739 EXTRA 3/4" 130 mm 2,5 m³ 1" - 3/4" 1

Artikelnummer Type Debiet Aansluiting VE
0404815 SUPERCAL 739 M-BUS 1/2" 110 mm 1,5 m³ 3/4" - 1/2" 1
0404820 SUPERCAL 739 M-BUS 3/4" 130 mm 2,5 m³ 1" - 3/4" 1

Artikelnummer Type Debiet Aansluiting VE
0404725 SUPERSTATIC 440 1" 260 mm 3,5 m³ 1" 1/4 - 1" 1
0404726 SUPERSTATIC 440 1" 260 mm 6 m³ 1" 1/4 - 1" 1
0404732 SUPERSTATIC 440 1" 1/4 300 mm 10 m³ 2" - 1" 1/4 1

Artikelnummer Type VE
10028599 WMZ2029-H2 Horizontaal 1

Compacte thermische energiemeter voor verwarmings- en koelsystemen, bestaande uit: single-jet 
turbine volumestroommeter, elektronische energiemeter en temperatuursondes. Geschikt voor het 
meten van enkel verwarming, enkel koeling of voor verwarmen/koelen (uitvoeringen met twee extra 
pulsingangen). Geleverd inclusief koppelingen en extra bolkraan voor de inbreng van de sonde. 
Bijhorende datalogger op aanvraag. Bedrijfstemperatuurbereik: 5 - 90 °C. Levensduur van de 
batterij: 12 jaar + 1. Beschermingsklasse IP65. Conform MID MI004, EN 1434 Klasse 3.
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CAK - CAMICAL AFSLUITKRAAN
Afsluitkraan met aansluiting voor temperatuursonde Pt500.

Artikelnummer Type Aansluiting VE
0218515 CAK 15 1/2" FF 1
0218520 CAK 20 3/4" FF 1
0218525 CAK 25 1" FF 1
0218532 CAK 32 1 1/4" FF 1
0218540 CAK 40 1 1/2" FF 1
0218550 CAK 50 2" FF 1

WMT - DEBIETMETER
Debietmeter met impuls voor warm water. Directe aflezing. Inclusief één aansluiting voor een Pt500 
sonde. Max. temperatuur: 90 °C. Nominale druk WMT: PN10. Conform MID 2014/32/EU.

Artikelnummer Type Signaal m³/h Aansluiting Montage VE
1715228 WMT 15 2,5 l/puls 1,5 1/2" Verticaal/horizontaal 1
1720228 WMT 20 2,5 l/puls 2,5 3/4" Verticaal/horizontaal 1

B

A

D

C

DN A B C D Base
15 110 205 72 54 80
20 130 225 75 54 80
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