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Pompgroepen & verdelers

Flowbox COMPACT HKM20 - Gemengde module voor 
vloerverwarming. Nieuw, plaatsbesparend design.
Volledig geïsoleerd. Met Wilo Para SC 15/6 pomp.
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Hoofdstuk 6

Pompgroepen & verdelers

6.1 FLOWBOX

EIGENSCHAPPEN
•  Kant-en-klare, compacte hydraulische module.
•  Geschikt voor radiatoren, warmtepompen, boilers etc.
•  Mengmodule voor o.a. vloerverwarmingssystemen.
•  Geschikt voor een warmteafgiftevermogen tot 50 kW (30 kW voor de Flowbox Compact).
•  Eenvoudige installatie en opstart dankzij voorgemonteerde en voorbedrade componenten.
•  Eenvoudige omwisseling van de aanvoer en retour leiding.
•  Alle aansluitingen zijn voorzien van vlakke afdichtingen.
•  Inclusief hoogrendementspomp, die voldoet aan de eisen van de ErP-richtlijn (Europese norm).
•  Gepatenteerde driedelige isolatie box uit EPP: 

- aanvoer- en retourzijde zijn volledig gescheiden door middel van isolatie; 
- zorgt voor een optimale koeling van de pomp elektronica.

TOEPASSING 
De Flowbox hydraulische modules worden gebruikt voor de distributie van het verwarmingswater 
van een warmtebron (ketel, warmtepomp, enz.) naar de verbruikscircuits of naar een opslagtank. 
Deze modules kunnen ook gebruikt worden voor koelingssystemen, rekening houdend met de 
toegestane mediumtemperaturen van de circulatiepomp.

De Flowbox HK 8180 module wordt gebruikt voor toepassingen waarvan de aanvoertemperatuur 
niet door de eenheid zelf moet geregeld worden (bv. radiatoren, luchtverwarming, boilers, 
warmtepompen, etc.).

De Flowbox HKM 8180 module wordt gebruikt voor toepassingen met variabele 
temperatuurregeling, dus zowel voor lage temperatuur verwarmingssystemen (bv. vloer- of 
wandverwarming) als verwarmingsinstallaties met een hoog temperatuurniveau (bv. radiatoren). De 
vereiste aanvoertemperatuur wordt geregeld met behulp van een 3-weg mengkraan met 3-punts 
servomotor. De input wordt geleverd door een externe regelaar (bv. ketelregeling). 

De Flowbox HKF 8180 module is idem aan de Flowbox HKM, maar voorzien van een manuele 
mengkraan (20 - 43 °C) in plaats van de 3-punts servomotor.

De Flowbox COMPACT uitvoering is een uiterst compacte module want nauwelijke groter dan een 
A4 blad. Voorzien van een Wilo Para SC 15/6 circulatiepomp en verkrijgbaar als gewone of 
gemengde module.

Iedere module is uitgerust met een gepatenteerde driedelige isolatie box: deze isoleert enerzijds de 
watervoerende leidingonderdelen zoals kleppen, mengkranen, pompen en leidingdelen, en zorgt 
anderzijds voor een optimale ventilatie van de temperatuurgevoelige pompelektronica.
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FLOWBOX   HOOFDSTUK 6.1 1

FLOWBOX COMPACT HK 20 - COMPACTE HYDRAULISCHE MODULE 
Pompgroep voor het verbinden van ketels met niet-gemengde verwarmingscircuits. 
Ruimtebesparend ontwerp met een pomplengte van 130 mm en een middenafstand van 90 mm. 
Alle Watts pompgroepen en verdelers hebben een uniform ontwerp. Een gepatenteerde EPP-
isolatieschaal zorgt voor een zeer effectieve warmte-isolatie (conform de Duitse EnEV norm). 
Eenvoudige installatie door middel van een muurbeugel (inbegrepen). Verborgen kabelgeleiding 
achter isolatie. Alle aansluitingen 1" buitendraad, vlakke afdichting. Gebruik in gesloten 
verwarmingsinstallaties met niet-agressieve media, zoals water- of water-glycolmengsels. Bevat 
twee multifunctionele kleppen met thermometer (0-120 ° C), geïntegreerde temperatuursensor 
aansluiting, instelbare zwaarte krachtrem in de toevoerleiding, rode handgreep (toevoer) of blauwe 
handgreep (retour). Met of zonder circulatiepomp.

Max. werkduk: 6 bar.  Min. omgevingstemperatuur: -10 °C. Max. omgevingstemperatuur: +40 °C. 
Min. werktemperatuur: +2 °C (zie voorschriften circulatiepomp!). Max. werktemperatuur: +90 °C. 
Openingsdruk zwaartekrachtrem: 10 mbar. Temperatuurbereik display: 0 to 120 °C.

Artikelnummer Type Pomp DN Aansl. VE
10084151 Flowbox HK20 Wilo PARA SC 15/6 20 1" 1
10077144 Flowbox HK20 zonder pomp 20 1" 1
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HOOFDSTUK 6.1   FLOWBOX

FLOWBOX COMPACT HKM 20 - COMPACTE HYDRAULISCHE MENGMODULE 
Pompgroep voor het verbinden van ketels met gemengde verwarmingscircuits. Ruimtebesparend 
ontwerp, pomplengte van 130 mm. Alle Watts pompgroepen en verdelers hebben een uniform 
ontwerp. Nieuw ontwikkelde driewegmengklep (gepatenteerd) met zeer weinig afzonderlijke 
onderdelen en afdichtingsoppervlakken; eenvoudig omschakelbaar van rechts naar links; de 
inbegrepen actuator kan in verschillende richtingen worden geïntegreerd. Een gepatenteerde 
EPP-isolatieschaal zorgt voor een zeer effectieve warmte-isolatie (conform de Duitse norm EnEV). 
Eenvoudige installatie door middel van een muurbeugel (inbegrepen). Verborgen kabelgeleiding 
achter de isolatie. Alle aansluitingen 1" buitendraad, met vlakke afdichting. Gebruik in gesloten 
verwarmingsinstallaties met niet-agressieve media, zoals water- of water-glycolmengsels. Bevat 
twee multifunctionele kleppen met thermometer (0-120 ° C), geïntegreerde temperatuursensor 
aansluiting, instelbare zwaartekrachtrem in de toevoerleiding, rode handgreep (toevoer) en blauwe 
handgreep (retour). Met of zonder circulatiepomp. Het huis, de spindel en koppelingen van alle 
afsluitkranen zijn vervaardigd uit messing. Mengkraan met messing behuizing en spindel, EPDM-
pakkingen, Kvs-waarde 4.0 of 6.3. Actuator met 3-punts signaalcontrole, draaihoek 90°, werktijd 
120 sec. Stroomvoorziening: 230 VAC / 50 Hz.

Max. werkduk: 6 bar.  Min. omgevingstemperatuur: -10 °C. Max. omgevingstemperatuur: +40 °C. 
Min. werktemperatuur: +2 °C. Max. werktemperatuur: +90 °C (zie voorschriften circulatiepomp!). 
Openingsdruk zwaartekrachtrem: 10 mbar. Temperatuurbereik display: 0 tot 120 °C.

Artikelnummer Type Pomp DN Aansl. VE
10084149 Flowbox HKM20 kvs 4,0 Wilo Para SC 15/6 20 1" 1
10077147 Flowbox HKM20 kvs 4,0 zonder pomp 20 1" 1
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FLOWBOX   HOOFDSTUK 6.1

FLOWBOX COMPACT VB 20 - COMPACTE KRINGVERDELER 
Kringverdeler in staal voor de HK20 en HKM20 pompgroepen. Aansluiting tot maximaal 3 modules. 
1" koppeling van de moer aan pompgroepen en 1" buitendraadaansluiting op het 
verwarmingssysteem.De Watts pompgroepen en kringverdelers hebben een uniform ontwerp. De 
EPP-isolatieschalen bieden veel effectieve warmte-isolatie. Eenvoudige installatie. Thermische 
scheiding van aanvoer en retour. Voor gebruik ingesloten verwarmingsinstallaties met niet-agressieve 
media, zoals water- of water-glycolmengsels. Passende wandmontagebeugel WH-VB20/32 
optioneel.

Max. werkduk: 6 bar. Min. werktemperatuur: +2 °C. Max. werktemperatuur: +110 °C.  
Aansluiting verwarmingscircuit: koppeling 1" (vlakke afdichting). Aansluiting boiler: 1" buitendraad 
(vlakke afdichting). 

HW-Q 20 COMPACT - EVENWICHTSFLES
Horizontale stalen evenwichtsfles 1,1 m³/u. Compacte en volledig afgewerkte eenheid inclusief
schroefverbindingen en EPP warmte-isolatie.

Artikelnummer Type DN Aansl. Kringen VE
10077395 VB 20-2 collector 20 1" 2 kringen 1
10077396 VB 20-3 collector 20 1" 3 kringen 1
10026388 WH-VB 20/32 muurbeugel/support 1

Artikelnummer Type DN Aansl. m³/u - kW VE
10082260 W-Q 20 20 1" 1,1 m³/u - 26,50 kW 1/5
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HOOFDSTUK 6.1   FLOWBOX

Warmte-isolatie

Opstelling

Afmetingen (mm)

De gepatenteerde EPP-isolatieschaal bestaat uit drie elementen en biedt zowel een uniform ontwerp 
als warmte-isolatie conform EnEV (Duitse energiebesparingsverordening). Voorgestanste kabelgoten 
langs de achterste isolatiehuls zorgen voor een schone en discrete kabelgeleiding in alle richtingen.

1. Kogelkraan (retour)
2. Kogelkraan (toevoer)
3. Circulatiepomp
4. Terugloop inlaat
5. Toevoer uitgang
6. Retour uitgang
7. Toevoer inlaat
8. Kogelkraan
9. Drieweg mengkraan
10. Actuator
11. Verbindingsbuis
12. Verdeler

HK20

VB20-2

HKM20

❹
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❶

❸

❽

⓬

⓫
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FLOWBOX   HOOFDSTUK 6.1

FLOWBOX HK 25 - HYDRAULISCHE MODULE 
Compacte hydraulische module. Afsluitkranen voorzien van thermometer en pompkeerklep. 
Driedelige isolatiebox. Inclusief koppelstukken en ophangbeugel. Aansluitmaat: DN25. 
Verkrijgbaar in 3 versies:
•  met hoogrendementspomp Wilo Para SC 25/6;
•  met hoogrendementspomp Grundfos Alpha 2L 25-60;
•  zonder pomp.

FLOWBOX HKM 25 - HYDRAULISCHE MENGMODULE 
Compacte hydraulische mengmodule inclusief gemotoriseerde 3-weg mengkraan. Afsluitkranen 
voorzien van thermometer en pompkeerklep. Driedelige isolatiebox. Inclusief koppelstukken en 
ophangbeugel. Aansluitmaat DN25. KVS waarde mengkraan: 6,3
Verkrijgbaar in 3 versies:
•  met hoogrendementspomp Wilo Para SC 25/6;
•  met hoogrendementspomp Grundfos Alpha 2L 25-60;
•  zonder pomp.

FLOWBOX HKF 25 - HYDRAULISCHE MENGMODULE 
Compacte hydraulische mengmodule met manuele mengkraan (20°- 55°C). Afsluitkranen voorzien 
van thermometer en pompkeerklep. Driedelige isolatiebox. Inclusief koppelstukken en 
ophangbeugel. Aansluitmaat DN25.
Verkrijgbaar in 3 versies:
•  met hoogrendementspomp Wilo Para SC 25/6;
•  met hoogrendementspomp Grundfos Alpha 2L 25-60;
•  zonder pomp.

FLOWBOX VB 25/32 - KRINGVERDELER 
Compacte kringverdeler voor de Flowbox modules. Driedelige isolatiebox met isolatielaag tussen 
aanvoer- en retourleiding. Inclusief schroefverbindingen. Uitvoering beschikbaar voor 2, 3, 4 of 5 
circuits. Max. werkdruk: 6 bar. Min. werktemperatuur: 2°C. Max. werktemperatuur: 110°C. Max. 
debiet: 3m³/u. Max vermogen: 70kW.

Artikelnummer Type Pomp DN VE
10026344 HK 25 Wilo Para SC 25/6 25 1
10084608 HK 25 Grundfos Alpha 2L 25-60 25 1
10026448 HK 25 zonder pomp 25 1

Artikelnummer Type Pomp DN VE
10026369 HKM 25 Wilo Para SC 25/6 25 1
10084612 HKM 25 Grundfos Alpha 2L 25-60 25 1
10026449 HKM 25 zonder pomp 25 1

Artikelnummer Type Pomp DN VE
10084156 HKF 25 Wilo Para SC 25/6 25 1
10027564 HKF 25 Grundfos Alpha 2L 25-60 25 1
10027565 HKF 25 zonder pomp 25 1

Artikelnummer Type # Kringen DN VE
10025900 VB 25/32-2 2 kringen 25 1
10025901 VB 25/32-3 3 kringen 25 1
10026672 VB 25/32-4 4 kringen 25 1
10026931 VB 25/32-5 5 kringen 25 1
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AVG 25 - KOPPELINGEN 
Set van 2 messing wartelkoppelingen 6/4". Inclusief dichtingen.
Te gebruiken indien geen collector geplaatst wordt.

AFMETINGEN 

Artikelnummer Type DN VE
1710625 AVG 25 1" M 1

Type DN A B C D
HK 25 DN25 1 1/2" M 1 1/2" M 1 1/2" wartel - 1" F -
HKM/HKF 25 DN25 1 1/2" M 1 1/2" M 1 1/2" wartel - 1" F -
VB 25/32-2 DN25-32 1 1/2" M 1 1/2" wartel - 600 mm
VB 25/32-3 DN25-32 1 1/2" M 1 1/2" wartel - 900 mm
VB 25/32-4 DN25-32 1 1/2" M 1 1/2" wartel - 1200 mm
VB 25/32-5 DN25-32 1 1/2" M 1 1/2" wartel - 1500 mm
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FLOWBOX   HOOFDSTUK 6.1

HW - EVENWICHTSFLES 
Compacte en volledig afgewerkte stalen evenwichtsfles, bestaande uit: vul- en aftapkraan, 
handmatige ontluchter, dompelhuls, muurbeugel, EPP warmte-isolatie. 
Max. werktemperatuur: 110 °C. Min. werktemperatuur: -20 °C. Max. werkdruk: 6 bar. 

HW-Q - EVENWICHTSFLES 
Horizontale stalen evenwichtsfles 1,5 m³/h. Compacte en volledig  afgewerkte eenheid incl. 
schroefverbindingen en EPP warmte-isolatie.

RB-HW - BUIZENSET 
Geïsoleerde buizenset voor aansluiting van de HW80/120 evenwichtsfles met de Flowbox 
pompgroep HK/HKM of VB kringverdeler.

Artikelnummer Type DN m³/u - kW VE
3499600 HW 80/120 6/4" 4 m³/u - 44 kW 1
3499835 HW 140/140 2" 10 m³/u - 114 kW 1

Artikelnummer Type DN m³/u - kW VE
3499890 HW-Q 60/80 6/4" 1,5 m³/u  34kW 1

Artikelnummer Type DN VE
10082527 RB-HW 80/120 DN20 6/4" - 1" 1
3499605 RB-HW 80/120 DN25/32 6/4" 1

Dompelhuls Ontluchter

11/2"

Aflaatkraan

1/2"

1/2"  

 11/2"

WT-BOX 
Compacte en kant-en-klare platenwisselaar voor de scheiding van CV-installaties. Platenwisselaar in 
inox. Isolatie uit EPP. Inclusief veiligheidsgroep (type KSG) en buizenset. Compatibel met de Flowbox 
hydraulische modules. Max vermogen: 30 kW.

Artikelnummer Type DN VE
3502650 WT-BOX 6/4" 1
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HOOFDSTUK 6.2   WATTMIX

WATTMIX MODULE HE/ZV 
Zeer compacte controle module voor wandketels. Voorzien van één circulatiepomp en enkel 
geschikt voor installaties met een wandketel dat ook van een circulatiepomp voorzien is. Uitgerust 
met 1 Wilo circulatiepomp voor de kring vloerverwarming. De circulatiepomp in de ketel bedient de 
radiatoren. Ook voorzien van een electrothermische motor en afsluiter op de kring radiatoren. 
Inclusief T-stuk en opening voor de inbreng van een NTC sonde op de kring vloerverwarming.

Gemengd circuit: Max. warmte output: 16.4 kW. Debiet: 1428 l/h. Delta T: 10 K
Ongemengd circuit: Max. warmte output: 18.5 kW. Debiet: 1796 l/h. Delta T: 10 K

Artikelnummer Type DN Pomp VE
10084656 WATTMIX 1P 6/4" Para SC/6 ZV 1

6.2  WATTMIX
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6.3  FRIWA

FRIWA 8020 COMPACT - WARMWATERSTATION 
Het FRIWA warmwaterstation zorgt voor een onmiddellijke aanmaak van warm water, een 
thermische regeling (platenwisselaar).
Voorzien van een flow switch die automatisch de pomp uit schakelt, en een 3-weg mengkraan dat 
voor een constante warm watertemperatuur zorgt (vermijd kalkvorming). Isolatie uit EPP.
Min. werktemperatuur: 2 °C. Max. werktemperatuur: 90 °C. Min. omgevingstemperatuur.: 2 °C.
Max. omgevingstemperatuur: 40 °C. Max. werkdruk: 6 bar.

FRIWA EASY HE - WARMWATERSTATION 
FRIWA warmwaterstation voor een onmiddellijke aanmaak van warm water via een thermische 
regeling (platenwisselaar). Met elektronische sturing (HE controller). Sanitair warm water temperatuur 
vrij te kiezen. Stabiele metalen wandsteun, eenvoudige montage en onderhoud. Isolatie uit EPP.
Min. werktemperatuur: 2 °C. Max. werktemperatuur: 90 °C. Min. omgevingstemperatuur: 2 °C.
Max. omgevingstempertatuur: 40 °C. Max. werkdruk: 6 bar.

Artikelnummer Type Max. capaciteit Pomp VE
10027096 FRIWA 8023 25 l/min Wilo Stratos Para 25/8 1

Artikelnummer Type Max. capaciteit Pomp VE
10027442 FRIWA EASY 8023 HE 25 l/min Wilo Para SC 15/6 1
10027443 FRIWA EASY 8024 HE 35 l/min Wilo Para SC 15/6 1
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6.4  ISOMIX

ISOMIX-F - POMPMODULE VLOERVERWARMING 
Kant-en-klare, compacte besturingseenheid om de aanvoertemperatuur te regelen bij 
verwarmingsystemen (tot 14 kW warmteafgifte) of koelsystemen. Inclusief mengventiel voor een 
nauwkeurige afstelling. Toevoer temperatuur instelbereik: 20 - 70 °C. Circulatiepomp en 
veiligheidsaquastaat zijn reeds gemonteerd. Kan rechts of links van de kringverdeler worden 
geplaatst. Geschikt voor alle Watts 1" M verdelers. Vernikkelde uitvoering. Max. werkdruk: 6 bar. 
Max. omgevingstemperatuur: 40 °C. Max. werktemperatuur: 80  °C. Kvs waarde: 3.2 m³/h. 
Drukverschil: max. 500 mbar.

Artikelnummer Type Pomp VE
10084161 ISOMIX-F Wilo Para SCU/6 1

10 ISOMIX F-IM-DE-W-DE-10-2018-Rev2_enUS | Art. No. 10070292

EN ENGLISH

6 Pressure loss curve
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1 Circulatiepomp 130 mm

2 Thermostaatkop

3 Mengklep

4  Dompelhuls voor capillaire buis 
en aanvoertemperatuursensor

5  Excentrische schroefverbinding 
met thermometer 0-60 °C

6  Terugslagklep met kunststof 
inzetstuk

7  Aansluiting voor 
retourstroomsensor 1/8" (optie)

8 Temperatuurbegrenzer

A  Primaire aanvoer 1" M,  
vlakke afdichtingen

B  Primaire retour 1" M,  
vlakke afdichtingen

C  Aanvoer oppervlakteverwarming/-
koeling (1" wartelmoer)

D  Retour oppervlakteverwarming-/
koeling (1" wartelmoer)
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ISOMIX-HC - CONTROLEMODULE 
Kant-en-klare, compacte, weersafhankelijke besturingseenheid om de aanvoertemperatuur te 
regelen bij verwarmingsystemen (tot 14 kW warmteafgifte) of koelsystemen. Circulatiepomp, 
3-weg mengklep met actuator, CC-HC klimaatregelaar met aanvoer- en retourtemperatuursenso-
ren, voorgemonteerd. Inclusief thermometer. Kan aan de rechter- of linkerzijde van de kringverde-
ler gemonteerd worden. Geschikt voor alle Watts 1" M verdelers. Vernikkelde uitvoering. Voedings-
spanning: 230 V. Frequentie: 50 Hz. Max. werkdruk: 6 bar. Max. omgevingstemperatuur: 40 °C. 
Max. werktemperatuur: 80 °C. Regelbereik van de aanvoertemperatuur: 5 – 100 °C. Kvs waarde: 
3.2 m³/h. Max. drukverschil: 500 mbar.

Artikelnummer Type Pomp VE
10084160 ISOMIX-HC Wilo Para SCU/6 1

ISOMIX HC-IM-DE-W-DE-10-2018-Rev1_enUS | Art. No. 10070436 11

ENENGLISH

7 Pressure loss curve
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6.5  MODULES

FRG 3015 F – MODULE VOOR VLOERVERWARMING 
Kant-en-klare pompgroep voor een constante sturing van verwarmingsystemen. Geschikt voor 
systemen die zowel verwarmen als koelen (bv. omkeerbare warmtepomp), en dit zowel voor hoge 
temperatuur (radiatoren) als lage temperatuur (vloerverwarming). Geschikt tot max. 14 kW. 
Temperatuursbereik pomp: 20 - 70 °C. Inclusief thermometer, hoogrendementspomp en 
veiligheidsaquastaat. Collector aansluiting 1". Omgevingstemperatuur: 0 - 40 °C. Werktemperatuur: 
0 - 80 °C. Max. werkdruk: 6 bar. Regelbereik aanvoertemperatuur: 20 - 70 °C. Nominale 
warmteafgifte ong. 14 kW. Voedingsspanning: 230 V – 50 Hz.

FRG 3020 F – MODULE VOOR RADIATOREN 
Kant-en-klare, compacte pompgroep voor regeling van de watertemperatuur in 
verwarmingssystemen met radiatoren. Warmteafgifte tot 13 kW.  Instelbereik aanvoertemperatuur: 
20 - 70 °C of met een limiet van 20 - 50 °C. Circulatiepomp en veiligheidsaquastaat zijn 
voorgemonteerd. Montage aan de linker- of rechterkant van de kringverdeler mogelijk. Past op alle 
Watts verdelers 1" M. Druk getest, verpakt in een doos.
Omgevingstemperatuur: 0 - 40 °C. Werktemperatuur: 0 - 80 °C. Max. werkdruk: 6 bar. Regelbereik 
aanvoertemperatuur: 20 - 70 °C. Nominale warmteafgifte ong. 14 kW. Voedingsspanning: 230 V 
– 50 Hz 

Artikelnummer Type Uitvoering Pomp VE
10084631 FRG 3015 F RV Wilo Para SCU/6 1

Artikelnummer Type Pomp VE
910015064 FRG 3020 F Grundfos Alpha 2L 15-60 1
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6.6 VERDELERS

HKV 2013 – VERDELER VLOERVERWARMING 
Messing verdeler voor installaties met vloerverwarming. Aansluiting: 1" vlak dichtend aan beide 
uiteinden. Elke zone heeft een 3/4" euroconus aansluiting. Tussenafstand: 50 mm. Regelkranen 
bevinden zich op de retour collector (M30 x 1,5 aansluiting voor elektrothermische motor 22C). 
Inclusief debietmeter 0-6 l/min. Verkrijgbaar van 2 tot 12 zones.
Max. werkdruk: 6 bar. Max. werktemperatuur: 80 °C.

HKV 2013 RVS – VERDELER VLOERVERWARMING 
HKV 2013 verdeler in RVS uitvoering.

Artikelnummer Type Kringen VE
963825907 HKV 2013-02 2 1
963825908 HKV 2013-03 3 1
963825909 HKV 2013-04 4 1
963825910 HKV 2013-05 5 1
963825911 HKV 2013-06 6 1
963825912 HKV 2013-07 7 1
963825913 HKV 2013-08 8 1
963825914 HKV 2013-09 9 1
963825915 HKV 2013-10 10 1
963825916 HKV 2013-11 11 1
963825917 HKV 2013-12 12 1

Artikelnummer Type Kringen VE
963811502 HKV 2013-02 RVS 2 1
963811503 HKV 2013-03 RVS 3 1
963811504 HKV 2013-04 RVS 4 1
963811505 HKV 2013-05 RVS 5 1
963811506 HKV 2013-06 RVS 6 1
963811507 HKV 2013-07 RVS 7 1
963811508 HKV 2013-08 RVS 8 1
963811509 HKV 2013-09 RVS 9 1
963811510 HKV 2013-10 RVS 10 1
963811511 HKV 2013-11 RVS 11 1
963811512 HKV 2013-12 RVS 12 1
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HKV 2013 AF - VERDELER IN RVS 
RVS verdeler met ronde buis. Aansluiting 1" M. Afsluitbare flowmeter met schaalverdeling van 
0-4 l/min. Tussenafstand uitgangen: 50 mm. Iedere zone heeft ¾" euroconus aansluitingen.  
Aanvoer bovenaan. Klaar voor montage op muurbeugel. Verkrijgbaar van 2 tot 12 zones.

HKV 2013 AF KIT ESQ-KHTS - VERDELER IN RVS 
RVS verdeler met ronde buis. Aansluiting 1" binnendraad met vlakke afdichting. Afsluitbare 
flowmeter met schaalverdeling van 0-4 l/min. Tussenafstand uitgangen: 50 mm. Iedere zone heeft 
3/4" euroconus aansluitingen. Aanvoer bovenaan. Klaar voor montage op muurbeugel. Inclusief 
eindset (voor spoelen, vullen en aftappen) en kogelkraanset met thermometers. Verkrijgbaar van 2 
tot 12 zones. Maximale werkdruk: 5 bar bij 80 °C. Maximale testdruk: 10 bar bij 20 °C.

Artikelnummer Type Kringen VE
10070000 HKV2013AF 0-4 VA02 2 1
10070001 HKV2013AF 0-4 VA03 3 1
10070002 HKV2013AF 0-4 VA04 4 1
10070003 HKV2013AF 0-4 VA05 5 1
10070004 HKV2013AF 0-4 VA06 6 1
10070005 HKV2013AF 0-4 VA07 7 1
10070006 HKV2013AF 0-4 VA08 8 1
10070007 HKV2013AF 0-4 VA09 9 1
10070008 HKV2013AF 0-4 VA10 10 1
10070009 HKV2013AF 0-4 VA11 11 1
10070010 HKV2013AF 0-4 VA12 12 1

Artikelnummer Type Kringen VE
10080704 HKV2013AF-ESQ-KHTS VA02  2 1
10080705 HKV2013AF-ESQ-KHTS VA03  3 1
10080706 HKV2013AF-ESQ-KHTS VA04  4 1
10080707 HKV2013AF-ESQ-KHTS VA05  5 1
10080708 HKV2013AF-ESQ-KHTS VA06  6 1
10080709 HKV2013AF-ESQ-KHTS VA07  7 1
10080710 HKV2013AF-ESQ-KHTS VA08  8 1
10080711 HKV2013AF-ESQ-KHTS VA09  9 1
10080712 HKV2013AF-ESQ-KHTS VA10  10 1
10080713 HKV2013AF-ESQ-KHTS VA11  11 1
10080714 HKV2013AF-ESQ-KHTS VA12  12 1
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Verdelergrootte 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
L 160 210 260 310 360 410 460 510 560 610 660
KH-SET A: 3/4" of 1" IG
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Verdelergrootte 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
L 160 210 260 310 360 410 460 510 560 610 660
KH-SET A: 3/4" of 1" IG

HKV 2013A-AFC - VERDELER MET AUTOMATISCHE FLOWREGELING 
Voor individuele regeling van de kamertemperatuur met actuator of thermostaatkop. Max. 
bedrijfsdruk: 10 bar. Inclusief eindset. Flow range: de stroomsnelheid kan traploos worden ingesteld 
binnen het opgegeven bereik: 30 - 300 l/h. Fabrieksinstelling 300 l/h. Max. differentiaaldruk: 60 kPa 
(< 30 dB (A)). Min. differentiaaldruk: 30 - 150 l/h = 17 kPa 150 - 300 l/h = 25 kPa. Max. 
bedrijfstemperatuur: 70 °C. Min. bedrijfstemperatuur: -5 °C. Lichaam in roestvrij staal. Aansluiting:  
1" buitendraad. Aansluiting van verwarmingscircuits: 3/4" euroconus. Aansluiting voor 
thermostaatkoppen en actuators: M30x1,5 sluitingsmaat 11,8 mm slag 1,7 mm.

Artikelnummer Type Kringen VE
10081563 HKV2013A-50-AFC 02 2 1
10081564 HKV2013A-50-AFC 03 3 1
10081565 HKV2013A-50-AFC 04 4 1
10081566 HKV2013A-50-AFC 05 5 1
10081567 HKV2013A-50-AFC 06 6 1
10081568 HKV2013A-50-AFC 07 7 1
10081569 HKV2013A-50-AFC 08 8 1
10081570 HKV2013A-50-AFC 09 9 1
10081571 HKV2013A-50-AFC 10 10 1
10081572 HKV2013A-50-AFC 11 11 1
10081573 HKV2013A-50-AFC 12 12 1
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KRINGVERDELER AANSLUITSET
Kogelkraan aansluitset voor HKV verdelers.

GEBOGEN KOGELKRAANSET
Kogelkraanset met gebogen vorm, vernikkeld huis in messing. Aansluiting 1". Met wartelmoer en 
dichtingen, aansluitingen aan beide zijden voor optionele thermometer. 

SET KOGELKRAAN KH 
Set van messing of vernikkelde kogelkranen. Inclusief wartelmoer en dichtingen.

SET KOGELKRAAN MET THERMOMETER KHT 
Set van messing kogelkranen. Inclusief wartelmoer en dichtingen.

Artikelnummer Type Aansluitingen VE
10004254 AS-20 3/4" x 1" 1
963114050 AS-25 1" x 1" 1

Artikelnummer Type Aansluitingen VE
10050657 KHT-SET ECK 1" wartel x 1" F 10

Artikelnummer Type Uitvoering Aansluiting VE
963114049 KH-SET HLV Messing 1" 1
903114049 KH-SET HLV Vernikkeld 1" 1

Artikelnummer Type Uitvoering Aansluiting VE
 963114065 KHT-SET Messing 1" 1

HKVE 2013A KRINGVERDELER UITBREIDING 
Om de HKV verdeler met 1" buitendraad aansluiting uit te breiden met telkens één 
verwarmingscircuit.

ISOLATIE VOOR HKV KRINGVERDELER 1"
EPP-isolatiekap met kliksluiting om 1" kringverdeler te isoleren. Voor verdelers tot 6 circuits.  
Zowel voor aanvoer als retour. Inclusief mes voor het aanpassen van de maat.

Artikelnummer Type VE
10023354 HKVE 2013A 0 - 4 l Ni 1

Artikelnummer Type VE
10023474 Isolatie HKV20xx-50-1" 1
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ES-SET KFE90 EINDSET 1"
Eindset voor spoelen, vullen en aftappen. Vernikkeld messing huis met wartelmoer en dichtingen.

QUATTRO EINDSET QS-SET 
Eindset in messing, inclusief wartelmoer en dichtingen. Manuele ontluchter. Kogelkraan met hendel 
voor het eenvoudig vullen, spoelen en laten leeglopen van de installatie. Verkrijgbaar in standaard en 
vernikkelde uitvoering.

Artikelnummer Type Uitvoering Aansluiting VE
963036115 ES-QS Messing 1" 1
963036120 ES-QS N Vernikkeld 1" 1

Artikelnummer Type Uitvoering Aansluiting VE
 10028149 ES-SET KFE90 1" F N Messing 1" 1

VERSCHILDRUK-OVERDRUKVENTIEL-SET 
Verschildruk-overdrukventiel voor differentiële drukcompensatie tussen aanvoer- en retourleiding van 
de HKV 1" kringverdelers. Kant-en-klaar, compact ontwerp. Wartelmoer met vlakke afdichting voor 
verdeler inclusief dichting. Druk getest, verpakt in een doos, geschikt voor verdelers met aansluiting 
1" M. Instelbereik 0,03 - 0,5 bar. 
Max. werktemperatuur: +90 °C. Min. werktemperatuur: -10 °C.  Max. werkdruk: 6 bar.  
Max. testdruk: 10 bar (max. 24 u bij max. werktemperatuur < 30 °C).

VERDELER KOPPELING 
Messing behuizing, met koppelmoer en vlakke afdichtingen. Per 2 stuks.

KLEMSCHROEF 3/4"
Met Euroconus, voor PE-X-buizen en meerlaagse composietbuizen. DVGW-getest in afmetingen 
van 16 x 2 en 20 x 2. Geschikt voor verdelers HKV/T, HKV, HKV-A, gebogen radiatoraansluitingen, 
lichamen voor schroefverbindingen, bestaande uit: vernikkeld koppelstuk 3/4", met O-ring, en 
scheidingsplaat voor galvanische scheiding. Verpakt per 2.

Artikelnummer Type Uitvoering Aansluiting VE
10014970 USV-Set Messing 1" wartel x 1" M 1

Artikelnummer Type Uitvoering Aansluiting VE
910013337 Uitbreidingskoppeling messing 1" F x 1" wartel 1
10023308 Uitbreidingskoppeling vernikkeld 1" F x 1" wartel 1

Artikelnummer Type Aansluiting VE
901071312 RVP-C 12 x 2 voor PE-X 12 × 2 2/200
901071313 RVP-C 14 x 2 voor PE-X 14 × 2 2/200
901071316 RVP-C 16 x 2 voor PE-X 16 × 2 2/200
901071317 RVP-C 17 x 2 voor PE-X 17 × 2 2/200
901071318 RVP-C 18 x 2 voor PE-X 18 × 2 2/200
901071321 RVP-C 20 x 2 voor PE-X 20 × 2 2/200
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V3GB – GEMOTORISEERDE DRIEWEG MENGKRAAN 
Drieweg mengkraan met 3-punts elektronische actuator. Automatische of  manuele bediening.  
Te gebruiken bij zowel verwarmings- en koelingsystemen, als sanitaire toepassingen. Inclusief 
elektrische aansluitkabel (2 meter) met plug-in connector. Geschikt voor water met max. 50% glycol. 
Ook beschikbaar als vierweg mengkraan. 
Max. werkdruk: 10 bar. Werktemperatuur: 0 - 110 °C. Voeding: 230 V; 50 Hz. Verbruik: 3 VA.
90° rotatietijd: 140 sec. Beschermingsklasse: IP41.

Artikelnummer Type DN Kvs VE
10027989 V3GB0015 1/2" 2,5 1
10027990 V3GB0204 3/4" 4 1
10027991 V3GB0206 3/4" 6 1
10027992 V3GB2508 1" 8 1
10027993 V3GB2512 1" 12 1
10027994 V3GB3215 1 1/4" 15 1
10027995 V3GB3218 1 1/4" 18 1
10027996 V3GB4026 1 1/2" 26 1
10027997 V3GB5040 2" 40 1

6.7 MENGKRANEN

Weersafhankelijke 
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Watertemperatuur 
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WATTS CLASSIC – ELEKTRONISCHE ACTUATOR 
Modulerende 3-punts actuator geschikt voor roterende mengkranen en zoneventielen. Rotatiegraad 
90° in 125 seconden. Automatische of manuele bediening. Inclusief elektrische kabel van 1,5 meter. 
Huis in ABS. Montage in alle posities mogelijk, behalve montage onder het ventiel.
Werktemperatuur: -5 °C tot +55 °C. Torque: 5,5 Nm. Voeding: 230 Vac 50 Hz. Verbruik: 3 VA.
Beveiligingsklasse: IP41 (klasse II).

Artikelnummer Type Kabellengte VE
10050526 WATTS CLASSIC 1,5 meter 1

1. Knop
2. Bevestigingsschroef
3. Indicatieschaal
4. Actuator
5. Adapter
6. Huis klep
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