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7Radiatortoebehoren

Thermostatische radiatorkop type 148 - Snelle en 
gemakkelijke installatie. Met temperatuurbegrenzing en 
anti-vries functie.
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Hoofdstuk 7

1378TRV
Vernikkelde thermostatiseerbare radiatorkraan. Haakse uitvoering. Buitendraad aansluiting. 
Aansluiting 1/2" M voor koper of kunststofpijp. Recht staartstuk met O-ring. ABS handwiel. 
Compatibel met de thermostatische kop type 148, de Watts Vision programmeerbare 
thermostatische kop BT-TH02 RF en de 22CX elektrothermische actuator.

1388TRV
Idem aan de 1378TRV maar voorinstelbare uitvoering (7 posities).

1395TRV
Vernikkelde kraan met micrometrische regeling en isolatiefunctie. Haakse uitvoering. Buitendraad 
aansluiting. Aansluiting 1/2" M voor koperen of kunststof buis. Recht staartstuk vooraf afgedicht met 
O-ring. ABS-kap.

Artikelnummer DN huis DN leiding Kvs VE
1378TRV38 3/8" 1/2" 1,30 10/100
1378TRV12 1/2" 1/2" 1,40 10/100

Artikelnummer DN huis DN leiding Kvs VE
1388TRV38 3/8" 1/2" 1,30 10/100
1388TRV12 1/2" 1/2" 1,40 10/100

Artikelnummer DN huis DN leiding Kvs VE
1395TRV38 3/8" 1/2" 1,45 10/100
1395TRV12 1/2" 1/2" 1,45 10/100

1378TRV - 1388TRV

DN A B C D E
1/2"x 3/8" 51 20.5 53 16 35
1/2"x 1/2" 55 20.5 53 16 35

Andere uitvoeringen op aanvraag beschikbaar.

7.1  RADIATORKRANEN
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HAAKSE THERMOSTATISEERBARE RADIATORKRANEN MET 
ISOLATIEFUNCTIE EN KOPERVERBINDING

Radiatortoebehoren
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7

RADIATORKRANEN   HOOFDSTUK 7.1

1379TRV
Vernikkelde thermostatiseerbare radiatorkraan. Rechte uitvoering. Buitendraad aansluiting. 
Aansluiting 1/2" M voor koper of kunststofpijp. Recht staartstuk met O-ring. ABS handwiel. 
Compatibel met de thermostatische kop type 148, de Watts Vision programmeerbare 
thermostatische kop BT-TH02 RF en de 22CX elektrothermische actuator.

1389TRV
Idem als de 1379TRV maar voorinstelbare uitvoering (7 posities).

Artikelnummer DN huis DN leiding Kvs VE
1379TRV38 3/8" 1/2" 1,00 10/100
1379TRV12 1/2" 1/2" 1,10 10/100

Artikelnummer DN huis DN leiding Kvs VE
1389TRV38 3/8" 1/2" 1,00 10/100
1389TRV12 1/2" 1/2" 1,10 10/100

1379TRV - 1389TRV

DN A B C D E
1/2"x 3/8" 51 26 57 20 35
1/2"x 1/2" 55 26 57 20 35

1

2
2

TECHNISCHE OPMERKING - TRV KRANEN
De thermostatische radiatorkranen van de TRV-serie zorgen voor balans in de radiatorcircuits door de maximale stroomsnelheid in 
te stellen. Verwijder het handwiel om een positie te kiezen op de genummerde voorinstellingsring (2). De"active-memory" 
voorinstelling houdt de balans in stand.

RECHTE THERMOSTATISEERBARE RADIATORKRANEN MET
ISOLATIEFUNCTIE EN KOPERVERBINDING

E

C

D

AB
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HOOFDSTUK 7.1   RADIATORKRANEN

1396TRV
Vernikkelde kraan met micrometrische regeling en isolatiefunctie. Rechte uitvoering. Buitendraad 
aansluiting. Aansluiting 1/2" M voor koperen of kunststof buis. Recht staartstuk vooraf afgedicht met 
O-ring. ABS-kap.

378TRV
Idem als 1378TRV maar met binnendraad aansluiting.

388TRV
Idem als 1388TRV maar met binnendraad aansluiting.

Artikelnummer DN huis DN leiding Kvs VE
1396TRV38 3/8" 1/2" 1,15 10/100
1396TRV12 1/2" 1/2" 1,15 10/100

Artikelnummer DN huis DN leiding Kvs VE
378TRV38 3/8" 3/8" 1,30 10/100
378TRV12 1/2" 1/2" 1,40 10/100
378TRV34 3/4" 3/4" 1,45 10/100

Artikelnummer DN huis DN leiding Kvs VE
388TRV38 3/8" 3/8" 1,30 10/100
388TRV12 1/2" 1/2" 1,40 10/100
388TRV34 3/4" 3/4" 1,45 10/100

1396TRV

DN A B C D E
3/8" 51 20 30 13 26.5
1/2" 55 29 30 13 26.5
3/4" 63 34 30 13 26.5

378TRV - 388TRV

DN A B C D E
3/8" 51 20 53 16 35
1/2" 55 23 53 16 35
3/4" 63 28 53 16 35

D
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B

HAAKSE THERMOSTATISEERBARE RADIATORKRANEN MET 
ISOLATIEFUNCTIE EN IJZERVERBINDING
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B
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7

RADIATORKRANEN   HOOFDSTUK 7.1

395TRV
Idem als 1395TRV maar met binnendraad aansluiting.

379TRV
Idem als 1379TRV maar met binnendraad aansluiting.

389TRV
Idem als 1389TRV maar met binnendraad aansluiting.

Artikelnummer DN huis DN leiding Kvs VE
395TRV38 3/8" 3/8" 1,35 10/100
395TRV12 1/2" 1/2" 1,45 10/100
395TRV34 3/4" 3/4" 1,55 10/100

Artikelnummer DN huis DN leiding Kvs VE
379TRV38 3/8" 3/8" 1,00 10/100
379TRV12 1/2" 1/2" 1,10 10/100
379TRV34 3/4" 3/4" 1,15 10/100

Artikelnummer DN huis DN leiding Kvs VE
379TRV38 3/8" 3/8" 1,00 10/100
379TRV12 1/2" 1/2" 1,10 10/100
379TRV34 3/4" 3/4" 1,15 10/100

395TRV

DN A B C D E
3/8" 51 20 30 13 26.5
1/2" 55 29 30 13 26.5
3/4" 63 34 30 13 26.5

379TRV - 389TRV

DN A B C D E
3/8" 51 26 57 20 35
1/2" 55 29 57 20 35
3/4" 63 34 57 20 35

RECHTE THERMOSTATISEERBARE RADIATORKRANEN MET
ISOLATIEFUNCTIE EN IJZERVERBINDING
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HOOFDSTUK 7.1   RADIATORKRANEN

396TRV
Idem als 1396TRV maar met binnendraad aansluiting.

Artikelnummer DN huis DN leiding Kvs VE
396TRV38 3/8" 3/8" 1,05 10/100
396TRV12 1/2" 1/2" 1,15 10/100
396TRV34 3/4" 3/4" 1,25 10/100

396TRV

DN A B C D E
396TRV38 3/8" 3/8" 1,05 20 35
396TRV12 1/2" 1/2" 1,15 20 35
396TRV34 3/4" 3/4" 1,25 20 35

D

A

E

C

B

130UM – THERMOSTATISEERBARE RADIATORKRAAN
Huis in vernikkeld messing. Klepsteel in rvs. Afdraaibare dop in ABS. Nauwkeurig en volledige 
dichtheid. Met voorinstelling debiet. Haakse uitvoering. Aansluiting met o-ring aan radiatorzijde. 
Aansluiting leiding 1/2"F. Compatibel met thermostatische kop serie 148 en met motor 22C. 
Geschikt voor water of water/glycol < 50%. Max. werkdruk: 10 bar. Max. werktemperatuur: 110 °C.

1130UM – THERMOSTATISEERBARE RADIATORKRAAN
Idem als 130UM maar met M aansluiting.

Artikelnummer Type DN huis DN leiding Kvs VE
3530238 130UMSN38 3/8" 3/8" 2,1 10/100
3530212 130UMSN12 1/2" 1/2" 2,6 10/100
3530234 130UMSN34 3/4" 3/4" 3,3 10/50

Artikelnummer DN huis DN leiding Kvs VE
3530338 1130UMSN38 3/8" 3/8" 2,1 10/100
3530312 1130UMSN12 1/2" 1/2" 2,6 10/100

130UM

DN A B C D E
3/8" 49 20 40 18 35
1/2" 53 23 40 18 35
3/4" 61 28 40 18 35
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RADIATORKRANEN   HOOFDSTUK 7.1

131UM – THERMOSTATISEERBARE RADIATORKRAAN
Idem als 130UM maar rechte uitvoering.

1131UM – THERMOSTATISEERBARE RADIATORKRAAN
Idem als 1130UM maar rechte uitvoering.

Artikelnummer Type DN huis DN leiding Kvs VE
3531238 131UMSN38 3/8" 3/8" 1,1 10/100
3531212 131UMSN12 1/2" 1/2" 1,8 10/100
800000229 131UMSN34 3/4" 3/4" 2,6 10/50

Artikelnummer Type DN huis DN leiding Kvs VE
3531338 1131UMSN38 3/8" 3/8" 1,1 10/100
3531312 1131UMSN12 1/2" 1/2" 1,8 10/100

131UM

DN A B C D E
3/8" 49 26 46.5 24.5 35
1/2" 53 29 46.5 24.5 35
3/4" 61 34 46.5 24.5 35
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HOOFDSTUK 7.2   THERMOSTATISCHE RADIATORKOPPEN

148SD
Thermostatische radiatorkop 148 met afstandssensor. Temperatuur beperking en vergrendeling. 
Handwiel in ABS. Lengte capillair: 2 meter. Antivries instelling: 8 °C. 

148 – THERMOSTATISCHE KOP
Thermostatische kop met vloeistofvulling. Het assortiment is EN 215-1 en HD1215-2(F) 
gecertificeerd. Eenvoudige en snelle montage dankzij metalen bevestigingsring. 
Temperatuursbegrenzing: 2 schuifbare ruiters bieden de mogelijkheid om de hoogste en laagste 
temperatuur te begrenzen of een gekozen temperatuur te vergrendelen (niet afneembare ruiters)
Kinderveiligheid. Kap in ABS. Bevestigingsring in vernikkeld messing (F 29 x 100).
Graduaties: 0 tot 6. Max. differentieeldruk: 1,5 bar. Hysteresis: 0,4 K. Proportionele band: 2 K. 
Regelbereik: 8 °C – 28 °C. Antivries instelling: 8 °C

Artikelnummer Type Max. druk Schaal Instelbereik VE
3501150 148SD 1,5 bar 0 - 5 0 - 28 °C 1/60

Artikelnummer Type Max. druk Schaal Instelbereik VE
3501148 148 1,5 bar 0 - 5 0 - 28°C 1/100

7.2 THERMOSTATISCHE RADIATORKOPPEN

65

80

90

49

85

32

Ø18

148CD
Thermostatische kop 148 met bediening op afstand. Lengte capillair: 2 meter. 

148GA
Beveiliging voor de thermostatische kop 148. Beperkt of blokkeert het temperatuurbereik.

Artikelnummer Type Max. druk Schaal Instelbereik VE
3501149 148CD 1,0 bar 0 - 5 0 - 28 °C 1/60

Artikelnummer Type VE
3501151 148GA 1/100
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THERMOSTATISCHE RADIATORKOPPEN   HOOFDSTUK 7.2

TECHNISCHE OPMERKING - Beknopte instructies voor het gebruik van thermostatische radiatorkranen

Een thermostatisch aanpasbare radiatorkraan kan op eenvoudige wijze aangesloten worden op een thermostatische kop type 
148 en daarmee dus omgevormd worden tot een thermostatische kraan en dit terwijl het systeem ononderbroken actief blijft. 
1) Verwijder het handwiel (fig. 1).
2) Draai de thermostatische kop naar de volledig open positie (positie 5).
3)  Bevestig de thermostatische kop op de radiatorkraan met de referentiepointer duidelijk zichtbaar en schroef dan de 

vernikkelde ringmoer volledig dicht (fig. 2).
Plaats de thermostatische kop niet verticaal. Gebruik de twee schuifbare ruiters om de min./max. waarden in te stellen (fig. 3).

1 2 3

0 ❆ 1 2 3 4 5

Gesloten
8 °C

Anti-vries
12 °C 16 °C 20 °C 24 °C 28 °C

5 instelbare temperatuurniveaus
Snelle en eenvoudige instelling 
van de gewenste temperatuur

Dwarse openingen
Voor een correcte meting 
van de kamerthemperatuur

Ringmoer met schroefdraad
Praktisch en snel om te installeren

Schuifbare ruiters
Voor aanpassing of 
vergrendeling van het  
temperatuurbereik

EFFICIËNTIE EN ENERGIEBESPARING
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HOOFDSTUK 7.3   RADIATORONTLUCHTERS

HYGROVENT 228C – RADIATORONTLUCHTER
Automatische ontluchter voor radiator. Huis in vernikkeld  messing. Samengesteld uit: handwiel voor 
manuele ontluchting, schijf in  hygroscopische vezels en ingebouwde terugslagklep. 
Max. werkdruk: 6 bar

RDT – RADIATORONTLUCHTER
Manuele ontluchter voor radiator. Huis in vernikkeld messing. Draaibare spuitopening. Aansluiting 
met O-ring. Max. werkdruk: 6 bar

Artikelnummer Type DN VE
1222806 2280C18X 1/8"M 25/400
1222808 2281C14X 1/4"M 25/400
1222810 2282C38X 3/8"M 25/400
1222850 2283C12X 1/2"M 25/400

Artikelnummer Type DN VE
1200006 RDT 6 1/8"M 100/1500
1200008 RDT 8 1/4"M 100/1200
1200010 RDT 10 3/8"M 100/600
1200015 RDT 15 1/2"M 100/600

7.3 RADIATORONTLUCHTERS

RDT/K 15 – RADIATORONTLUCHTER
Idem als RDT maar ontluchtingskap in kunststof.

SS/RDT – SLEUTEL
Uit metaal, vierkant 5 mm voor radiatorontluchter RDT 10 en RDT 15.

Artikelnummer Type DN VE
1203115 RDT/K 15 1/2"M 100/600

Artikelnummer Type VE
1200500 SS/RDT 100
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RADIATORONTLUCHTERS   HOOFDSTUK 7.3

PR 15/10 – RADIATORVERLOOPSTUK
Vernikkeld messing, zelfdichtend met O-ring.

RTL 15 – RADIATORSTOP
Vernikkeld messing, zelfdichtend met O-ring.

ELV 15 – AFTAPKRAAN
Vernikkeld messing, draaibare kunststofkop, zelfdichtend met O-ring.

Artikelnummer Type DN VE
1201100 PR 15/10 1/2"M x 3/8"F 100/800

Artikelnummer Type DN VE
1202010 RTL 10 3/8"M 100/800
1202015 RTL 15 1/2"M 100/800

Artikelnummer Type DN VE
1206015 ELV 15 1/2"M 100
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