
 

Hoofdstuk 11
Sanitaire toebehoren

OFF_2010-11581_WATTS_Catalogus_2021-2022_Hst-11-sanitaire-toebehoren_NL.indd   214 03/09/2021   10:18



 

11

Sanitaire toebehoren

ETKD-K en ETWD-K - Eenstraal drooglopende 
watertellers voor koud (tot 30°C) warm (tot 90°C) 
water met een modulaire 8-cijferige registratie en 
beschermde magnetische overbrenging.
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Hoofdstuk 11

ETKD-K EN ETWD-K - WATERTELLER ZONDER PULS
Eenstraal drooglopende watertellers voor koud (tot 30°C) warm (tot 90°C) water met een modulaire 
8-cijferige registratie en beschermde magnetische overbrenging. Deze tellers beschikken over een 
uitzonderlijk compact design en met zijn lage inbouwhoogte past deze meter gemakkelijk in elke 
installatie. Geschikt voor verticale en horizontale montage. Standaard met bijhorende waterteller 
koppelingen geleverd. 

ETKDI-K EN ETWDI-K - WATERTELLER MET PULS
Idem als ETKD-K en ETWD-K maar beschikt over een ingebouwde puls generator (1L/puls) voor 
uitlezing op afstand. 

Al onze watertellers zijn gemarkeerd en hebben een CE-keuringscertificaat.
Gebruikstemperatuur: 30 °C voor koud water modellen, 90 °C voor warm water modellen. Meetafwijkingen bij het opstarten.
Opgelet: de keuze van de aansluitdiameter van de teller is altijd een maat groter dan de de doorlaat van de teller.

SECTIETELLERS
Met sectietellers (of ook tussenmeters of deelmeters genoemd) kan het individuele verbruik worden gemeten en nauwkeurig 
worden gefactureerd. 

ETKD-K voor koud water tot 30°C

ETKDI-K voor koud water tot 30°C

ETKD-K voor warm water tot 90°C

ETWDI-K voor warm water tot 90°C

Artikelnummer Type DN Aansluiting Debiet (m3) VE
1401015 ETKD-K-11015 15 3/4"F - 1/2"M 2,5 1
1401020 ETKD-K-13015 20 1"F - 3/4"M 4 1

Artikelnummer Type DN Aansluiting Debiet (m3) VE
1401315 ETKDI-K-11015 15 3/4"F - 1/2"M 2,5 1
1401320 ETKDI-K-13020 20 1"F - 3/4"M 4 1

Artikelnummer Type DN Aansluiting Debiet (m3) VE
1402015 ETWD-K-11015 15 3/4"F - 1/2"M 2,5 1
1402020 ETWD-K-13020 20 1"F - 3/4"M 4 1

Artikelnummer Type DN Aansluiting Debiet (m3) VE
1402315 ETWDI-K-11015 15 3/4"F - 1/2"M 2,5 1
1402320 ETWDI-K-13020 20 1"F - 3/4"M 4 1

11.1 WATERTELLERS

Sanitaire toebehoren
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WATERTELLERS   HOOFDSTUK 11.1

499 DFC - SNELHEIDSTELLER, TURBINE MET MEERVOUDIGE STRALEN 
Max. werkdruk 16 bar / 50 °C. Buitendraad/Buitendraad aansluiting. 
Droogloper. Directe aflezing door 8 cijferrollen. Directe overbrenging. Teller voor koud water.
DN50 en warmwateruitvoering op aanvraag.

HOOFDTELLERS
Deze watertellers, beschikbaar van DN 15 tot DN 50, zijn goedgekeurd door de waterleidingbedrijven en gemeenten voor de meting bij 
hoofdgebruikers (huizen, gebouwen, industrieën, enz.). 

Artikelnummer Type DN L mm VE
149B7249 499 DFC 15 170 1
149B7250 499 DFC 20 190 1
149B7318 499 DFC 25 260 1
149B7319 499 DFC 32 260 1
149B7320 499 DFC 40 300 1

Aansluiting G L H Gewicht
DN " mm mm mm Kg
15 3/4 20/27 170 120 1.25
20 1 26/34 190 120 1.30
25 1 1/4 33/42 260 130 1.95
32 1 1/2 40/49 260 130 2.00
40 2 50/60 300 145 4.30
50 2 1/2 66/76 300 145 4.50

499 IMP - SNELHEIDSTELLER MET IMPULS
Waterteller met ingebouwde impulsgenenerator (kabel 2 m). De standaard impulswaarden  
(10 l/100 l) moeten bij de bestelling doorgegeven worden. 

Artikelnummer Type DN L mm VE
149F026907 499 IMP 15 170 1
149B7405 499 IMP 20 190 1
149B7518 499 IMP 25 260 1
149B7361 499 IMP 30 260 1
149B7407 499 IMP 40 300 1

499 RA - WATERTELLERKOPPELING
 Draadkoppeling voor watertellers. Verpakt per 2 stuks (set met koppelringen, moeren en dichtingen).

Artikelnummer Type DN buiten (mm) DN binnen (mm) VE
149B7126 499 RA 20/27 15/21 1
149B7127 499 RA 26/34 20/27 1
149B7128 499 RA 33/42 26/34 1
149B7129 499 RA 40/49 33/42 1
149B7130 499 RA 50/60 40/49 1
149B7131 499 RA 66/76 50/60 1
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HOOFDSTUK 11.1   WATERTELLERS

2499 DF - WOLTMAN WATERTELLER
Max. werkdruk: 16 bar / 50 °C. Flensaansluiting. Droogloper. Directe aflezing door cijferrollen. 
Magnetische overbrenging. Teller voor koud water.

Artikelnummer Type DN L mm VE
149B7235 2499 DF 50 200 1
149B7236 2499 DF 65 200 1
149B7237 2499 DF 80 225 1
149B7253 2499 DF 100 250 1
149B7261 2499 DF 150 300 1
149B7321 2499 DF 200 350 1

DN L H Gewicht
"" mm mm mm Kg
2 50 200 200 10.60

2 1/2 65 200 208 11.60
3 80 225 255 15.40
4 100 250 275 17.70
6 150 300 305 31.50
8 200 350 375 46.00

2499 IMP - WOLTMAN WATERTELLER MET IMPULS 
Max. werkdruk: 16 bar / 50 °C. Flensaansluiting. 
Droogloper. Directe aflezing door cijferrollen. Magnetische overbrenging. Teller voor koud water.  
Met ingebouwde droogcontactpulsgenerator (kabel 2m). Installatievoorbereiding voor 2 impulsen. 
DN50 tot DN125: impulswaarden 100 l en 1000 l. DN150: impulswaarden 1000 l en 10.000 l.  
De standaard impulswaarde moet bij de bestelling opgegeven worden. 
Ook beschikbaar: DN125 en elektronische pulsgenerator. 

Artikelnummer Type DN L mm VE
149B7350 2499 IMP 50 200 1
149B7402 2499 IMP 65 200 1
149B7341 2499 IMP 80 225 1
149B7346 2499 IMP 100 250 1
149B7372 2499 IMP 150 300 1

SNELHEIDSMETERS
De waterstroom beweegt de turbinevleugels. De draaisnelheid van de turbine is proportioneel 
aan het debiet. 

Systeem met enkele straal:  
De vloeistofstraal raakt de ene turbinevleugel na de andere. 

Systeem met meerdere stralen:  
De vloeistofstraal wordt verdeeld en raakt alle turbinevleugels tegelijk. 

WOLTMAN-systeem: Voorbehouden aan doorstroomsnelheden boven 
de 15 m3/h. De vloeistofstroom beweegt een schroef die in de horizontale 
as van de meter draait. Bij de installatie is het aangeraden een rechte buis 
van ten minste 3 maal de stroomopwaartse en 1,5 maal de 
stroomafwaartse doorlaat te plaatsen. 
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WATERTELLERS   HOOFDSTUK 11.1

Een teller wordt 'DROOGLOPER' genoemd wanneer het mechanisme totaal waterdicht is en 
niet onderhevig is aan condens. De leesbaarheid blijft over de gehele levensduur uitstekend. 
De overbrenging naar het telwerk werkt via een magnetische koppeling. 

Een teller wordt 'NATLOPER' genoemd wanneer het water het mechanisme tot aan het 
venster vult. 

VOLUMEMETERS
De waterstroom beweegt een draaiende zuiger die bij elke omwenteling een zekere 
hoeveelheid water doorlaat. 

Bij zeer laag debiet is de meetprecisie verbeterd. Maar het is gevoeliger 
voor de aanwezigheid van zand of andere watervervuiling. Aangezien het 
ook luidruchtiger is, wordt het niet aangeraden om dit systeem in 
huishoudelijke installaties te gebruiken. 
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HOOFDSTUK 11.2   BEVEILIGINGEN

YDROSTOP - LEIDINGBREUKBEVEILIGING
Als de Ydrostop een grote drukverandering detecteert (leidingbreuk) dan wordt de watertoevoer 
onmiddellijk afgesloten. Bij systematisch en continu waterverlies (open kranen, kleine lekken,…) sluit 
de Ydrostop na een vooringestelde tijd (15-120 min) de waterleiding af. De Ydrostop werkt zonder 
elektriciteit (hydraulisch) en wordt geplaatst vlak na de watermeter. Inclusief keerklep en 3/4" 
koppelingen. Automatische of  manuele heropening/reset. Voldoet aan de normen voor 
drinkwaterkwaliteit. Aansluiting 6/4". Ydrostop filter: 50 micron. Insteltijd: 15 - 120 min. Debiet:  
15 - 2800 l/h. Werkdruk: 0,5 - 6 bar. Temperatuur: 1 - 30 °C. Materiaal: PVC. Lengte: 345 mm. 
Koppelstukken: 3/4".

WAS - WATERSLOT
Het waterslot berekent de hoeveelheid water die normaal doorstroomt. Die  hoeveelheid kan op een 
maximumwaarde worden ingesteld. Wordt dit maximum bereikt, dan wordt het water automatisch 
afgesloten. Het waterslot helpt u  ernstige waterschade en/of waterverbruik te voorkomen. 
Max. werkdruk: 10 bar. Instelbaar: 4,5 - 45 l/cyclus. Functioneert tussen: 2 en 25 l/min. 
Max. temperatuur: 70 °C. Hoogte: 9 cm.

Artikelnummer Type DN VE
1450025 Ydrostop DN 40 1
1450027 Ydrostop met filter DN 40 1
1450029 Ydrostop filterpatroon 50µ polyester - 1
1450030 Ydrostop filterpatroon 50µ inox - 1

Artikelnummer Type DN Uitvoering VE
700000000 Waterslot B 3/4" blauw + handleiding 1/200
701000000 Waterslot BG 3/4" blauw geskind 1/200
1430018 Waterslot G 3/4" grijs + handleiding 1/200
1430017 Reset hendel 3/4" grijs 1

11.2  BEVEILIGINGEN

HWA - HEETWATERAFSLUITER
Exclusief voor woningen die aangesloten zijn op collectieve warm watersystemen met separate 
toevoerleidingen voor koud- en warmwater. Wanneer de koudwaterdruk wegvalt, zal de 
heetwaterafsluiter de heetwater toevoer direct afsluiten. Deze afsluiter wordt in de heetwater 
toevoerleiding geplaatst. Automatische  reset: wanneer de koudwaterdruk weggevallen is, zal de 
heet waterafsluiter zich weer automatisch openen wanneer de koudwaterdruk hersteld is. Deze 
afsluiter voldoet aan de voorschriften in het Vewin-werkblad 4.4B. Huis in messing. Veer en zitting in 
RVS. Rubber in EPDM. Aansluiting warmwatervoorziening: 1/2" F. Aansluiting stuurdruk leiding 
(koudwater): 1/4" F. Inclusief manometeraansluiting (1/4" F).
Max. werkdruk: 6 bar (heetwater). let op: koudwaterdruk moet minimaal 0,5 - 1 bar hoger zijn dan 
de heetwaterdruk. Capaciteit: 18 l/min. Max. temperatuur: 65 °C. Piektemperatuur: 90 °C  
(max. 1 uur per dag).

Artikelnummer Type DN VE
900081111 HWA 1/2" F + 1/4" F 1
900082000 HWA Kit rubber parts 1
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WATERSLAGDEMPERS   HOOFDSTUK 11.3

11.3  WATERSLAGDEMPERS

150A – WATERSLAGDEMPER
Waterslagdemper voor huishoudelijke installaties of korte kringen. Rvs huis met blauwe epoxy 
coating. Membraan in NBR rubber. Ventiel in messing. Montage in alle posities. De luchtdruk in de 
waterslagdemper dient 1 bar hoger te zijn dan de waterleidingdruk. 
Max. piek druk: 16 bar. Max. systeemdruk: 10 bar. Voordruk: 2,5 bar. Max. temperatuur: 90 °C. 
Inhoud: 163 cm3.

SELECTIETABEL AANTAL TOESTEL(LEN)

WATERSLAG
De kracht van het water kan verwoestend zijn... ook in een waterleidingnet. Wanneer een snel 
sluitende kraan het stromende water plotseling tot stilstand brengt, is vaak een ‘klap’ in de leiding 
hoorbaar. Deze klap wordt veroorzaakt door de zeer hoge druk die op zo’n moment optreedt. In de 
praktijk kan waterslag leiden tot lekkende pijpverbindingen of schade aan (vaat)wasmachines, 
boilers, geisers en combiketels. Daarnaast is het ook nog een vervelend geluid. Toch is er een 
eenvoudige oplossing voor dit probleem: de waterslagdemper. Deze dempt ‘de klap’ in de 
waterleiding door middel van een luchtkussen.

Leiding 
Ø

Leiding 
l(m)

Werkdruk in bar ter plaatse van de waterslagdemper
2 bar 3 bar 3,5 bar 4 bar 5 bar 6 bar 6,5 bar 7 bar

15 x 21
15 m 1 1 1 1 1 1 2 2

22,5 m 1 1 1 1 2 2 2 2
30 m 1 1 2 2 2 2 2 2

20 x 27
7,5 m 1 1 1 1 1 1 2 2
15 m 1 1 2 2 2 2 2 2

22,5 m 2 2 2 2 2 2 2 2

26 x 34
7,5 m 1 1 1 1 2 2 2 2
15 m 2 2 2 2 2 2 2 2

22,5 m 2 2 2 2 2 2 2 2
33 x 42 7,5 m 2 2 2 2 2 2 2 2

Artikelnummer Type DN VE
0612015 150A 1/2" M 1

snelsluitende kranen

wasmachines

vaatwasmachines

snelsluitende kranen

wasmachines

vaatwasmachines

snelsluitende kranen

wasmachines

vaatwasmachines

Installatievoorbeelden:

vaatwasmachines snelsluitende kranen wasmachines

Veiligheidsklep ter bescherming van het ventiel
Vlotte toegang tot het ventiel om snel 

druk bij te steken

Ruim bemeten bovenkamer voor  
maximale opname van drukstoten

Dik gevormd membraan voor een hoge  
weerstand tegen druk en water

Permanente luchtkamer onder druk,  
onafhankelijk van de waterkringen

Kuip in rvs met blauwe epoxy coating

Eenvoudig te installeren. Aansluiting 1/2" M
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HOOFDSTUK 11.3   WATERSLAGDEMPERS

05 MINI – WATERSLAGDEMPER
Verchroomde koperen waterslagdemper, speciaal ontworpen voor gebruik in kleine ruimten en bij 
lagere leidingdrukken (zoals in woonhuizen). Zo dicht mogelijk bij het waterslag veroorzakende 
toestel monteren. Waterslag dient rechtstreeks opgevangen te worden (dus niet via een bocht van 
90°). Volkomen onderhoudsvrij (montage kan in ruimtes waar naderhand geen toegang meer 
mogelijk is). Max. piek druk: 20 bar. Max. systeemdruk: 10 bar. Voordruk: 4,2 bar. 
Max. temperatuur: 80 °C. 

AANSLUITSTUK 150A EN 05 MINI
Het is belangrijk dat er tussen de veroorzaker van waterslag en de waterslagdemper geen bochten/
hoeken voorkomen. De adapter maakt dat mogelijk. Dit T-stuk kan zowel voor de 150A als voor de 
05 MINI gemonteerd worden. Het gevolg: de waterslag buigt niet af, maar wordt rechtstreeks 
opgevangen door de dempers. Het resultaat: geen gedeeltelijke, maar vrijwel volledige 
waterslagdemping! Verchroomde afwerking. Losse moer 3/4" F. Dit aansluitstuk is KIWA-
goedgekeurd.

Artikelnummer Type DN VE
0611015 05 MINI 1/2" M 1/24

Artikelnummer Type DN VE
0615015 AANSLUITSTUK 1/2" F - 3/4" M 1/12
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WATERSLAGDEMPERS   HOOFDSTUK 11.3

SERIE 15 BS - voor een waterdruk tot 4,5 bar
leiding leiding Ø
lengte in m 1/2" 3/4" 1" 5/4" 6/4" 2"

15 20 25 32 40 50
7,5 m A A B C D E
15 m A B C D E F
22,5 m B C D AE F EF
30 m C D E F CF FF
38 m C D F AF EF EFF
40 m D E F DF FF FFF

A

X
YB

Leidinglengte maximaal 6 meter

Leidinglengte meer dan 6 meter

15 BS – WATERSLAGDEMPER
Pneumatisch cilindrische waterslagdemper voor commerciële,  collectieve of industriële installaties. 
Huis in koper. Dubbele dichtheid door middel van O-ringen (EPDM). Aansluitingen buitendraad in 
messing. Uitstekende demping van drukstoten. Kan zowel op warm- of koudwaterkringen 
geïnstalleerd worden. Montage in alle posities. Max. piekdruk: 16 bar. Voordruk: 4,2 bar. Werkdruk: 
10 bar. Max. temperatuur: 80 °C. 

Artikelnummer Type DN VE
0613015 15 BS 15 1/2" 1/24
0613020 15 BS 20 3/4" 1/24
0613025 15 BS 25 1" 1/12
0613032 15 BS 32 5/4" 1/4
0613040 15 BS 40 6/4" 1/4
0613050 15 BS 50 2" 1/4

DN 1/2" 3/4" 1" 5/4" 6/4" 2"
Hoogte (mm) 151 218 224 253 323 284
Breedte (mm) 29 35 41 54 54 67

Artikelnummer DN DN (mm) Type
0613015 1/2" 15 x 21 A
0613020 3/4" 20 x 27 B
0613025 1" 26 x 34 C
0613032 5/4" 33 x 42 D
0613040 6/4" 40 x 49 E
0613050 2" 50 x 60 F
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11.4  VLOTTERSCHAKELAARS

IGD – VLOTTERSCHAKELAAR
Voor schakelen van pompen, kranen,… in functie van een vloeistofniveau. Met omschakelcontact 
voor vullen of ledigen. Geleverd met kabel en tegengewicht. 
Onderbrekingsvermogen: 16 (4)A - 230 V. Beschermingsklasse: IP 67. Kabel: 4 x 1 mm. 
Schakelhoek: -45° +48°. Max. werktemperatuur: 80 °C. Conform CEE 89/336, CEE 73/23.

Artikelnummer Type Kabellengte VE
0420203 IGD 3 3 m 1
0420205 IGD 5 5 m 1
0420210 IGD 10 10 m 1
0420220 IGD 20 20 m 1

91

40

129

91

40

129

Aansluitschema

Ledigen

Gebruik de draden 
ZWART, BRUIN

Gebruik de draden 
ZWART, BLAUW

LEDIGEN
Vlotter boven:
gesloten contact

VULLEN
Vlotter beneden:
gesloten contact

Vullen
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