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Drukreduceerventielen

DESBORDES - Drukreduceerventielen met bronzen 
huis. Niet gevoelig voor ketelsteen en vuil.
Geschikt voor water tot 80 °C. 5 jaar garantie.
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Hoofdstuk 12

DRV – DRUKVERMINDERAAR
Drukverminderaar met ontlastende zitklep. Huis, veerkoker en koppelingen in messing. Rvs filter 
(600µ t.e.m. DRV 25, 750µ t.e.m. DRV 50) . Membraan in NBR. Manometer aansluiting 1/4" F. 
Geschikt voor water, lucht en neutrale gassen. Installatie  horizontaal. Voor toepassingen in grotere 
installaties,  hogere drukken, industrie. Max. inlaatdruk: 25 bar. Regelbereik uitlaatdruk:  
1,5 – 6 bar. Max. temperatuur: 30 °C.

DRV M – DRUKVERMINDERAAR MET MANOMETER
Idem als DRV, maar met manometer 0 tot 6 bar.

Artikelnummer Type DN VE

0501115 DRV 15 1/2" MM 1/20

0501120 DRV 20 3/4" MM 1/20

0501125 DRV 25 1" MM 1/12

0501132 DRV 32 5/4" MM 1

0501140 DRV 40 6/4" MM 1

0501150 DRV 50 2" MM 1

Artikelnummer Type DN VE

0501315 DRV 15 M 1/2" MM 1/20

0501320 DRV 20 M 3/4" MM 1/20

0501325 DRV 25 M 1" MM 1/12

0501332 DRV 32 M 5/4" MM 1

0501340 DRV 40 M 6/4" MM 1

0501350 DRV 50 M 2" MM 1

DN L (mm) L1 (mm) H (mm) H1 (mm)

1/2" 97 152 135 48

3/4" 110 171 155 58

1" 120 191 182 66

5/4" 140 211 227 75

6/4" 160 246 255 82

2" 175 261 262 88 L1

D

L

D
H

1

H

12.1  VEERBELASTE DRUKREDUCEERVENTIELEN

Drukreduceerventielen
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VEERBELASTE DRUKREDUCEERVENTIELEN   HOOFDSTUK 12.1

DRV-D – GEFLENSDE DRUKREDUCEERKLEP
Veerbelaste drukreduceerklep met flenzen. Manometeraansluiting stroomop- en stroomafwaarts van 
1/4" (DN 50-65) of 3/8" (DN 80-200). Gietijzeren lichaam, deksel en flenzen in epoxy. PN16. 
Instelbare stroomafwaartse druk: 1,5 - 6 bar, 2 - 8 bar en 4 - 12 bar. Afstelling: draai met de klok 
mee om de druk te verhogen, draai tegen de klok in om de druk te verminderen. Geschikt voor 
installatie op horizontale pijpen, met inachtneming van de stroomrichting. Kan worden gebruikt voor 
water, lucht en neutrale gassen tot 40 °C UNI 1092-2 flensverbindingen.

Artikelnummer Type DN Regelbereik (bar) VE

0504053 DRV-D 50 1,5 - 6 1

0504068 DRV-D 65 1,5 - 6 1

0504083 DRV-D 80 1,5 - 6 1

0504103 DRV-D 100 1,5 - 6 1

0504128 DRV-D 125 1,5 - 6 1

0504153 DRV-D 150 1,5 - 6 1

0504203 DRV-D 200 1,5 - 6 1

0504054 DRV-D 50 2 - 8 1

0504069 DRV-D 65 2 - 8 1

0504084 DRV-D 80 2 - 8 1

0504104 DRV-D 100 2 - 8 1

0504129 DRV-D 125 2 - 8 1

0504154 DRV-D 150 2 - 8 1

0504204 DRV-D 200 2 - 8 1

0504055 DRV-D 50 4 - 12 1

0504070 DRV-D 65 4 - 12 1

0504085 DRV-D 80 4 - 12 1

0504105 DRV-D 100 4 - 12 1

0504130 DRV-D 125 4 - 12 1

0504155 DRV-D 150 4 - 12 1

0504205 DRV-D 200 4 - 12 1

PN25 en PN40 ook verkrijgbaar. Gelieve ons te consulteren.

DRV-N – DRUKVERMINDERAAR
Drukverminderaar met ontlastende zitklep, regelknop voor uitgangsdruk met gegradueerde 
afleesschaal. Huis en koppelingen in messing. Filterpatroon in rvs. Membraan in NBR. Mano- 
meteraansluiting 1/4’’F. Voor water, lucht en neutrale gassen. Voor toepassingen in grotere 
installaties, hogere drukken, industrie. Max. inlaatdruk: 25 bar. Regelbereik uitlaatdruk: 1,5 – 6 bar. 
Max. temperatuur: 30 °C.

Artikelnummer Type DN VE

0502515 DRV-N 15 1/2" MM 1/20

0502520 DRV-N 20 3/4" MM 1/20

0502525 DRV-N 25 1" MM 1/12

0502532 DRV-N 32 5/4" MM 1

0502540 DRV-N 40 6/4" MM 1

0502550 DRV-N 50 2" MM 1
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HOOFDSTUK 12.1   VEERBELASTE DRUKREDUCEERVENTIELEN

TECHNISCHE OPMERKING - DRV-D drukregelaars

Het veerbelaste reduceerventiel DRV-D kan automatisch de druk van het 
stroomafwaartse fluïdum met een constante vooraf ingestelde waarde 
verminderen en stabiliseren, ongeacht stroomopwaartse veranderingen in 
druk en stroomsnelheid. Het toestel wordt om veiligheidsredenen aan de 
toevoerleidinginvoer geplaatst (om de druk van het stroomafwaartse netwerk 
onder het toegestane maximum te houden) en voor praktische doeleinden 
(om de druk van het stroomafwaartse netwerk constante te houden en het 
verbruik te verminderen).

Cavitatiediagram

Het cavitatiediagram toont drie werkingszones van 
het drukreduceerventiel en de stroomopwaartse 
en stroomafwaartse druk. Vermijd een contstante 
werking in de transitie- en cavitatiezone.

Flow/drukverlies diagram

1 Huis
2 Koker
3 Disc
4 Packing
5 Veer

6 Afdichtingsring
7 Guide bushings
8 Verzegeling
9 Instelschroef
10 Bevestigingsbouten voor koker

Flow

Nadruk (bar)

D
ru

kv
er

lie
s

S
tr

o
o

m
o

p
w

aa
rt

se
 d

ru
k 

(b
ar

)

OFF_2010-11581_WATTS_Catalogus_2021-2022_Hst-12-Drukreduceerventielen_NL.indd   230 03/09/2021   10:21



231

12

DRUKREDUCEERVENTIELEN MET MEMBRAAN   HOOFDSTUK 12.2

12.2  DRUKREDUCEERVENTIELEN MET MEMBRAAN

Installatievoorbeeld: Installatievoorbeeld:

Application eau froide sanitaire

Lave-main

RÉDUFIX

Machine à laver

Chauffe-eau électrique mural

Le modèle réf 82210 est spécialement conçu pour être utilisé
avec le groupe de sécurité SFR.
La sortie écrou tournant 3/4” est utilisé pour la connection
directe au groupe de sécurité SFR fileté mâle 3/4”.

Verwarmingsketel

Application eau froide sanitaire

Lave-main

RÉDUFIX

Machine à laver

Chauffe-eau électrique mural

Le modèle réf 82210 est spécialement conçu pour être utilisé
avec le groupe de sécurité SFR.
La sortie écrou tournant 3/4” est utilisé pour la connection
directe au groupe de sécurité SFR fileté mâle 3/4”.

Isolatie-
koppeling RID

Drukregelaar
Redufix

Drukregelaar
Redufix

Wasmachine

Hevelset HEV 

Veiligheidsgroep 
SFR 3/4"

Temperatuur- 
begrenzer  
RLT M2

Gemengd water Warm water

  Afvoer

Koud water toevoer

REDUFIX – DRUKVERMINDERAAR
Drukverminderaar met membraanregeling. Huis in vernikkeld messing DZR. Frontale 
manometeraansluiting 1/4’’ F. Compacte uitvoering. Montage in alle posities. Enkel geschikt voor 
bescherming van elektrische waterverwarmers of andere huishoudelijke toestellen. Niet geschikt 
voor warm water toepassingen. REDUFIX 15 mm KNEL is Kiwa gekeurd.
 Max. inlaatdruk: 15 bar. Regelbereik uitlaatdruk: 1,5 - 5 bar. Voorinstelling: 3 bar (4 bar bij nul 
debiet). Max. temperatuur: 30 °C. Keuren: Kiwa (enkel 15 mm knel), WRAS, ACS.

20 MF15 FF

Drukverliescurve:

20 MM 15 knelMFFF 20 MM 

RÉDUCTEUR DE PRESSION • RÉDUFIX
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Les photographies, illustrations et descriptions contenues dans cette brochure sont présentées comme indications. 
Watts Industries se réserve le droit d’apporter des changements d’ordre techniques ou de design à ses produits sans informations préalables.

WATTS INDUSTRIES France
06, avenue Gustave Eiffel - B.P. 40339
28006 CHARTRES Cedex (France)
Tél. +33 (0)2 37 25 11 00 - Fax +33 (0)2 37 25 11 11
E-mail info@wattsindustries.fr
Site www.wattsindustries.com

Application eau froide sanitaire

Lave-main

RÉDUFIX

Machine à laver

Chauffe-eau électrique mural

Le modèle réf 82210 est spécialement conçu pour être utilisé
avec le groupe de sécurité SFR.

La sortie écrou tournant 3/4” est utilisé pour la connection
directe au groupe de sécurité SFR fileté mâle 3/4”.

Courbe de perte de charge :

Installations types :

Sous les conditions suivantes : 8 bar à l’entrée
3 bar à la sortie

Domaine d’utilisation :

• Eau froide.
• Eau chaude jusqu’à 70°C.
• Pression amont 15 bar maxi.
• Pression de tarage 3 bar (± 0,5).
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Debiet (l/min)

Artikelnummer Type DN VE

1882000 REDUFIX 15 FF 1/2" FF 1/25

1882110 REDUFIX 20 MM 3/4" MM 1/25

1882210 REDUFIX 20 MF 3/4" MF x wartel 1/25

1882116 REDUFIX M2 15 KNEL 15 mm knel 1/25

735082118 REDUFIX M2 22 KNEL 22 mm knel 1/25
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HOOFDSTUK 12.2   DRUKREDUCEERVENTIELEN MET MEMBRAAN

DESBORDES DRUKREDUCEERVENTIELEN
Drukreduceerventielen met bronzen huis. Niet gevoelig voor ketelsteen en vuil en onderhoudsvrij. Geschikt voor koud en warm water 
tot 80 °C. Max. inlaatdruk: 25 bar. Regelbereik tussen 0,5 en 6 bar. Kunnen in elke positie gemonteerd worden, op voorwaarde dat de 
pijl in de stroomrichting wijst. Voldoen aan de Europese norm EN 1567. Alle klephuizen van de drukreduceerventielen hebben een 
garantie van 5 jaar.

Instelschroef

Klephevel
(tussenstuk
membraan en
klep)

UITLAAT
(stroomafwaarts)

INLAAT
(stroomop-
waarts)

Klep

Drukring

Veer

Membraan

RVS

Stop klephevel

De uitlaatdruk werkt op het ondervlak van het 
membraan en drukt daarmee de veer samen. 
Boven een bepaalde veerbelasting wordt de klep 
gesloten. Zolang er stroomafwaarts geen water 
wordt getapt (geen stroming) wordt de ingestelde 
waarde voor de uitlaatdruk gehandhaafd.

Wordt er stroomafwaarts een kraan geopend, dan 
daalt de druk in de uitlaatkamer en de veer drukt
tegen het membraan waardoor de klep wordt 
geopend. Bij langdurig watertappen ontstaat er een
traploze beweging waarmee druksprongen door
openen en sluiten van de klep voorkomen worden.
Het DESBORDES drukreduceerventiel is dus ook
een drukregelaar.

Op de huishoudelijke waterleiding worden DESBORDES drukreduceerventielen ter 
bescherming van de hele installatie direct na de watermeter geïnstalleerd.

De ventielen moeten vorstvrij worden opgesteld.

Ze kunnen in elke stand gemonteerd worden (horizontaal, ondersteboven, stroming omhoog 
of omlaag en schuin) op voorwaarde dat de pijl op het klephuis in de stromingsrichting wijst.

INSTALLATIE

aanbevolen
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DRUKREDUCEERVENTIELEN MET MEMBRAAN   HOOFDSTUK 12.2

DESBORDES 10BIS
Drukregelaar met membraan. Huis in brons. Toepassingen: individuele watertoevoer voor 
appartementen en woningen. Aansluiting: binnendraad. Max. temperatuur: 80 °C. Max. inlaatdruk: 
25 bar. Incl. manometeraansluiting 1/4" aan elke zijde. Montage drukveer mogelijk (behalve maat 4") 
om instellingen vanaf 0,5 bar te bereiken. Regelbereik: 1 tot 6 bar (indicatieve waarde volgens norm 
EN1567). Vooringesteld op 3 bar. Huis: brons.

DESBORDES 10
Drukregelaar met membraan. Toepassingen: individuele watertoevoer voor appartementen en 
woningen. Huis in brons. Aansluitingen: buitendraad. Max. temperatuur: 80 °C. Max. inlaatdruk:  
25 bar. Incl. manometeraansluiting 1/4" onderaan. Montage drukveer mogelijk (behalve maat 4") om 
instellingen vanaf 0,5 bar te bereiken. Regelbereik: 1 tot 6 bar (indicatieve waarde volgens norm 
EN1567). Vooringesteld op 3 bar. 

Artikelnummer Type DN Aansluiting VE

149B7003 10BIS DN10 10  3/8" FF 1

149B7004 10BIS DN15 15 1/2" FF 1

149B7005 10BIS DN20 20 3/4" FF 1

149B7006 10BIS DN25 25 1" FF 1

149B7007 10BIS DN32 32 1 1/4" FF 1

149B7008 10BIS DN40 40 1 1/2" FF 1

149B7009 10BIS DN50 50 2" FF 1

149B7011 10BIS DN65 65 2 1/2" FF 1

149B7012 10BIS DN80 80 3 " FF 1

149B7225 10BIS DN100 100 4" FF 1

Artikelnummer Type DN Aansluiting VE

149B7000  10 DN15 15 1/2" MM 1   

149B7001 10 DN20 20 3/4" MM 1

149B7002  10 DN25 25 1" MM 1

DN D A B E G H Weight
mm " mm mm mm mm mm mm Kg

15 1/2 15/21 48 120 65 92 95 1.3

20 3/4 20/27 55 130 78 108 102 1.90

25 1 26/34 60 160 88 123 116 2.6

A B E
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HOOFDSTUK 12.2   DRUKREDUCEERVENTIELEN MET MEMBRAAN

DESBORDES 10TER
Drukregelaar in brons.Toepassingen: individuele watertoevoer appartementen en woningen.
PN16 flensaansluiting. Max. temperatuur: 80 °C. Max. inlaatdruk: 16 bar. Volgens EN1092. 
Incl. manometeraansluiting 1/4" aan elke zijde.

Artikelnummer Type DN Aansluiting VE

149B7032 10TER DN32 32 1 1/4" flens 1

149B7033 10TER DN40 40 1 1/2" flens 1

149B7034 10TER DN50 50 2" flens 1

149B7036 10TER DN65 65 2 1/2" flens 1

149B7037 10TER DN80 80 3" flens 1

149B7226 10TER DN100 100 4" flens 1

DN D A B C G Weight
mm " mm mm mm mm mm Kg

10 3/8 12/17 48 120 92 92 1.25

15 1/2 15/21 48 120 92 92 1.25

20 3/4 20/27 55 130 108 108 1.75

25 1 26/34 60 160 123 123 2.70

32 1 1/4 33/42 77 180 155 155 4.80

40 1 1/2 40/49 84 205 172 172 6.50

50 2 50/60 105 235 198 198 9.80

65 2 1/2 66/76 118 270 215 215 13.5

80 3 80/90 143 300 234 234 17.9

100 4 102/114 120 350 250 260 33.6

DN A B F G Weight
mm " mm mm mm mm Kg

32 1 1/4 77 180 240 155 8.50

40 1 1/2 84 205 260 172 10.9

50 2 105 235 288 198 14.3

65 2 1/2 118 270 305 215 21.3

80 3 143 300 330 234 27.9

100 4 120 350 385 260 50.0

10BIS 10TER
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DRUKREDUCEERVENTIELEN MET MEMBRAAN   HOOFDSTUK 12.2

DESBORDES 11
Drukregelaar met membraan. Huis in brons. Zitting: RVS. Toepassingen: individuele watertoevoer 
appartementen en woningen. Aansluiting: buitendraad/buitendraad. Max. voordruk: 25 bar. Max. 
temperatuur: 80 °C. Regelbereik: 1 tot 5,5 bar (indicatieve waarde volgens norm EN1567). Inclusief 
manometeraansluiting 1/4" aan elke zijde. Montage drukveer mogelijk om instellingen vanaf 0,5 bar 
te bereiken. Vooringesteld op 3 bar.

DESBORDES 11BIS
Idem als 11, maar met binnendraad aansluitingen.

Artikelnummer Type DN Aansluiting VE

149B7054 11 DN15 15 1/2" MM 1

149B7055 11 DN20 20 3/4" MM 1

149B7489 11 DN25 25 1" MM 1

149B7548 11 DN32 32 1 1/4" MM 1

149B7567 11 DN40 40 1 1/2" MM 1

149B7565 11 DN50 50 2" MM 1

Artikelnummer Type DN Aansluiting VE

149B7056 11BIS DN15 15 1/2" FF 1

149B7057 11BIS DN20 20 3/4" FF 1

149B7314 11BIS DN25 25 1" FF 1

149B7549 11BIS DN32 32 1 1/4" FF 1

149B7558 11BIS DN40 40 1 1/2" FF 1

149B7561 11BIS DN50 50 2" FF 1

DN D A B C E Gewicht

mm " mm mm mm mm mm Kg

15 15/21 1/2 31 60 59  85 0.70

20 20/27 3/4 32 75 73 100 0.90

25 26/34 1 40 102 94 122 2.00

32 33/42 1 1/4 51 179 104 132 3.90

40 40/49 1 1/2 46 185 104 132 5.00

50 50/60 2 54 194 104 146 5.30

11 11 BIS

B
A

E

D

C
B

A

D

C

E

DN D A B C E Gewicht

mm " mm mm mm mm mm Kg

15 15/21 1/2 31 60 59 66 0.70

20 20/27 3/4 32 75 73 76.5 0.90

25 26/34 1 40 102 94 98 1.90

32 33/42 1 1/4 51 179 104 126 3.90

40 40/49 1 1/2 46 185 104 132 4.20

50 50/60 2 54 194 104 146 5.20

OFF_2010-11581_WATTS_Catalogus_2021-2022_Hst-12-Drukreduceerventielen_NL.indd   235 03/09/2021   10:21



236

HOOFDSTUK 12.2   DRUKREDUCEERVENTIELEN MET MEMBRAAN

DESBORDES 11DO
Idem als 11, maar met buitendraad koppelstukken.

DESBORDES JUNIOR 7BIS
Drukregelaar met membraan. Huis in brons. Toepassingen: individuele watertoevoer voor 
appartementen en woningen. Aansluiting: binnendraad. 
Max. voordruk: 16 bar. Max temperatuur: 80 °C. Incl. manometeraansluiting 1/4" aan elke zijde. 
Regelbereik: 1 tot 5,5 bar (indicatieve waarde volgens norm EN1567). Fabrieksinstelling: geleverd 
vooringesteld op 3 bar uitgangsdruk.

Artikelnummer Type DN Aansluiting VE

149B7640 11DO DN15 15 1/2" MM 1

149B7641 11DO DN20 20 3/4" MM 1

149B7228 11DO DN25 25 1" MM 1

149B7550 11DO DN32 32 1 1/4" MM 1

149B7559 11DO DN40 40 1 1/2" MM 1

149B7562 11DO DN50 50 2" MM 1

149B7218 11DO DN20* 20 3/4" MM 1

* Uitvoering met kunststof kap.

Artikelnummer Type DN Aansluiting VE

149B7209 JUNIOR 7BIS DN15 15 1/2" FF 1

149B7210 JUNIOR 7BIS DN20 20 3/4" FF 1

149B7552 JUNIOR 7BIS DN25 25 1" FF 1

149B7553 JUNIOR 7BIS DN32 32 1 1/4" FF 1

149B7554 JUNIOR 7BIS DN40 40 1 1/2" FF 1

149B7555 JUNIOR 7BIS DN50 50 2" FF 1

DN D A B C E Gewicht

mm mm " mm mm mm mm Kg

15 15/21 1/2 31 60 59 66 0.70

20 20/27 3/4 32 75 73 76.5 0.90

25 26/34 1 40 102 94 98 1.90

32 33/42 1 1/4 51 179 104 126 3.90

40 40/49 1 1/2 46 185 104 132 4.20

50 50/60 2 54 194 104 146 5.20

DN D A B C G Gewicht

mm mm " mm mm mm mm Kg

15 15/21 1/2 30 56 64.5 50 0.5

20 20/27 3/4 33.5 61 70 57 0.6

25 26/34 1 30 68 81 70 0.95

32 33/42 1 1/4 34.5 91 97 81 1.55

40 40/49 1 1/2 36.5 106 110 92 2.05

50 50/60 2 45.5 106 135 120 3.70

11DO
JUNIOR 7BIS

A
B

C

D

E
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HYDRAULISCH GESTUURDE DRUKREGELAARS   HOOFDSTUK 12.3

PR500 – DRUKREDUCEERTOESTEL
Het drukreduceertoestel PR500 reduceert een hoge voordruk naar een lagere constante nadruk. 
Deze hydraulisch bediende klep wordt bestuurd door een stuursysteem. Dit zeer nauwkeurig 
werkende toestel is gemakkelijk te installeren, hoeft niet te worden gesmeerd, is eenvoudig van 
constructie en vergt daardoor weinig onderhoud, mits op de juiste wijze preventief onderhouden.  
Het enige bewegende deel in het regeltoestel is het membraan met klep, dat wordt geleid door een 
uitwisselbare lager in het deksel en de klepzitting. Het toestel is voorzien van flenzen  
(DN50 - DN300).
Nominale werkdruk: PN 10, 16 of 25. Maximum werktemperatuur:  PN10-16: max. 70 °C (continu), 
PN25:  max. 20 °C (continu). Regelbereik uitgangsdruk: 1,4 - 12 bar (Regelbereik uitgangsdruk  
0 - 2 bar en 7 - 21 bar op aanvraag).

C1

C2

B2

A

B1

DN PN A B1 B2 C1 C2 Kg
50   10/16 230 160 85 165 85 20

65/60 10/16 290 170 85 165 95 25
80 10/16 310 175 85 165 100 30
100 10/16 350 190 120 210 110 40
125 10/16 400 200 150 285 125 70
150 10/16 480 210 150 285 145 90
200 10 600 235 200 360 170 150
200 16 600 235 200 360 170 150
250 10 730 280 255 475 200 400
250 16 730 280 255 475 200 400
300 10 850 305 300 570 230 550
300 16 850 305 300 570 230 550

16.0

14.0

12.0

10.0

8.0

6.0

4.0

2.0

0.0
0 1 2 3 4 5 6 7

A
B

C

A

B

C

10.0
50 80 125 200 300 400 600

65 100 150 250 350 500

1.0

0.1

10 100 1000 10000 

∆ P in bar

Voordruk (bar)

Q (capaciteit in m3/h)

Nadruk (bar)Cavitatie 
Cavitatie mogelijk 
Geen cavitatie

Drukverlies:

Cavitatie:

12.3 HYDRAULISCH GESTUURDE DRUKREGELAARS

1

3
2

5

4

6

Artikelnummer Type DN PN VE
0504550 PR500 50 50 10/16 1
500065548 PR500 65 65 10/16 1
500080548 PR500 80 80 10/16 1
500100548 PR500 100 100 10/16 1
500125548 PR500 125 125 10/16 1
500150548 PR500 150 150 10/16 1
500200548 PR500 200 200 10 1
505200548 PR500 200 200 16 1
500250548 PR500 250 250 10 1
505250548 PR500 250 250 16 1
500300548 PR500 300 300 10 1
505300548 PR500 300 300 16 1

PN25 op aanvraag.

1 huis / basisklep

2 vaste restrictie

3 inline filter

4 stuurventiel

5 ontluchter

6 flexibele leidingen
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HOOFDSTUK 12.3   HYDRAULISCH GESTUURDE DRUKREGELAARS

PR600 – VOORDRUKHANDHAAFTOESTEL
Het voordrukhandhaaftoestel PR600 handhaaft een vooraf ingestelde minimum voordruk. Deze klep 
is daarom uitermate geschikt om te voorkomen dat de systeemdruk te laag wordt, wanneer 
bijvoorbeeld een grotere hoeveelheid water wordt afgenomen dan verwacht. Deze hydraulisch 
bediende klep wordt bestuurd door een stuursysteem. Dit zeer nauwkeurig werkende toestel is 
gemakkelijk te installeren, hoeft niet te worden gesmeerd, is eenvoudig van constructie en vergt 
daardoor weinig onderhoud, mits op de juiste wijze preventief onderhouden. Het enige bewegende 
deel in het regeltoestel is het membraan met klep, dat wordt geleid door een uitwisselbare lager in 
het deksel en de klepzitting. Het toestel is voorzien van flenzen (DN50 - DN300). 
Max. werktemperatuur: 70 ºC (continu). Nominale wekdruk: PN 10/16. Regelbereik voordruk:  
1,4 - 14 bar (Regelbereik uitgangsdruk 0 - 2 bar en 7 - 21 bar op aanvraag).

C1

C2

B2

A

B1

DN PN A B1 B2 C1 C2 Kg
50 10/16/25 230 160 85 165 85 20

65/60 10/16/25 290 170 85 165 95 25
80 10/16/25 310 175 85 165 100 30
100 10/16 350 190 120 210 110 40
125 10/16 400 200 150 285 125 70
150 10/16 480 210 150 285 145 90
200 10 600 235 200 360 170 150
200 16 600 235 200 360 170 150
250 10 730 280 255 475 200 400
250 16 730 280 255 475 200 400
300 10 850 305 300 570 230 550
300 16 850 305 300 570 230 550
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∆ P in bar

Voordruk (bar)

Q (capaciteit in m3/h)

Nadruk (bar)Cavitatie 
Cavitatie mogelijk 
Geen cavitatie

Drukverlies:

Cavitatie:

1

3
2

5

4

6

Artikelnummer Type DN PN VE

0504905 PR600 50 50 10/16/25 1

500065648 PR600 65 65 10/16/25 1

500080648 PR600 80 80 10/16/25 1

500100648 PR600 100 100 10/16 1

500125648 PR600 125 125 10/16 1

500150648 PR600 150 150 10/16 1

500200648 PR600 200 200 10 1

505200648 PR600 200 200 16 1

500250648 PR600 250 250 10 1

505250648 PR600 250 250 16 1

500300648 PR600 300 300 10 1

505300648 PR600 300 300 16 1

PN25 op aanvraag.

1 huis / basisklep

2 vaste restrictie

3 inline filter

4 stuurventiel

5 ontluchter

6 flexibele leidingen
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