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Waterbehandeling

OneFlow® innovatieve kalkpreventie
Model OFTWH-R 23 l/min.
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HOE WERKT ONEFLOW®?
OneFlow® is geen waterontharder, maar gebruikt een innovatieve 
technologie (Template Assisted Crystallization, TAC) die de 
kwaliteit van het leidingwater verbetert door de kalk te 
neutraliseren. De OneFlow® media in de TAC patroon trekken
calcium- en magnesiummineralen in hard water aan en zetten 
deze om in microscopische kristallen. Eens deze kristallen 
gevormd zijn, breken ze van de OneFlow® media af en stromen 
ze vrij doorheen het leidingsysteem zonder dat ze zich kunnen
hechten aan interne oppervlaktes. Hiermee helpt OneFlow® harde 
kalkaanslag in leidingen en op verwarmingselementen te 
vermijden.

EFFICIËNTE KALKPREVENTIE
OneFlow® is een volwaardig en bewezen kalkpreventie systeem 
waarvan de werking uitgebreid werd getest in laboratoria van
onafhankelijke instanties. Dit systeem behoeft geen toevoeging 
van zout of chemicaliën. Om die reden wordt ook geen afvalwater 
gegenereerd en vergt het toestel slechts een minimum aan
onderhoud. Men hoeft enkel de patroon na 1 tot 3 jaar te 
vervangen, afhankelijk van het type, en in geval van de grote 
tanksystemen om de 3 jaar. Bovendien heeft OneFlow® geen 
elektriciteit of regelklep nodig waardoor deze energiebesparend
is. Het systeem is bovendien zeer compact en eenvoudig te 
installeren. Alle vitale mineralen zoals calcium en magnesium 
blijven ook in het water behouden.

ONEFLOW™+ KALKPREVENTIE & 
WATERFILTERING
OneFlow+® bevat naast de TAC-patroon ook een geïntegreerde 
koolstoffilter van 20 micron. Dit type beschermt niet alleen uw 
leidingen tegen kalkaanslag, maar zorgt er ook voor dat het water 
vrij is van onaangename geuren en smaken. Deze koolstoffilter 
verwijdert geen mangaan, ijzer en andere metalen.

Waterbehandeling

Hoofdstuk 15

15.1 WATTS ONEFLOW®

Kalkaanslag kan leidingen en kranen verstoppen, de kwaliteit van het water aantasten en de levensduur van elektrische 
toestellen sterk verminderen. OneFlow® is hiervoor de ideale oplossing. Het is de meest efficiënte en milieuvriendelijke 
technologie om kalkaanslag te voorkomen.

Inkomende calcium- 
en magnesiumionen.

Deze ionen worden 
door de TAC-media 
aangetrokken, met 

elkaar verbonden en 
omgezet tot zachte 

inerte kristallen.

De verbonden mineralen 
scheiden zich af van de 
OneFlow media waarna 

deze zachte inerte kristallen 
meegaan met de flow. 
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WATTS ONEFLOW®   HOOFDSTUK 15

MODEL OFTWH-R 23 L/MIN 
OneFlow® toestel inclusief TAC patroon. Geschikt voor huishoudelijke toepassingen. 
Max debiet: 23 l/min. Montage: rechtopstaand en waterpas. Watertemperatuur: 5 °C tot 38 °C 
(piektemperatuur: 43 °C). Ingangsdruk: 1 tot 6,9 bar. Drukverlies: +/- 2%. Afmetingen:  
18 x18 x 60 cm.

MODEL OFTWH 38 L/MIN
OneFlow® toestel inclusief TAC patroon. Geschikt voor huishoudelijke toepassingen. 
Max debiet: 38 l/min. Montage: rechtopstaand en waterpas. Watertemperatuur: 5 °C tot 38 °C 
(piektemperatuur: 43 °C). Ingangsdruk: 1 tot 6,9 bar. Drukverlies: +/- 2%. Afmetingen: 
18,5 x 18,5 x 60 cm.

ONEFLOW® AANSLUITSET
Aansluitset 3/4" voor OneFlow® OFTWH-R en OFTWH.
Inhoud:
• 2 x flexibel 100 cm
• 2 x WTBE-EA terugstroombeveiligingseenheid met afsluitkraan en keerklep
• 1 x rol afdichting (Teflon)
• 4 x EPDM dichting
• 4 x nippel 3/4" MM
• 2 x koppeling 3/4" knel 15 mm
• 2 x koppeling 3/4" knel 22 mm
• 2 x messing elleboogkoppeling 3/4"MM

Artikelnummer Type Aansluitmaat VE
S0002188EU OneFlow® Kalkpreventiesysteem (incl. patroon) 3/4" 1
S0002189EU OneFlow® TAC-patroon voor OFTWH-R 1

Gebruiksduur TAC patroon: 2 jaar

Artikelnummer Type Aansluitmaat VE
S0002182 OneFlow® Kalkpreventiesysteem (incl. patroon) 3/4" 1
S0002183 OneFlow® TAC-patroon voor OFTWH 1

Gebruiksduur TAC patroon: 2 jaar

Artikelnummer Type VE
S0002134 OneFlow® aansuitset 3/4" voor OFTWH-R en OFTWH 1

MODEL OF948-16-C 61 L/MIN
Geschikt voor commerciële of collectieve toepassingen. Meerdere toestellen kunnen parallel 
geïnstalleerd worden. Montage: rechtopstaand en waterpas. Max debiet: 61 l/min. 
Watertemperatuur: 5 °C tot 38 °C (piektemperatuur: 43 °C). Ingangsdruk: 1 tot 6,9 bar. Drukverlies: 
+/- 2%. Afmetingen: 23,5 x 23,5 x 133 cm.

Artikelnummer Type Aansluitmaat VE
M0002112 OneFlow® Kalkpreventiesysteem (incl. media) 1" 1
A0002156 OneFlow® TAC-media voor OF948-16-C 1

Gebruiksduur TAC media: 3 jaar

+
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HOOFDSTUK 15   WATTS ONEFLOW®

MODEL ONEFLOW+ (OFPSYS) 38 L/MIN
OneFlow® toestel inclusief TAC patroon en koolstoffilter 20 micron voor filtratie van sedimenten en 
onaangename smaken en geuren. Geschikt voor huishoudelijke toepassingen. Max debiet: 38 l/min. 
Montage: rechtopstaand en waterpas. Watertemperatuur: 5 °C tot 38 °C (piektemperatuur: 43 °C). 
Ingangsdruk: 1 tot 6,9 bar. Drukverlies: +/- 2%. Afmetingen: 20  x  20  x  47 cm.

MODEL OF110 4 L/MIN
OneFlow® toestel inclusief TAC patroon. Geschikt voor gebruik bij één aftappunt (afzonderlijk 
toestel). Max. debiet: 4 l/min. Montage: rechtopstaand en waterpas. Watertemperatuur:  
5 °C tot 38 °C (piektemperatuur: 43 °C). Ingangsdruk: 1 tot 6,9 bar. Drukverlies: +/- 2%. 
Afmetingen: 13 x 11,7 x 34 cm.

Artikelnummer Type Aansluitmaat VE
7100638 OneFlow+® Kalkpreventiesysteem (incl. patronen) 1" 1
7100640 OneFlow+® TAC-patroon 1
7100639 OneFlow+® Koolstoffilterelement 1
7100641 OneFlow+® Pakket TAC-patroon + koolstoffilterelement 1

Gebruiksduur TAC patroon: 3 jaar
Gemiddelde gebruiksduur koolstof filterpatroon: 1 jaar

Artikelnummer Type Aansluitmaat VE
S0002148 OneFlow® Kalkpreventiesysteem (incl. patroon) 1/2" 1
S0002161 OneFlow® TAC-patroon voor OF110 1

Gebruiksduur TAC patroon: 1 jaar

MODEL OF1054-20-D 75 L/MIN
Geschikt voor huishoudelijke toepassingen. Montage: rechtopstaand en waterpas. Max debiet:  
75 l/min. Watertemperatuur: 5 °C tot 38 °C (piektemperatuur: 43 °C). Ingangsdruk: 1 tot 6,9 bar. 
Drukverlies: +/- 2%. Afmetingen: 26,5 x 26,5 x 147 cm.

BYPASS CK-V3006
Bypass voor de OneFlow modellen OF94860-D en OF1054-20-D.

Artikelnummer Type Aansluitmaat VE
M0002118 OneFlow® Kalkpreventiesysteem (incl. media) 5/4" 1
A0002157 OneFlow® TAC-media voor OF1054-20-D 1

Gebruiksduur TAC media: 3 jaar

Artikelnummer Type VE
2182946 CK-V3006 1 1

+
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REGISTREER UW ONEFLOW®

 
 Om de goede werking te garanderen dient u zich te 
registreren. U ontvangt een herinnering een maand voordat 
uw patroon of media vervangen dient te worden.

Stappenplan:
1. Ga naar de website
www.watts-OneFlow.com/registreer-uw-OneFlow

 2. Vul alle gegevens in 
Contactgegevens, type OneFlow®, installatiedatum, enz. 

3. Bevestiging registratie
U heeft nu uw OneFlow® geregistreerd. U zult een bevestiging 
ontvangen per mail. 

15
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