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Flexibele aansluitslangen

Sanitaire flexibele aansluitslang in rvs
voor keuken, spoeltafel, bidet.
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Hoofdstuk 16

Flexibele aansluitslangen

16.1 FLEXIBELE AANSLUITSLANGEN

Geintegreerde EPDM rubberen afdichting (alleen op roestvrijstalen slangen tot 3/4") I
) Nippel in messing vanaf DN15
EPDM rubber Buitenste vlechtwerk gemaakt van RVS draad of vernikkeld DNS en DN12
T (versterkt vanaf 1") AISI 304 of gegalvaniseerd

\ \ Krimpmoffen in RVS: DN8 tot DN32 /
of in aluminium: DN 40 en DN50

* De lengte van de slang moet geschikt zijn om spanning, trekkracht of abnormale positie te
voorkomen.
e Houd bij het installeren van de slang rekening met de minimale buigradius (dit mag niet minder dan
6 keer de diameter van de slang zijn).
¢ De slangen mogen niet worden gedraaid:
¢ de vaste koppeling moet eerst worden gemonteerd,
* de slang moet altijd in hetzelfde viak worden gebogen.
e \Vermijd contact met agressieve opperviakken (wrijving), scherpe voorwerpen of warme zones.
e Het aanspannen met een gereedschap dat de moer kan beschadigen (tang met meerdere
dopsleutels, klauwsleutel) moet vermeden worden. Een visuele controle na het aanspannen is
noodzakelijk.
e \erwerk een aansluitslang nooit in het metselwerk.

AANDRAAIMOMENT
Aansluiting (inch) 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2"
t t t t t t t
Maximum koppel (Nm) 25 25 40 50 60 60 70
Aansluiting: 3/8" of 1/2"  1/2" of 3/4"  1/2" of 3/4" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2"
@ Binnenmaat (mm) 8 12 15 20 26 33 40 50
@ Buitenmaat (mm) 12 18 22 28 35 43 50 61
Krommingsradius (mm) 48 72 88 112 140 172 392 488
@ Doorlaat aansluiting (mm) 6 9 12,5 16,5 21 27,5 35 44
Debiet bij 3 bar (I/mm) 32 72 99 150 220 410 750 1100
Werkdruk (bar) 16 16 16 10 6 6 6 6
Gebruikstemperatuur (°C) 90 90 90 90 90 90 90 90
Max. temperatuur (piek, °C) 110 110 110 110 110 110 110 110

Aansluitslangen getest bij 3 maal de werkdruk - Getest op barsten en waterslag.
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FLEXIBELE AANSLUITSLANGEN HOOFDSTUK 16

BINNENDRAAD - BINNENDRAAD

Artikelnummer Afmeting Lengte @ Binnenmaat VE
101079 F/F3/8" 15cm 8 mm 1
099011 F/F3/8" 30 cm 8 mm 1
099013 F/F3/8" 50 cm 8 mm 1
101082 F/F3/8" 80 cm 8 mm 1
101083 F/F3/8" 100 cm 8 mm 1
101084 F/F1/2" 15¢cm 8 mm 1
099012 F/F1/2" 30 cm 8 mm 1
099023 F/F1/2" 50 cm 8 mm 1
101087 F/F1/2" 80 cm 8 mm 1
101088 F/F1/2" 100 cm 8 mm 1
101089 F/F1/2" 120 cm 8 mm 1
101091 F/F1/2" 150 cm 8 mm 1
099036 F3/8"/F1/2" 30 cm 8 mm 1
101093 F3/8"/F1/2" 50 cm 8 mm 1
101094 F3/8"/F1/2" 80 cm 8 mm 1
101095 F3/8"/F1/2" 100 cm 8 mm 1
101130 F/F1/2" 30 cm 13 mm 1
101131 F/F1/2" 50 cm 13 mm 1
101133 F/F1/2" 70 cm 13 mm 1
101134 F/F1/2" 100 cm 13 mm 1
101135 F/F1/2" 150 cm 13 mm 1
101136 F/F1/2" 200 cm 13 mm 1
101137 F/F3/4" 30 cm 13 mm 1
101138 F/F3/4" 50 cm 13 mm 1
101140 F/F3/4" 70 cm 13 mm 1
101144 F/F3/4" 150 cm 13 mm 1
101145 F/F3/4" 200 cm 13 mm 1
101143 F/F3/4" 120 cm 13 mm 1
101142 F/F 3/4" 100 cm 13 mm 9
101132 F/F1/2" 50 cm 16 mm 1
101118 F/F3/4" 100 cm 16 mm 1
101115 F/F3/4" 30 cm 19 mm 1
099200 F/F3/4" 50 cm 19 mm 1
101141 F/F3/4" 80 cm 19 mm 1
101116 F/F3/4" 100 cm 19 mm 1
101148 F/FA1" 50 cm 25 mm 1
101149 F/F1" 70 cm 25 mm 1
101146 F/F1" 100 cm 25 mm 1
101150 F/F1"1/4 50 cm 30 mm 1
101151 F/F1"1/4 70 cm 30 mm 1
101154 F/F1"1/4 100 cm 30 mm 1
101121 F/F1"1/2 50 cm 40 mm 1
101122 F/F1"1/2 70 cm 40 mm 1
101123 F/F1"1/2 100 cm 40 mm 1
101124 F/F2" 50 cm 50 mm 1
101125 F/F2" 70 cm 50 mm 1
101126 F/F2" 100 cm 50 mm 1
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HOOFDSTUK 16 FLEXIBELE AANSLUITSLANGEN

BINNENDRAAD - BINNENDRAAD GEBOGEN

Artikelnummer Afmeting Lengte @ Binnenmaat VE
101178 F/F1/2" 30cm 8 mm 1
101179 F/F1/2" 50 cm 8 mm 1
101090 F/F1/2" 120 cm 8 mm 1
099212 F/F3/4" 150 cm 8 mm 1
101176 F/F3/4" 200 cm 8 mm 1
101147 F/F1/2" 150 cm 13 mm 1
101170 F/F3/4" 70 cm 13 mm 1
101172 F/F3/4" 100 cm 13 mm 1
101173 F/F3/4" 120 cm 13 mm 1
101175 F/F3/4" 150 cm 13 mm 1
101177 F/F3/4" 200 cm 13 mm 1
101171 F/F3/4" 80 cm 19 mm 1
101155 F/F1" 50 cm 25 mm 1
101117 F/F1" 100 cm 25 mm 1
BINNENDRAAD - BUITENDRAAD

Artikelnummer Afmeting Lengte @ Binnenmaat VE
099040 F/M3/8" 15¢cm 8 mm 1
099041 F/M3/8" 30 cm 8 mm 1
099043 F/M3/8" 50 cm 8 mm 1
101099 F/M3/8" 80 cm 8 mm 1
101100 F/M3/8" 100 cm 8 mm 1
099050 F/M1/2" 15cm 8 mm 1
099051 F/M1/2" 30 cm 8 mm 1
099053 F/M1/2" 50 cm 8 mm 1
099055 F/M1/2" 80 cm 8 mm 1
101105 F/M1/2" 100 cm 8 mm 1
099060 F3/8"/M1/2" 30 cm 8 mm 1
101107 F3/8"/M1/2" 50 cm 8 mm 1
101108 F3/8"/M1/2" 80 cm 8 mm 1
101110 F3/8"/M1/2" 100 cm 8 mm 1
099065 F1/2"/M3/8" 30cm 8 mm 1
101112 F1/2"/M3/8" 50 cm 8 mm 1
101113 F1/2"/M3/8" 80 cm 8 mm 1
101114 F1/2"/M3/8" 100 cm 8 mm 1
101127 F/M1/2" 30 cm 13 mm 1
101152 F/M1/2" 50 cm 13 mm 1
101153 F/M1/2" 80 cm 13 mm 1
101156 F/ M 3/4" 30cm 13 mm 1
101157 F/ M 3/4" 50 cm 13 mm 1
101159 F/ M 3/4" 70 cm 13 mm 1
099202 F/ M 3/4" 50 cm 19 mm 1
101160 F/ M 3/4" 80 cm 19 mm 1
346

WWATTS




FLEXIBELE AANSLUITSLANGEN HOOFDSTUK 16

BINNENDRAAD - BUITENDRAAD
Voor aansluiting kraanwerk M10 x 100, M12 x 100. Max. koppel van 8 Nm wordt geadviseerd.

Artikelnummer Afmeting Lengte @ Binnenmaat VE
101013 F3/8"/M10-1x18 mm  30cm 8 mm 1
101014 F3/8"/M10-1x18 mm 50 cm 8 mm 1
101015 F3/8"/M10-1x35mm 30 cm 8 mm 1
101016 F3/8"/M10-1x35mm 50 cm 8 mm 1
101017 F3/8"/M12-1x18 mm  30cm 8mm 1
101018 F3/8"/M12-1x18 mm 50 cm 8 mm 1
BUITENDRAAD - BUITENDRAAD

Artikelnummer Afmeting Lengte @ Binnenmaat VE
101025 M/ M 3/8" 30cm 8 mm 1
101026 M/ M 1/2" 30 cm 8 mm 1

KNELKOPPELING - KNELKOPPELING

Artikelnummer Afmeting Lengte @ Binnenmaat VE
101065 Bo12/B 012 30 cm 8 mm 1
101068 B014/B 014 30 cm 8 mm 1
KNELKOPPELING - BINNENDRAAD

Artikelnummer Afmeting Lengte @ Binnenmaat VE
101043 B ©10/F 3/8" 15cm 8 mm 1
101044 B©@10/F 3/8" 30 cm 8 mm 1
101045 B@10/F1/2" 30 cm 8 mm 1
101042 B©12/F 3/8" 15cm 8 mm 1
101046 BO12/F 3/8" 30 cm 8 mm 1
101047 B@12/F1/2" 30 cm 8mm 1
101048 Bo14/F1/2" 30 cm 8 mm 1
KNELKOPPELING - BUITENDRAAD

Artikelnummer  Afmeting Lengte @ Binnenmaat VE
101030 B @10/ M 3/8" 30 cm 8'mm 1
101031 B@10/M1/2" 30 cm 8 mm 1
101032 B@12/M 3/8" 30 cm 8 mm 1
101033 Bo12/M1/2" 30 cm 8 mm 1
101034 B@14/M1/2" 30 cm 8'mm 1
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