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Dichtingen

FIBER SIRIUS® - Dichting geschikt voor 
sanitair koud water.
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Hoofdstuk 17

FIBER SIRIUS® DICHTING  -  DIKTE 1,5 MM

Gevulkaniseerde fiber dichting voor sanitair koud water. Uitstekende weerstand tegen druk en 
wrijving. Goede weerstand tegen veroudering en corrosie. Ongevoelig voor de werking van oliën en 
vetten, brandstoffen, was- en oplosmiddelen. Max. temperatuur: 70 °C. Min. temperatuur: - 30 °C. 
Druk: 10 bar. ACS-goedkeuring. Verpakt in een bakje.

CSC® DICHTING - DIKTE 2 MM

Dichting in kunststof geschikt voor verwarming, lucht, olie, brandstof. Goede mechanische 
aandraaiing. Max. temperatuur: 180 °C (continu: max 120 °C). Min. temperatuur: -150 °C. 
Max. druk: 40 bar. Verpakt in een bakje.

Artikelnummer Type Aantal per bakje DN Øint. Øext. dikte VE
0430029 FIBER 10 100 stuks 3/8" 9 x 14,5 x 1,5 1
0431026 FIBER 15 100 stuks 1/2" 12 x 18 x 1,5 1
0432023 FIBER 20 100 stuks 3/4" 16 x 24 x 1,5 1
1016024 FIBER 25 100 stuks 1" 22 x 30 x 1,5 1
1017021 FIBER 32 50 stuks 5/4" 30 x 38 x 1,5 1
1018028 FIBER 40 50 stuks 6/4" 35 x 45 x 1,5 1
1019025 FIBER 50 25 stuks 2" 45 x 55 x 1,5 1

Artikelnummer Type Aantal per bakje DN Øint. Øext. dikte VE
8550033 CSC 10 100 stuks 3/8" 9 x 14,5 x 2 1
8550040 CSC 15 100 stuks 1/2" 12 x 18 x 2 1
8550064 CSC 20 100 stuks 3/4" 16 x 24 x 2 1
8550088 CSC 25 75 stuks 1" 22 x 30 x 2 1
8550095 CSC 32 50 stuks 5/4" 30 x 38 x 2 1
8550101 CSC 40 25 stuks 6/4" 35 x 45 x 2 1
8550118 CSC 50 25 stuks 2" 45 x 55 x 2 1

17.1 DICHTINGEN
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CNK® DICHTING - DIKTE 2 MM

Dichting in nitril geschikt voor water, zuurstof, koolwaterstoffen, niet-agressieve alkalische media, 
solar installaties (glycol). Goede mechanische aandraaiing en weerstand tegen veroudering. Max. 
temperatuur: 350 °C (continu: 250 °C). Min. temperatuur: -196 °C. Stoom: 200 °C. Druk: 100 bar. 
Verpakt in een bakje. 

Artikelnummer Type Aantal per bakje DN Øint. Øext. dikte VE
1220025 CNK 10 100 stuks 3/8" 9 x 14,5 x 2 1
1220032 CNK 15 100 stuks 1/2" 12 x 18 x 2 1
1220056 CNK 20 50 stuks 3/4" 16 x 24 x 2 1
1220063 CNK 20 dun 50 stuks 3/4" 18 x 24 x 2 1
1220087 CNK 25 25 stuks 1" 22 x 30 x 2 1
1220193 CNK 25 dun 25 stuks 1" 26,5 x 30 x 2 1
1220094 CNK 32 25 stuks 5/4" 30 x 38 x 2 1
1220100 CNK 40 25 stuks 6/4" 35 x 45 x 2 1
1220117 CNK 50 25 stuks 2" 45 x 55 x 2 1

SIRIUS® EPDM DICHTING - DIKTE 2 MM

Dichting in EPDM voor algemeen gebruik. Goede elasticiteit. Goede weerstand tegen koude 
temperaturen. Max. temperatuur: 120 °C. Min. temperatuur: -25 °C. ACS-goedkeuring. Verpakt in 
een bakje.

Artikelnummer Type Aantal per bakje DN Øint. Øext. dikte VE
1002928 EPDM 10 100 stuks 3/8" 9 x 14,5 x 2 1
1002935 EPDM 15 100 stuks 1/2" 12 x 18 x 2 1
1002959 EPDM 20 100 stuks 3/4" 16 x 24 x 2 1
1002973 EPDM 25 100 stuks 1" 22 x 30 x 2 1
1002980 EPDM 32 50 stuks 5/4" 30 x 38 x 2 1
1002997 EPDM 40 50 stuks 6/4" 34 x 44,5 x 2 1
1003000 EPDM 50 25 stuks 2" 45 x 55 x 2 1

MAXI KOFFER – DICHTINGEN
Samengestelde koffer met dichtingen en toebehoren.

KOFFER MAXI DÉPANNAGE:
FIBER:  3/8"  - 1/2"  - 3/4"  390 stuks
CSC: 3/8"  - 1/2"  - 3/4"  280 stuks
CNK: 3/8"  - 1/2"  - 3/4"  - 1"  - 3/4" dun 360 stuks
SIRGAZ: 3/8"  - 1/2"  - 3/4"  - 1"  - 5/4"  - 6/4" 420 stuks
Teflon tape (12x12,5x0,075): 4 stuks, Vlasdraad: 0,18g
Pasta: 1 tube

KOFFER MAXI DÉPANNAGE SPECIAL:
CNK 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 5/4" - 6/4" 725 stuks      
EPDM 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 5/4" - 6/4" 225 stuks
Teflon tape “Gaz" (12x12x0,1) 4 stuks
Teflon tape (12x12,5x0,075) 2 stuks

Artikelnummer Type Aantal per koffer VE
3297063 MAXI Dépannage 1450 stuks 1
3297063S MAXI Dépannage Special 950 stuks 1

MAXI Dépannage

MAXI Dépannage Special
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