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Thermo- en manometers

MG3BA-INOX 63 (FR 114) - Manometer in inox.
Glycerine gevuld. Axiale aansluiting.
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Hoofdstuk 18

Thermo- en manometers

18.1 THERMOMETERS

TB/VE (FR 801) - BIMETAAL THERMOMETERS / AXIAAL

Behuizing: verzinkt staal en verchroomd. Wijzerplaat: aluminium wit. Ruit: helder kunststof.
Meetsysteem: bimetaal spiraal. Andere temperatuurbereiken op aanvraag.

Schaalverdeling: 0 °C/120 °C (per 1 °C). Nauwkeurigheid: cl. 2. Beschermingsklasse: IP 31 volgens
EN 60529 / IEC 529.

Artikelnummer Type DN L °C Conn. VE
0301043 TB-63/VE 63 50 0-60 12" M 100
0301040 TB-63/VE 63 50 0-120 1/2"M 100
0302200 TB-63/VE 63 100 0-120 1/2"M 100
Artikelnummer Type DN L °C Conn. VE
0302052 TB-80/VE 80 50 0-60 172" M 50
825080112 TB-80/VE 80 50 0-120 1/2"M 50
0302102 TB-80/VE 80 100 0-60 172" M 50
0302100 TB-80/VE 80 100 0-120 1/2"M 50
Artikelnummer Type DN L °C Conn. VE
0303042 TB-100/VE 100 50 0-60 172" M 50
0303040 TB-100/VE 100 50 0-120 1/2"M 50
0303102 TB-100/VE 100 100 0-60 172" M 50
0303100 TB-100/VE 100 100 0-120 1/2"M 50

TBR/VE (FR 802) - BIMETAAL THERMOMETERS / RADIAAL

Behuizing: verzinkt staal en verchroomd. Wijzerplaat: aluminium wit. Ruit: helder kunststof.
Meetsysteem: bimetaal spiraal. Schaalverdeling: 0 °C/120 °C (per 1 °C). Nauwkeurigheid: cl. 2.
Beschermingsklasse: IP 31 volgens EN 60529 / I[EC 529.

Artikelnummer Type DN L °C Conn. VE
0305042 TBR-80/VE 80 75 0-60 1/2" M 50
0305040 TBR-80/VE 80 50 0-120 1/2"M 50
0305142 TBR-80/VE 80 100 0-60 1/2" M 50
0305140 TBR-80/VE 80 100 0-120 1/2"M 50
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THERMO-MANOMETERS HOOFDSTUK 18.2

TCM (TAB) - BIMETAAL KLEMTHERMOMETER
Metaalbehuizing, verchroomd raam, met spanveer voor buis tot 2". Schaalverdeling: 0 °C/120 °C.

Artikelnummer Type DN °C VE
0308060 TAB 63/120 63 0-120 10
0308080 TAB 80/120 80 0-120 10

TR - ROOKGASTHERMOMETER AXIAAL

Metaalbehuizing, verchroomde rand. Meetsysteem: bimetaal spiraal. Gladde voeler uit verchroomd
staal, klemkegel met schroef.

Artikelnummer Type DN L °C VE
0810150 TR 80/150 80 150 0-500 1
0810300 TR 80/300 80 300 0-500 1

18.2 THERMO-MANOMETERS

TIM-ABS (FR 818) - THERMO-MANOMETER / AXIAAL DN63

Behuizing: ABS zwart. Wijzerplaat: ABS wit. Ruit: helder kunststof. Meetsysteem temperatuur:
bimetaal spiraal. Meetsysteem druk: buisveer. Nauwkeurigheid: cl.2 (temp), cl.2,5 (druk).
Beschermingsklasse: IP 31 volgens EN 60529 / |[EC 529.

Artikelnummer Type DN °C Bereik Conn. VE
0331004 TIM-ABS 63 63 0-120 O-4bar 1/2"M 50
0331006 TIM-ABS 63 63 0-120 0-6bar 1/2"M 50
0332004 TIM-ABS 80 80 0-120 O-4bar 1/2"M 50
0332006 TIM-ABS 80 80 0-120 0-6bar 1/2"M 50

TIRM-ABS (FR 828) - THERMO-MANOMETER / RADIAAL

Behuizing: ABS zwart. Wijzerplaat: ABS wit. Ruit: helder kunststof. Meetsysteem temperatuur:
bimetaal spiraal. Meetsysteem druk: buisveer. Nauwkeurigheid: cl. 2 (temp), cl. 2,5 (druk).
Beschermingsklasse: IP 31 volgens EN 60529 / |[EC 529.

Artikelnummer Type DN °C Bereik Conn. VE
0333004 TIRM-ABS 80 80 0-120 O-4bar 1/2"M 50
0333006 TIRM-ABS 80 80 0-120 0-6bar 1/2"M 50
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HOOFDSTUK 18.3 MANOMETERS

18.3 MANOMETERS

MANOMETERS IN ABS

De manometers zijn geschikt voor toepassing in systemen met gassen en vioeistoffen met een lage
viscositeit, die niet kristalliseren en koper niet aantasten. Behuizing: ABS zwart. Wijzerplaat: ABS wit.
Ruit: helder kunststof. Meetsysteem: buisveer. Aanwijssysteem: Cu legering. Connecties: Cu
legering. Continu belasting: 75% van totale schaalwaarde. Wisselbelasting: 60% van totale
schaalwaarde. De manometers kunnen met uw logo gepersonaliseerd worden, gelieve ons te
raadplegen. Uitvoering: volgens EN 837-1. Omgevingstemperatuur: -20 °C +60 °C.

Max. temperatuur medium: +60 °C. Nauwkeurigheid: cl.2,5 (cl.1,6 op aanvraag).
Beschermingsklasse: IP 31 volgens EN 60529 / IEC 529. Verkrijgbaar tot 400 bar.

M3A-ABS/FR/R (FR 100) - ABS MANOMETER VOOR CENTRALE
VERWARMING / AXIAAL

Artikelnummer Bereik DN Conn. VE

3301104 0 -4 bar 50 1/4" M 100
3302104 0 -4 bar 63 1/4" M 100
900317204 0 -4 bar 63 3/8" M 100

M1-ABS/FR/R (FR 200) - ABS MANOMETER VOOR CENTRALE
VERWARMING / RADIAAL

Artikelnummer Bereik DN Conn. VE

3303104 0 -4 bar 50 1/4" M 100
3304104 0 -4 bar 63 1/4" M 100
3304105 0 -4 bar 63 3/8" M 100

M3A-ABS 50 (FR 100) - ABS MANOMETER / AXIAAL

Artikelnummer Bereik DN Conn. VE

3312000 -1 -0 bar 50 1/4" M 100
3312001 0 -1 bar 50 1/4" M 100
3312016 0-1,6bar 50 1/4" M 100
3312025 0-2,5bar 50 1/4" M 100
3312104 0 - 4 bar 50 1/4" M 100
3312106 0 -6 bar 50 1/4" M 100
3312110 0-10 bar 50 1/4" M 100
823050904 0 - 16 bar 50 1/4" M 100
3312125 0 - 25 bar 50 1/4" M 100

M3A-ABS 63 (FR 100) - ABS MANOMETER / AXIAAL

Artikelnummer Bereik DN Conn. VE

3313000 -1 -0 bar 63 1/4" M 100
3313001 0 -1 bar 63 1/4" M 100
3313016 0-1,6bar 63 1/4" M 100
3313025 0-2,5bar 63 1/4" M 100
833063104 0 - 4 bar 63 1/4" M 100
3313106 0 - 6 bar 63 1/4" M 100
3313110 0-10 bar 63 1/4" M 100
3313116 0 - 16 bar 63 1/4" M 100
3313125 0 - 25 bar 63 1/4" M 100

Ook verkrijgbaar in DN40 - DN8O.
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MANOMETERS HOOFDSTUK 18.3

M1-ABS 50 (FR 200) - ABS MANOMETER / RADIAAL

Artikelnummer Bereik DN Conn. VE

3322000 -1 -0 bar 50 1/4" M 100
3322001 0 -1 bar 50 1/4" M 100
3322016 0-1,6 bar 50 1/4" M 100
3322025 0-2,5bar 50 1/4" M 100
3322104 0 - 4 bar 50 1/4" M 100
3322106 0 -6 bar 50 1/4" M 100
3322110 0-10 bar 50 1/4" M 100
3322116 0 - 16 bar 50 1/4" M 100
3322125 0 - 25 bar 50 1/4" M 100

M1-ABS 63 (FR 200) - ABS MANOMETER / RADIAAL

Artikelnummer Bereik DN Conn. VE

3323000 -1 -0 bar 63 1/4" M 100
3323001 0 -1 bar 63 1/4" M 100
3323016 0-1,6 bar 63 1/4" M 100
3323025 0-2,5bar 63 1/4" M 100
3323104 0 - 4 bar 63 1/4" M 100
3323106 0 -6 bar 63 1/4" M 100
3323110 0-10 bar 63 1/4" M 100
3323116 0 - 16 bar 63 1/4" M 100
3323125 0 - 25 bar 63 1/4" M 100

Ook verkrijgbaar in DN40 - DN80 - DN100.

MANOMETERS IN STAAL

De manometers zijn geschikt voor toepassing in systemen met gassen en vioeistoffen met een lage
viscositeit, die niet kristalliseren en koper niet aantasten. Behuizing: staal zwart. Wijzerplaat:
aluminium wit. Ruit: helder kunststof. Meetsysteem: buisveer. Aanwijssysteem: Cu legering.
Connecties: Cu legering. Continu belasting: 75% van totale schaalwaarde. Wisselbelasting: 60% van
totale schaalwaarde. De manometers kunnen met uw logo gepersonaliseerd worden, gelieve ons te
raadplegen. Uitvoering: volgens EN 837-1. Omgevingstemperatuur: -20 °C +60 °C.

Max. temperatuur medium: +60 °C. Nauwkeurigheid: cl.2,5. (cl.1,6 op aanvraag).
Beschermingsklasse: IP 31 volgens EN 60529 / IEC 529. Verkrijgbaar tot 400 bar.

M3A-50 (FR 150) - MANOMETER IN STAAL / AXIAAL

Artikelnummer Bereik DN Conn. VE

3332000 -1 -0 bar 50 1/4" M 100
3332001 0 -1 bar 50 1/4" M 100
3332016 0-1,6bar 50 1/4" M 100
3332025 0-2,5bar 50 1/4" M 100
3332104 0 - 4 bar 50 1/4" M 100
3332106 0 - 6 bar 50 1/4" M 100
3332110 0-10 bar 50 1/4" M 100
3332116 0 - 16 bar 50 1/4" M 100
3332125 0 - 25 bar 50 1/4" M 100
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HOOFDSTUK 18.3 MANOMETERS

M3A-63 (FR 150) - MANOMETER IN STAAL / AXIAAL

Artikelnummer Bereik DN Conn. VE

3333000 -1 -0 bar 63 1/4" M 100
3333001 0 -1 bar 63 1/4" M 100
3333016 0-1,6 bar 63 1/4" M 100
3333025 0-2,5bar 63 1/4" M 100
3333104 0 - 4 bar 63 1/4" M 100
3333106 0 - 6 bar 63 1/4"M 100
3333110 0-10 bar 63 1/4" M 100
3333116 0 - 16 bar 63 1/4" M 100
3333125 0 - 25 bar 63 1/4" M 100

Ook verkrijgbaar in DN40 - DN80 - DN100.

M1-50 (FR 250) - MANOMETER IN STAAL / RADIAAL

Artikelnummer Bereik DN Conn. VE

3342000 -1 -0 bar 50 1/4" M 100
3342001 0 -1 bar 50 1/4" M 100
3342016 0-1,6 bar 50 1/4" M 100
3342025 0-2,5bar 50 1/4" M 100
3342104 0 - 4 bar 50 1/4"M 100
3342106 0 - 6 bar 50 1/4"M 100
3342110 0-10 bar 50 1/4"M 100
3342116 0 - 16 bar 50 1/4"M 100
3342125 0 - 25 bar 50 1/4"M 100

M1-63 (FR 250) - MANOMETER IN STAAL / RADIAAL

Artikelnummer Bereik DN Conn. VE

3343000 -1 -0 bar 63 1/4" M 100
3343001 0 -1 bar 63 1/4" M 100
3343016 0-1,6 bar 63 1/4" M 100
3343025 0-2,5bar 63 1/4" M 100
3343104 0 - 4 bar 63 1/4"M 100
3343106 0 - 6 bar 63 1/4"M 100
3343110 0-10 bar 63 1/4"M 100
3343116 0 - 16 bar 63 1/4"M 100
3343125 0 - 25 bar 63 1/4"M 100

Ook verkrijgbaar in DN40 - DN80 - DN100.
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INOX MANOMETERS

MANOMETERS

De manometers zijn geschikt voor toepassing in systemen met gassen en vioeistoffen met een lage
viscositeit, die niet kristalliseren en koper niet aantasten. Behuizing: inox. Wijzerplaat: aluminium wit.
Ruit: helder kunststof. Meetsysteem: buisveer. Aanwijssysteem: Cu legering. Connecties: Cu

legering. Continu belasting: 75% van totale schaalwaarde. Wisselbelasting: 60% van totale

schaalwaarde. De manometers kunnen met uw logo gepersonaliseerd worden, gelieve ons te

raadplegen. Uitvoering: volgens EN 837-1. Omgevingstemperatuur: -20 °C +60 °C.
Max. temperatuur medium: +60 °C. Nauwkeurigheid: cl.2,5 (cl.1,6 op aanvraag).
Beschermingsklasse: IP 31 volgens EN 60529 / IEC 529. Verkrijgbaar tot 400 bar.

M3A-40 INOX (FR 151) - INOX MANOMETER / AXIAAL

Artikelnummer Bereik DN Conn. VE
3351000 -1 -0 bar 40 1/4"M 50
3351001 0 -1 bar 40 1/4"M 50
3351016 0-1,6bar 40 1/4"M 50
3351025 0-2,5bar 40 1/4"M 50
3351104 0 -4 bar 40 1/4"M 50
3351106 0 -6 bar 40 1/4"M 50
3351110 0-10 bar 40 1/4"M 50
3351116 0 - 16 bar 40 1/4"M 50
3351125 0 - 25 bar 40 1/4"M 50
M1-40 INOX (FR 251) - INOX MANOMETER / RADIAAL

Artikelnummer Bereik DN Conn. VE
3361000 -1 -0 bar 40 1/4"M 50
3361001 0 -1 bar 40 1/4"M 50
3361016 0-1,6bar 40 1/4"M 50
3361025 0-2,5bar 40 1/4"M 50
3361104 0 -4 bar 40 1/4"M 50
3361106 0 -6 bar 40 1/4"M 50
3361110 0-10 bar 40 1/4"M 50
3361116 0 - 16 bar 40 1/4"M 50
3361125 0 - 25 bar 40 1/4"M 50
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HOOFDSTUK 18.3 MANOMETERS

INOX MANOMETERS GLYCERINE GEVULD

De manometers zijn geschikt voor toepassing in systemen met gassen en vioeistoffen met een lage
viscositeit, die niet kristalliseren en koper niet aantasten. Geschikt voor meetpunten onderhevig aan
vibraties en hoge dynamische drukken. Behuizing: inox met blow out. Wijzerplaat: aluminium wit.
Ruit: helder kunststof. Meetsysteem: buisveer. Aanwijssysteem: Cu legering. Connecties: Cu
legering. Continu belasting: 75% van totale schaalwaarde. Wisselbelasting: 60% van totale
schaalwaarde. De manometers kunnen met uw logo gepersonaliseerd worden, gelieve ons te
raadplegen. Uitvoering: volgens EN 837-1. Omgevingstemperatuur: -20 °C +60 °C.

Max. temperatuur medium: +60 °C. Vloeistof: Glycerine 99,7%. Nauwkeurigheid: cl.1.6
Beschermingsklasse: IP 65 volgens EN 60529 / IEC 529. Verkrijgbaar tot 400 bar.

MGS3A-INOX 63 (FR 114) - INOX MANOMETER GLYCERINE GEVULD / AXIAAL

Artikelnummer Bereik DN Conn. VE
3433000 -1 -0 bar 63 1/4"M 50
3433001 0 -1 bar 63 1/4"M 50
3433016 0-1,6bar 63 1/4"M 50
3433025 0-2,5bar 63 1/4"M 50
3433104 0 -4 bar 63 1/4"M 50
3433106 0 -6 bar 63 1/4"M 50
3433110 0-10 bar 63 1/4"M 50
3433116 0 - 16 bar 63 1/4"M 50
3433125 0 - 25 bar 63 1/4"M 50

MGS3A-INOX 100 (FR 114) - INOX MANOMETER GLYCERINE GEVULD / AXIAAL

Artikelnummer Bereik DN Conn. VE
3434000 -1 -0 bar 100 1/2"M 100
3434001 0 -1 bar 100 1/2"M 100
3434016 0-1,6bar 100 1/2"M 100
3434025 0-2,5bar 100 1/2"M 100
3434104 0 -4 bar 100 1/2"M 100
3434106 0 - 6 bar 100 1/2"M 100
3434110 0-10 bar 100 1/2"M 100
3434116 0-16 bar 100 1/2"M 100
3434125 0 - 25 bar 100 1/2"M 100

Ook verkrijgbaar in DN50.

MG1-INOX 63 (FR 214) - INOX MANOMETER GLYCERINE GEVULD / RADIAAL

Artikelnummer Bereik DN Conn. VE
3443000 -1 -0 bar 63 1/4"M 50
3443001 0 -1 bar 63 1/4"M 50
3443016 0-1,6bar 63 1/4"M 50
3443025 0-2,5bar 63 1/4"M 50
3443104 0 -4 bar 63 1/4"M 50
3443106 0 -6 bar 63 1/4"M 50
3443110 0-10 bar 63 1/4"M 50
3443116 0 - 16 bar 63 1/4"M 50
3443125 0 - 25 bar 63 1/4"M 50

Ook verkrijgbaar in DN50.
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MANOMETERS HOOFDSTUK 18.3

MG1-INOX 100 (FR 214) - INOX MANOMETER GLYCERINE GEVULD / RADIAAL

Artikelnummer Bereik DN Conn. VE
3444000 -1 -0 bar 100 1/2"M 100
3444001 0 -1 bar 100 1/2"M 100
3444016 0-1,6bar 100 1/2"M 100
3444025 0-2,5bar 100 1/2"M 100
3444104 0 - 4 bar 100 1/2"M 100
3444106 0 - 6 bar 100 1/2"M 100
3444110 0 - 10 bar 100 1/2"M 100
3444116 0 - 16 bar 100 1/2"M 100
3444125 0 - 25 bar 100 1/2"M 100

Ook verkrijgbaar in DN50.

MANOMETERS IN ABS GLYCERINE GEVULD

De manometers zijn geschikt voor toepassing in systemen met gassen en vioeistoffen met een lage
viscositeit, die niet kristalliseren en koper niet aantasten. Geschikt voor meetpunten onderhevig aan
vibraties en hoge dynamische drukken. Behuizing: ABS zwart met blow out. Wijzerplaat: aluminium
wit. Ruit: PMMA, ultrasoon gelast. Meetsysteem: buisveer. Aanwijssysteem: Cu legering.
Connecties: Cu legering. Continu belasting: 75% van totale schaalwaarde. Wisselbelasting: 60% van
totale schaalwaarde. De manometers kunnen met uw logo gepersonaliseerd worden, gelieve ons te
raadplegen. Uitvoering: volgens EN 837-1. Omgevingstemperatuur: -20 °C +60 °C.

Max. temperatuur medium: +60 °C. Vloeistof: Glycerine 99,7%. Nauwkeurigheid: cl.1.6.
Beschermingsklasse: IP 65 volgens EN 60529 / IEC 529. Verkrijgbaar tot 400 bar.

MG3A-ABS 63 (FR 104) - ABS MANOMETER GLYCERINE GEVULD / AXIAAL

Artikelnummer Bereik DN Conn. VE
3413000 -1 -0 bar 63 1/4"M 100
3413001 0 -1 bar 63 1/4"M 100
3413016 0-1,6bar 63 1/4"M 100
3413025 0-2,5bar 63 1/4"M 100
3413104 0 - 4 bar 63 1/4"M 100
3413106 0 - 6 bar 63 1/4"M 100
3413110 0-10 bar 63 1/4"M 100
3413116 0-16 bar 63 1/4"M 100
3413125 0 - 25 bar 63 1/4"M 100

Ook verkrijgbaar in DN40 - DN50.

MG1-ABS 63 (FR 204) - ABS MANOMETER GLYCERINE GEVULD / RADIAAL

Artikelnummer Bereik DN Conn. VE
3423000 -1-0bar 63 1/4"M 100
3423001 0 -1 bar 63 1/4"M 100
3423016 0-1,6bar 63 1/4"M 100
3423025 0-2,5bar 63 1/4"M 100
3423104 0 - 4 bar 63 1/4"M 100
3423106 0 - 6 bar 63 1/4"M 100
3423110 0-10 bar 63 1/4"M 100
3423116 0-16 bar 63 1/4"M 100
3423125 0 - 25 bar 63 1/4"M 100
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HOOFDSTUK 18.4 MANOMETERKRANEN EN AFSLUITERS

18.4 MANOMETERKRANEN EN AFSLUITERS

REM - AUTOMATISCHE AFSLUITER
Afsluiter voor manometers. Lichaam in messing. Dichtingsysteem in kunststof. Aansluitingen MF.

Artikelnummer Type Conn. VE
0329008 REM 8 1/4" MF 400
0329010 REM 10 3/8" MF 400
0329015 REM 15 1/2" MF 400
0329020 REM 8/15 dichting PTFE 1/4" x 1/2" MF 400
0329110 REM 10 3/8" MF 400
RM - MANOMETERKRAAN

Manometerkraan uit messing met pakkingsbus en ontlastingsopening.

Max. temperatuur: + 50 °C. Nominale druk: 16 bar.

Artikelnummer Type Conn. VE
0335008 RM 8-MM 1/4" FF 60
0335015 RM 15-MM 1/2" FF 40
Artikelnummer Type Conn. VE
0335108 RM 8 1/4" MF 60
0335110 RM 10 3/8" MF 50
0335115 RM 15 1/2" MF 40
Artikelnummer Type Conn. VE
0336108 RM 8 F proefflens 040 1/4" MF 60
0336110 RM 10 F proefflens @40 3/8" MF 50
0336115 RM 15 F proefflens 040 1/2" MF 40

RP 15 - MANOMETER DRUKKNOPKRAAN
Kraan in vernikkeld messing. PN25 en T° max: 90°C voor vioeistoffen. PN4 en T° max: 80°C voor

gassen.

Artikelnummer Type DN VE
0936315 RP 15 1/2" FF 1
362
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