WWATTS VI

SANITA
MICROFLEX® UNO

Flexibilné, predizolované, samokompezacné, podzemné potrubie v — Max prevadzkovy tlak: 10 bar
prevedeni s jednou rurkou. Vhodné najma pre tepld a studend pitnd ~ Max teplota média: + 95°C
vodu, tiez pre odpadovii vodu a iné média. ~ PEX-a potrubia: SDR 7,4
Potrubie odolné vodi kordzii zo sietovaného polyetylénu (PEX-a) podia ~ Standardna dizka celej rolky: 100 m
normy EN ISO 15875. Tepelnd, elasticka penova izolacia bez frednov

vyrobena zo sietovaného polyetylénu (PE-X) s uzavretou mikrobunko-

vou Struktdrou. Minimalna schopnost absorpcie < 1% v sulade

s 1SO 2896. Vonkajsi vinity plast z HDPE, vyrobeny podla principu uza-

vretej komory, aby poskytoval vysokokvalitni ochranu potrubnému

systému.
POTRUBIE
. PEX-a PEX-a VOI}IfajSI.e Hmotnost' Polomer ohybu (1)
Kéd vonk.rozmer DN oplastenie (kg/m) m)
(mm) (mm)

M7522S 22x3,0 16 75 0,65 0,20
M7525S 25x3,5 18 75 0,75 0,20
M7528S 28x4,0 20 75 1,00 0,25
M7532S 32x4,4 23 75 1,08 0,25
M9018S 18x2,5 13 90 0,92 0,25
M9032S 32x3,5 23 90 1,20 0,25
M9040S 40x5,5 29 90 1,32 0,30
M12525S 25x3,5 18 125 1,43 0,30
M12528S 28x4,0 20 125 1,61 0,30
M12532S 32x4,4 23 125 1,60 0,40
M12540S 40x5,5 29 125 1,89 0,40
M12550S 50x6,9 36 125 2,19 0,50
M12563S 63x8,7 45 125 2,59 0,60
M16032S 32x4,4 23 160 2,65 0,60
M16040S 40x5,5 29 160 2,84 0,60
M16050S 50x6,9 36 160 3,09 0,70
M16063S 63x8,7 45 160 3,18 0,80
M20075S 75x10,3 54 200 4,29 1,20
M20090S 90x12,3 65 200 5,10 1,40
M200110S 110x15.1 94 200 6,15 1,50

(1)Pouzitelné realne hodnoty bez rizika naruSenia alebo poskodenia potrubia

Je potrebné instalovat pevné body, ktoré pohltia

PRiS LUéENSTVO pripadné Ucinky roztahovania/zmrstovania

PE-Xa dopravného potrubia pdsobenim tepla.

-
Potrubie Protiprachova krytka Zmritovacia krytka Gumova krytka Pevny bod MFP Zavit
Kod MS Kéd MK Kéd EPDM Kéd Kéd
M7525 S MS7525 MK2000 MG751832 MFP34 3/4”M
M9032 S MS9032 MK2100 MG901840 MFP44 1"M
M12540 S MS12540 MK2200 MG1254063 MFP54 11/4"M
M12550 S MS12550 MK2200 MG1254063 MFP64 11/2"M
M12563 S MS12563 MK2400 MG1254063 MFP2 2"M
M20075 S MS20075 MK2600 MG20075125 MFP212 21/2"M
M20090 S MS20090 MK2600 MG20075125 MFP3 3"M

M200110 S MS200110 MK2600 MG20075125 MFP4 4" M




. WWATTS

MICROFLEX® DUO

Flexibilné, predizolované, samokompezacné, podzemné potrubie v
preveden( s dvomi rdrkami. Vhodné najma pre tepld a studenu pitnu
vodu, tiez pre odpadovi vodu a iné média.

Potrubie odolné voci kordzii zo sietovaného polyetylénu (PEX-a) podla
normy EN ISO 15875. Tepelné, elasticka penové izolécia bez freénov
vyrobené zo sietovaného polyetylénu (PE-X) s uzavretou mikrobunko-
vou struktdrou. Minimélna schopnost absorpcie < 1% v sulade

s 1SO 2896. Vonkajsi vinity plast z HDPE, vyrobeny podla principu uza-
vretej komory, aby poskytoval vysokokvalitnd ochranu potrubnému

— Max prevédzkovy tlak: 10 bar

— Max teplota média: + 95°C

— PEX-a potrubia: SDR 7,4

— Standardna dizka celej rolky: 100 m

systému.
POTRUBIE
. PEX-a PEX-a Vor}lv(ajste Hmotnost’ Polomer ohybu (1)

Kod vonk.rozmer DN oplastenie (kg/m) (m)

(mm) (mm)
MD1252818S 1x28x4 1x18x2,5 20-13 125 1,67 0,30
MD1253222S 1x32x4,4 1x22x3 23-16 125 1,86 0,30
MD16025S 2x25x3,5 18 160 2,35 0,50
MD1603218S 1x32x4,4 1x18x2,5 23-13 160 2,42 0,50
MD1603225S 1x32x4,4 1x25x3,5 23-18 160 2,50 0,50
MD1603228S 1x32x4,4 1x28x4 23-20 160 2,60 0,60
MD1604025S 1x40x5,5 1x25x3,5 29-18 160 2,71 0,60
MD1604028S 1x40x5,5 1x28x4 29-20 160 2,78 0,60
MD1604032S 1x40x5,5 1x32x4,4 29-23 160 2,88 0,60
MD1605025S 1x60x6,9 1x25x3,5 36-18 160 2,89 0,60
MD1605032S 1x50x6,9 1x32x4,4 36-23 160 3,04 0,60
MD1605040S 1x50x6,9 1x40x5,5 36-29 160 3,18 0,70
MD20063S 2 x63x8,7 45 200 4,96 1,20

(1)Pouzitelné reélne hodnoty bez rizika narusenia alebo poskodenia potrubia

Je potrebné instalovat pevné body, ktoré pohltia
pripadné Ucinky roztahovania/zmrstovania
PE-Xa dopravného potrubia pdsobenim tepla.

PRISLUSENSTVO

Potrubie Protiprachova krytka Zmrstovacia krytka Gumova krytka Pevny bod MFP Zavit
Ked MS Kéd MK Kéd EPDM Kéd Kéd
MD16025 S MSD16025 MK3350-01 MGD1602550 MFP34 (*) 3/4" M
MFP44 1" M
MD1603225 S MSD1603225 MK3350-01 MGD1602550 MFP34 3/4" M
MFP54 11/4"M
MD1604025 S MSD1604025 MK3350-02 MGD1602550 MFEP34 3/4" M
MFP64 11/2°M
MD1605025 S MSD1605025 MK3360-01 MGD1602550 MFP34 3/ M
MFP64 11/2"M
MD1605032 S MSD1605032 MK3350-03 MGD1602550 MEP44 M

(*) Su potrebné dva pevné body



WWATTS VI

MICROFLEX® PRIMO DUO

Flexibilné, predizolované, samokompezacné, podzemné potrubie v — Max prevadzkovy tlak: 10 bar
prevedeni s dvomi rdrkami. Vhodné najmé pre tepld a studend pitnu ~ Max teplota media: + 95°C
vodu, tiez pre odpadovu vodu a iné média. = PEX-a potrubia: SDR 7,4
Potrubie odolné voci kordzii zo sietovaného polyetylénu (PEX-a) podla - Standardna dizka celej rolky: 100 m
normy EN ISO 15875. Tepelnd, elasticka penové izolécia bez frebnov

vyrobena zo sietovaného polyetylénu (PE-X) s uzavretou mikrobunko-

vou struktdrou. Minimélna schopnost absorpcie < 1% v sulade

s 1SO 2896. Vonkajsi vinity plast z HDPE, vyrobeny podla principu uza-

vretej komory, aby poskytoval vysokokvalitnd ochranu potrubnému

systému.
POTRUBIE
PEX-a - S .
; PEX-a Vonkajsie oplastenie Hmotnost Polomer ohybu (1)
Koéd vonk.rozmer DN (mm) (kg/m) m)
(mm) J
MD1252520S 1x25x3,5 1x20x2,8 18-14 125 1,65 0,30
MD1253225S 1x32x4,4 1x25x3,5 23-18 125 1,94 0,30

(1)Pouzitelné realne hodnoty bez rizika naruSenia alebo poskodenia potrubia

Je potrebné instalovat pevné body, ktoré pohltia
pripadné Ucinky roztahovania/zmrstovania

PRiSLUéENSTVO PE-Xa dopravného potrubia pdsobenim tepla.

Potrubie Protiprachova krytka Zmrstovacia krytka Gumova krytka Pevny bod MFP Zavit
Kod MS Kéd MK Kéd EPDM Kéd Kéd

MFP34 3/4” M

MD1252520 S MSD1252520 MK3250-P604 MGD1251832 MEP34 Y

MD1253225 S MSD1253225 MK3250-P604 MGD1251832 MiRa "M

MFP34 3/4” M




