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CENTRALNE VYKUROVANIE A SANITA

MICROFLEX® QUADRO

Flexibilné, predizolované, samokompezacné, podzemné potrubie v
prevedeni s dvomi rdrkami pre vykurovanie a s dvomi rdrkami pre san-
itu. Navrhnuté pre ohrev vody (privodné a spéatna rdrka), toto prevede-
nie dalej zahrruje rurku pre sanitarnu tepld vodu a rdrku pre cirkulacnu

normy EN ISO 15875, so Zltou bariérou proti difuzii kyslika podla nor-
my DIN 4726, pre rozvod teplej vody. Tepelna, elasticka penova
izolacia bez frednov vyrobend zo sietovaného polyetylénu (PE-X) s
uzavretou mikrobunkovou struktdrou. Minimalna schopnost absorpcie
< 1% v sulade s ISO 2896. Izola¢ny PE stredovy kus zarucuje Ucinné
oddelenie privodnej a spatnej rurky, pre rozvod teplej vody a rurky
pre cirkulacnu slucku. Vonkajsi vinity plast z HDPE, vyrobeny podla
principu uzavretej komory, aby poskytoval vysokokvalitni ochranu
potrubnému systému.

Vykurovacie potrubia

— Max prevadzkovy tlak: 6 bar
- Max teplota média: + 95°C
— PEX-a potrubia: SDR 11

Yoy ;o
CZ//(V slucku. Sanitarne potrubia
Sp/‘az;)% Potrubie odolné voci kordzii zo sietovaného polyetylénu (PEX-a) podia — Max prevadzkovy tlak: 10 bar

— Max teplota média: + 95°C
— PEX-a potrubia: SDR 7,4
— Standardna dizka celej rolky: 100 m

POTRUBIE
) PEX-a PEX-a Vorjlv(ajEi'e Hmotnost Polomer ohybu

Kéd vonk.rozmer DN oplastenie (kg/m) )

(mm) (mm) (m)

MQ16025C2520S 2x25x2,3 1x25x3,5 1x20x2,8 20-20-18-14 160 2,40 0,60
MQ16025C2818S 2x25x2.3 1x28x4 1x18x2,5 20-20-20-13 160 2,58 0,60
MQ16032C2520S 2x32x2,9 1x25x3,5 1x20x2,8 25-25-18-14 160 2,60 0,60
MQ16032C2818S 2x32x2.9 1x28x4 1x18x2,5 25-25-20-13 160 2,64 0,60
MQ16032C3218S 2x32x2,9 1x32x4,4 1x18x2,5 25-25-23-13 160 2,67 0,60
MQ16032C3225S 2x32x2,9 1x32x4,4 1x25x3,5 25-25-23-18 160 2,70 0,60
MQ20040C4028S 2x40x3,7 1x40x5,5 1x28x4 32-32-29-20 200 412 1,30
MQ20040C4032S 2x40x3,7 1x40x5,5 1x32x4,4 32-32-29-23 200 4,14 1,30

(1)Pouzitelné realne hodnoty bez rizika narusenia alebo poskodenia potrubia

PRISLUSENSTVO

Je potrebné instalovat pevné body, ktoré pohltia
pripadné Ucinky roztahovania/zmrstovania

PE-Xa dopravného potrubia pésobenim tepla.

Potrubie Protiprachova krytka Gumova krytka Pevny bod MFP Zavit
Kéd MS Kéd EPDM Kéd Kod

MFP34 () 3/4” M

MQ16025C2520S MSQ160252520 MGQ1602532 MFP34 3/4"M
MFP34 3/4” M

MFP44 () M

MQ16032C2520S MSQ160322520 MGQ1602532 MFP34 3/4" M
MFP34 3/4” M

MFP44 () M

MQ16032C3225S MSQ160323225 MGQ1602532 MFP44 1M
MFP34 3/4"M

MPF54 (*) 11/4"M

MQ20040C4032C MSQ200404032 n.a. MFP54 11/4"M
MFP44 1M

(*) Su potrebné dva pevné body



