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Polypropylénové spojky pre použitie v systémoch studenej a chla-
diacej vody, systémoch s morskou vodou a chlórovou vodou . 
Vhodné pre pripojenie ku PE potrubiu .

– Max prevádzkový tlak pri 20°C:  
16 bar na 32-63 mm

– Max prevádzkový tlak pri 20°C:  
   10 bar na 75-110 mm
– PE potrubie: SDR 11
– Material: polypropylén

PE x PE  
Rohová spojka

PE x PE  
potrubné spojky

3 x PE 
T-kus

Prechodová spojka s 
vonkajším závitom

PLASTOVÉ SPOJKY PRE PE-POTRUBIA

Kód
PE vonk.rozmer

(mm)
Závit

MPP3414432/29 32/2 .9 1”M
MPP3415440/37 40/3 .7 1 1/4”M
MPP3416450/46 50/4 .6 1 1/2”M
MPP341263/58 63/5 .8 2”M

MPP34121275/68 75/6 .8 2 1/2”M
MPP341390/82 90/8 .2 3”M
MPP3414110/10 110/10 .0 4”M

Kód
PE vonk.rozmer

(mm)
PE-X d vonk. x d vonk. 

(mm)

MPP27032/29 32/2 .9 32x32
MPP27040/37 40/3 .7 40x40
MPP27050/46 50/4 .6 50x50
MPP27063/58 63/5 .8 63x63
MPP27075/68 75/6 .8 75x75
MPP27090/82 90/8 .2 90x90
MPP270110/10 110/10 .0 110x110

Kód
PE vonk.rozmer

(mm)
PE-X d vonk. x d vonk. 

(mm)

MPP9032/29 32/2 .9 32x32
MPP9040/37 40/3 .7 40x40
MPP9050/46 50/4 .6 50x50
MPP9063/58 63/5 .8 63x63
MPP9075/68 75/6 .8 75x75
MPP9090/82 90/8 .2 90x90
MPP90110/10 110/10 .0 110x110

Kód
PE vonk.rozmer

(mm)
PE-X d vonk. x d vonk. x d vonk.

(mm)

MPP13032/29 32/2 .9 32x32x32
MPP13040/37 40/3 .7 40x32x40
MPP13050/46 50/4 .6 50x40x50
MPP13063/58 63/5 .8 63x63x63
MPP13075/68 75/6 .8 75x75x75
MPP13090/82 90/8 .2 90x90x90
MPP130110/10 110/10 .0 110x110x110
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Opravná páska

Používa sa k opravám náhodného lokálného poškodenia vonkajšieho 
opláštenia
MHB200: Teplom zmrštiteľná lepiaca páska
MHK150: Lepiaca páska aplikovaná za studena

Výstražná páska

Používa sa na označenie uloženia podzemného potrubia počas 
výkopových prác. Páska sa umiestni do výkopu nad predizolované 
potrubie

Návlek na opravu vonkajšieho plášťa
Používa sa na opravu náhodného lokálneho poškodenia vonkajšieho 
krytu. Prevlečte návlek cez poškodené miesto, zohrejte horúcim vz-
duchom (dbajte, aby ste nepopálili vonkajšie opláštenie) a jemne 
pritlačte.

* MHM235 súvisí s kontrolnou šachtou kód MIS str . 31 .

Príslušenstvo - vonkajšie opláštenie

Kód Opravná páska
D x Š
 (m)

MHB200
Teplom zmrštiteľná lepiaca páska

10 m x 0,20 m

MHK150 Lepiaca páska aplikovaná za studena 10 m x 0,15 m

Kód
Vonkajšie 
opláštenie

 (mm)

Šírka
 (mm)

MHM75/90 75-90 220
MHM125 125 220
MHM160 160 220
MHM200 200 220
MHM235* 200 220

Kód Výstražná páska
D x Š
 (m)

MTRB POZOR: nosná rúra (červená) 250 x 0 .08

MTRW
POZOR: nosná rúra s vykurovacím 

káblom (modrá) 250 x 0 .08


