WWATTS U

STENOVE PRECHODY

MIKRO TESNENIE PRE PRIECHODKU CEZ STENU (PRE TLAKOVU VODU)

Toto tlakové vodeodolné stenové tesnenie je mozné aplikovat priamo do vyvitanych otvorov a vymuro-
vanych plastovych a drevocementovych stenovych priechodiek. Retaz mikro tesnenia obsahuje mnozstvo
¢lankoy, ktoré sa pri utiahnuti roztiahnu a vytvaraju velmi tesné spojenie

Vyvrtajte otvor tak, aby  Umiestnite retaz Vsunte raru s retazou  Utahovanim Srébov clankoy, ktoré
boli dodrzané min- mikro tesnenia okolo mikro tesnenia do sU od seba v rovnakej vzdialenosti
imalne a maximalne vonkajsieho plasta. otvoru v stene sa pritlacné dosticky rovnomerne
rozmerovy (viz. otvor v Skontrolute ¢i pred a za stlacaju a vyplhuju kruhovy
stene). retazou uostalo aspon priestor medzi rdrou a otvorom
60 cm. Ohybanie nie je v stene
povolené.
Kéd Vonk. Velkost mikro tesnenia (mm) Otvor v stene Utahovaci moment
oplastanie . (mm)
(mm) Guma A Dlzka srébov B Max.

9LS200 75 43 75 100 - 102

7LS300 75 62 100 110-115

8LS300 90 62 100 128 - 132

9LS315 90 62 100 134 - 136

7LS475 125 84 135 194 - 210 20

6LS325 125 65 125 175-180

7LS325 160 65 125 209 - 212

7LS400 160 86 135 240 - 245 20

13LS300 160 62 100 200 - 202

9LS325 200 65 125 250 - 255

8LS400 200 86 135 275 - 282 20

10LS575 200 96 145 301 - 320 50

MIKRO TESNENIE PRE PRIECHODKU CEZ STENU (vodotesné)

Tesnenie prechodu cez stenu MICRO PRESS pre predizolovany potrubny systém s plastom z PE. Verzie pre
vsetky velkosti a priemery rdr Microflex: 2x40 a x40 mm. Extra mékka guma pre nizky utahovaci moment
s nizkym nebezpecenstvom deformacie potrubia. Schvélenie MFPA do 5 barov. Jednoducha instalacia
umoznujlca pohyb potrubia.

1. Pritla¢né dosky ~ 2.Pritla¢né dosky z 3. Pritlacné dosky
znehrdzavejucej nehrdzavejicejocele.  znehrdzavejucej

1. ocele SPLIT verzia ocele Jadrovy Von. plast d
Skrutky S304 Skrutky S304 Skrutky S304 otvor/ (mm)
Velkost gumy Velkost gumy Velkost gumy objimka
1x40 mm 1x40 mm 2x40 mm
Guma: EPDM Guma: EPDM Guma: EPDM
2. Kod Kod Koéd mm min.  max.
M10527 M10627 M10701 125 70 78
M10532 M10632 M10705 150 69 78
M10534 M10634 M10706 150 85 94
M10540 M10641 M10709 200 88 103
3 M10543 M10643 M10711 200 19 128
’ M10553 M10653 M10718 250 156 165

M10557 M10657 M10722 250 197 202




