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STENOVÁ PRIECHODKA MMDV (PRE NETLAKOVÚ VODU)

Stenová priechodka MMDV pozostáva z profilovanej HDPE rúry a zmršťovacej manžety. Po zamuro-
vaní stenovej prechodky (vyčnievajúcej 10 cm zo steny) sa rúra Microflex prevlečie a utesní zmršťovacou 
manžetou. 
Maximálna hrúbka steny je 40 cm.

Rrevízna šachta

Zmršťovací návlek pre použitie s revíznou šachtou

Teplom zmrštiteľné návleky je potrebné objednať samostatne!

Používa sa na pripojenie potrubia Uno, Duo a Quadro. Revízna šachta  HDPE má 6 spojovacích bodov, umožňuje 
pripojenie rôznych potrubí a inštaláciu uzatváracích ventilov. Sada obsahuje revíznu šachtu, uzáver, nerezové skrutky, 
súpravu tesnenia a montážny návod.

PODZEMNÉ IZOLAČNÉ SADY

Kód Microflex vonk. 
opláštenie (mm)

Stenová priechodka
d vonk. (mm)

Otvor v stene
 (mm)

MMDV75/90 75 - 90 110 210
MMDV125 125 160 260
MMDV160 160 200 300
MMDV200 200 235 350

Kód
Microflex vonk. 

opláštenie
(mm)

Primer MIS (mm) V Hmotnosť 
(kg)

MIS 200/160/125 810 770 35

Vonk. opláštenie 
(mm)

Dĺžka
 (mm)

MHM125 125 220
MHM160 160 220
MHM235 200 220

Návod na montáž: pozrite si náš návod na inštaláciu .
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Zaručuje kompletnú izoláciu a utesnenie spojov odbočiek medzi rúrkami Uno, Duo a Quadro. Súprava 
obsahuje delenné izolácie z HDPE, izoláciu z minerálnej vlny, súpravu tesnenia, skrutky z nehrdzavejúcej 
ocele a návod na montáž.

Izolačná sada priameho spoja

Teplom zmrštiteľné návleky je potrebné objednať samostatne!

Zaručuje kompletnú izoláciu a utesnenie spojov odbočiek medzi rúrami Uno, Duo a Quadro. Súprava 
obsahuje delený kus z HDPE, izoláciu z minerálnej vlny, utesňovaciu sadu, skrutky z nehrdzavejúcej ocele 
a návod na montáž.

Izolačná sada T-kusu

Teplom zmrštiteľné návleky je potrebné objednať samostatne!

Používa sa v prípadoch, kde je rozdiel v priemere na prechode príliš veľký. Redukcie zahŕňajú vonkajšie 
opláštenie s vnútornou izoláciou a zmršťovacou manžetou. Redukcia je zalisovaná do sady izolovaného 
T-kusu.

Redukcia pre izolačnú sadu T-kusu MT201612 a MDT201612

Zaručuje kompletnú izoláciu a utesnenie spojov odbočiek medzi rúrkami Uno, Duo a Quadro. Súprava 
obsahuje deený kus z HDPE, izoláciu z minerálnej vlny, súpravu tesnenia, skrutky z nehrdzavejúcej ocele 
a návod na montáž.

Izolačné sady dvojitého T-kusu

Teplom zmrštiteľné návleky je potrebné objednať samostatne!

Kód
Microflex vonk. 

opláštenie
(mm)

D 
(mm)

Š 
(mm)

V
 (mm)

Hmotnosť 
(kg)

MT129075 125/90/75 970 580 190 7,7
MT201612 200/160/125 1210 795 270 11,1

Kód Popis

MR24116075 Redukcia z 160 na 75/90

Kód
Microflex vonk. 

opláštenie
(mm)

D 
(mm)

Š 
(mm)

V
 (mm)

Hmotnosť 
(kg)

MDT201612 200/160/125 1180 1180 270 20,4

Kód
Microflex vonk. 

opláštenie
(mm)

D 
(mm)

Š 
(mm)

V
 (mm)

Hmotnosť 
(kg)

MM129075 125/90/75 970 250 200 5,5
MM201612 200/160/125 1210 380 270 7,7
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Zaručuje kompletnú izoláciu a utesnenie rovných predĺžení rúr Uno, Duo a Quadro. Súprava obsahuje 
hladkú čiernu HDPE rúrku, izoláciu z minerálnej vlny, 2 zmršťovacie návleky, lepiacu pásku a montážny 
návod.

Izolačná sada priameho spoja - varianta 2

Zaručuje kompletnú izoláciu a utesnenie kolmých spojov medzi rúrami Uno, Duo a Quadro. Súprava 
obsahuje delený kus z HDPE, izoláciu z minerálnej vlny, súpravu tesnenia, skrutky z nehrdzavejúcej ocele 
a návod na montáž.

Izolačná rohová sada 90º

Teplom zmrštiteľné návleky je potrebné objednať samostatne!

Zaručuje kompletnú izoláciu a utesnenie rovných predĺžení medzi jednou rúrou Quadro a dvomi rúrami  Duo 
alebo jednou rúrou Duo a dvomi Uno rúrami. Súprava obsahuje delený kus z HDPE, izoláciu z minerálnej 
vlny, súpravu tesnenia, skrutky z nehrdzavejúcej ocele a návod na montáž.

Izolačná sada Y-kusu

Teplom zmrštiteľné návleky je potrebné objednať samostatne!

Teplom zmrštiteľné návleky je potrebné objednať samostatne!

OUT

IN

Kód Microflex vonk. opláštanie
(mm)

D
 (mm)

Izolačná sada
MM 

(mm)

Hmotnosť 
(kg)

MM75/90 75/90 700 110 1 .8
MM125 125 850 140 2 .5
MM160 160 1000 180 4 .0
MM200 200 1000 225 6 .0

Kód
Microflex vonk. 

opláštenie
(mm)

D 
(mm)

Š 
(mm)

V
 (mm)

Hmotnosť 
(kg)

MBR201612 200/160/125 1170 460 230 7,0
IN 200/160/125

OUT 160/125

Kód
Microflex vonk. 

opláštenie
(mm)

D 
(mm)

Š 
(mm)

V
 (mm)

Hmotnosť 
(kg)

MH201612 200/160/125 740 740 270 7,5


