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Príklady pripojenia

POKYNY K INŠTALÁCII
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Doba trvania inštalácie

Doba trvania inštalácie veľmi závisí od miestnych podmienok. Prekážky, používanie náradia a počasie 
môžu mať významný vplyv na inštaláciu.

Vonk. 
opláštenie

Microflex potrubie

20 m 50 m 75 m Celá rolka
(mm) šírka (m) priemer (m) šírka (m) priemer (m) šírka (m) priemer (m) šírka (m) priemer (m)

75 0.25 1.55 0.25 1.85 0.30 2.00 0.30 2.10

90 0.25 1.55 0.35 1.85 0.40 2.10 0.50 2.10

125 0.25 1.75 0.40 2.10 0.56 2.10 0.70 2.10

160 0.40 1.90 0.55 2.20 0.70 2.35 0.80 2.35

200 0.50 2.00 0.80 2.30 1.15 2.35 1.40 2.35

Vonk. opláštenie
 (mm)

PE(X-a) 
d_vonk. (mm)

Čas
(minúty*)

Počet pracovníkov

UNO (100 m)

75 25 40 3

90 32 40 3

90/125/160 40 60 3

125/160 50 60 3

125/160 63 60 4

160/200 75 75 4

160/200 90 90 5

200 110 90 5

200 125 90 6

DUO (100 m)

125/160 25 40 3

125/160 32 40 3

160 40 60 3

160/200 50 60 3

200 63 60 4

QUADRO (100 m)

160 25 60 4

* Všetky časy montáže sú približné. Doprava a výkopy nie sú započítané.

Popis Čas
(minúty*)

Počet pracovníkov

Koncovky PE-X/PE-X do DN 50 15 min. 1

Koncovky PE-X/PE-X od DN 63 do DN 100  20 min. 1

T-kusy PE-X do DN 50  30 min. 1

T-kusy PE-X od DN 63 do DN 100 40 min. 1

Izolačné opláštenie Ø 125 – 200 typ MM/MH 20 min. 1

Izolačné opláštenie Ø 125 – 200 typ MT/MBR 30 min. 1

Zmršťovacia krytka Ø 125 – 200 mm 15 min. 1

* Všetky časy montáže sú približné. Doprava a výkopy nie sú započítané.
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Príslušenstvo 

Veľkosť rolky

Zemné práce 

Rúry Microflex sa pokladajú do zemných výkopov. Vykopanú zem-
inu je vhodné uložiť pozdĺž výkopu. Nasledujúce kroky je možné 
vykonať z ktorejkoľvek strany:
- Umiestnite rolku pozdĺž výkopu.
- Odstráňte baliacu fóliu.
- Umiestnite koniec rúry na miesto.
- Odrežte krajné sťahovacie pásky.
- Rúru rolujte pozdĺž alebo priamo do výkopu.
- Odstrihnite sťahovacie pásky uprostred.
- Ďalej roviňte.
- Odrežte vnútorné sťahovacie pásky.
- Úplne rozviňte.
- Nasaďte protiprachové alebo zmršťovacie krytky.
- Pripojte spojky na potrubiach.
- Vykonajte tlakovú skúšku – vyplňte protokol.
- Výkop čiastočne zasypte prvou vrstvou.
- Položte výstražnú pásku.
- Úplne zasypte výkon.

Pri inštalácii potrubia by sa mali dodržiavať nasledujúce pokyny:
- Rúry pokladajte do pieskovej vrstvy.
- Zabráňte poškodeniu opláštenia, odstráňte ostré predmety zo 

zeme.
- Vždy uchopte prepravnú rúrku a nie vonkajšiu rúrku.
- Dodržujte uvedené polomery ohybu.
- Rúry pokladajte hadovite.
- Pri inštalácii podzemných potrubí sa musí dodržiavať všetký od-

borné zásady. Prečítajte si naše pokyny na inštaláciu.
- Načrtnite, ako a kde prebieha potrubná sieť podľa plánu (vrátane 

odbočiek a prípojok), ktorý by ste si mali ponechať.

Potrubie Microflex uložené v hĺbke nie menšej ako 50 cm a maximálne 
6 metrov môže byť vystavené zaťaženiu až 60 ton. Umiestnenie musí 
byť vykonané v súlade s platnými smernicami ATV-DVWK-A127 pre 
podzemné potrubia.

 400 mm

 250 mm

100 mm

150 mm

100 mm

150 mm


